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Bildliknande

Avbildning liknande

Kapslingssortimentet Klippon® POK ar tillverkat av hog- Allménna bestillningsdata

kvalitativ glasfiberforstarkt polyester och ar idealiskt for

applikationer och miljoer med krav pa korrosionsbestan- Utforande Montageskena, TS 15, Bredd: 98 mm, utan

dighet slagtélighet och starkt IP-skydd. avlangt hal, Stal, galvanisk férzinkad och passive-
o ’ .. X rad

Viktiga egenskaper for det omfattande produktsortimen- ATt 3000003890

tet: Typ TS15X5 ST POK 0811

* Finns i 17 storlekar GTIN (EAN) 4050118652550

 Tva standardutféranden (farger): gratt (liknande RAL Forp. 20 items

7001 for industrianvandning) och svart (liknande RAL
9011 for tuffa miljéer, Ex)

¢ Lock med skruvar i rostfritt stal i utformning med krys-
spar/slits

¢ Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren

¢ Fasthal utanfor det tatade omradet for att sakerstalla
IP66-klassens starka intrangningsskydd

* Slagtalighet upp till 7 joule

* Montage direkt i kapslingen eller med hjalp av en intern
montageplatta

¢ Direkt vagginfastning mojlig med anvandning av monta-
gehal eller montagefotter

¢ Infastningsganga for att fasta montageskenor och -plat-
tor

¢ Upp till brandklassning E60 beroende pa konfiguration
* Weidmiuiller tillverkar och levererar denna kapsling i
enlighet med kundens 6nskemal - utrustad med alla erfor-
derliga plintar och kabelférskruvningar.
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 5.5 mm Byggdjup (tum) 0.2165 inch

Hojd 15 mm Bygghojd (tum) 0.5906 inch

Bredd 98 mm Byggbredd (tum) 3.8583 inch

Nettovikt 18.69¢g

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna uppgifter

Materialtjocklek T mm Normer DIN EN 60715

Yta galvanisk forzinkad och Grundlaggande material Stal
passiverad

Komponentfastsattning skruvad Stampelmatt 4,5 x 20 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285

ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02

ECLASS 15.0 27-40-06-02
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Montagehallare

Allméanna bestillningsdata

Vi erbjuder en bred portfélj med vaxande stod for
enkel hantering och komplettering av vara produkter.
Fran olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar
ar vara komponenter sa detaljerade att de stammer
Overens med varandra och pa sa satt underlattar
sammanstallningen i enlighet med respektive standard-
och skyddsbestammelser.

Typ FKSC M4X6 D8/SW2
Art.nr. 1567480000

GTIN (EAN) 4008190033491
Forp. 100 ST

SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
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