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Olika typer av terminalboxar ar tillgangliga for installation
av signal/stromforsorjningar eller distributorer i explosiva
riskzoner. Terminalboxar ar explosionsskyddad utrustning
godkand for anvandning i Ex

omradenizon O, 1, 2 och 20, 21, 22. De ar certifierade

i enlighet med de senaste internationella standarderna
Ex e, Ex ia och Ex tb. Kundspecifik konfiguration innebar
att dessa terminalboxar ar den optimala I6sningen for alla
tilampningar. Anvand produktoversikten for att hitta ratt
I16sning for dig! Kombinera kaspslingen, med eller utan
gangade hal, en lamplig monteringsskena eller formonte-
rade uttag. Vi har satt samman ett mindre urval, men vi
hjalper dig garna med en skraddarsydd |6sning.
Egenskaper:

* Tillgangligt i fler olika versioner for att uppfylla kundens
krav

* Ytterligare internationella godkannanden utover IECEx
och ATEX ar ocksa tillgangliga

 Okad kvalitet tack vare anvandning av etablerade bas-
produkter i Klippon® varumarket

Allmanna bestillningsdata

Utférande Kopplingslada, ATEX Il 2GD T85°C Ex e Il T6, KLIP-
PON POK 081606 EX, KL SET 18A4 SBorrade
hal Sida A: 4 x M20x1,5, Borrade hal Sida B: 4 x
M20x1,5

Art.nr. 8000004228

Typ KLIPPON POK3 M20ACSS EX

GTIN (EAN) 4032248986446

Forp. 1 items

Skapandedatum 13.03.2026 08:03:16 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/8000004228

KLIPPON POK3 M20ACSS EX

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 75 mm Byggdjup (tum) 2.9527 inch
Hojd 56 mm Bygghojd (tum) 2.2047 inch
Bredd 160 mm Byggbredd (tum) 6.2992 inch
Nettovikt 705 g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

cOb142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09¢

Certifikatnummer kapsling

Certifikat-nr. for plintbox (ATEX)

IBExXU13ATEX1004 X

Certifikat-nr. for plintbox (IECEx) IECEx IBE 13.0004X

Materialdata

Yta

obehandlad, glansande

Grundlaggande material glasfiber-forstarkt polyester

Allmanna data

Skyddsklass

IP66

Kapsling

Grundlaggande material

glasfiber-forstarkt polyester

Borrade hal Sida A 4 x M20x1.5

Borrade hal Sida B

4 x M20x1.5

Standard-kannetecken

Utférande ATEX 11 2GD T85°C Ex e ll Referensprodukt KLIPPON POK 081606 EX
T6 KL SET 18A4 S

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503

ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02

ECLASS 15.0 27-18-05-02

Skapandedatum 13.03.2026 08:03:16 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1306020000
https://eshop.weidmueller.com/p/8000004146

Weidmiiller 3t

KLIPPON POK3 M20ACSS EX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Skapandedatum 13.03.2026 08:03:16 MEZ

Katalogversion / Ritningar 3



Weidmiiller 3t

KLIPPON POK3 M20ACSS EX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehﬁr www.weidmueller.com

Silikon-tatningsmaterial, -60 °C - +70 °C

Polyamid kabelforskruvningar som ar lampliga for
anvandning i omraden med explosionsrisk Ex e (utokad
sakerhet) och Ex i (egensakerhet).
O Weidmiiller erbjuder en produktfamilj utan begransningar
% och forutom efterlevnad av standarder utmarker sig
e kabelforskruvningen tack vare sin forhojda slagtalighet
' pa 4/7 Joule och ett mojligt temperaturomrade ned till
‘ -60°C utan begransningar. De har testats mot nuvarande
standard och EN 60079-O-direktivet och de ar aven ATEX-
och IECEx-certifierade.
Allmanna bestillningsdata

Typ VG M20 EXE 7-13 SI7J G4 Utférande

Art.nr. 2722110000 VG Exe 7J (Ex plastforskruvning 7J Exe), kabelforskruvning, Rak, M
GTIN (EAN) 4050118821345 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
Forp. 50 ST bar (30 min.), Polyamid 6

Typ VG M20 EXE 11-14 SI7J G4 Utférande

Art.nr. 2722120000 VG Exe 7J (Ex plastforskruvning 7J Exe), kabelférskruvning, Rak, M
GTIN (EAN) 4050118821352 20, 10 mm, OD min. 11 - 0D max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
Forp. 50 ST bar (30 min.), Polyamid 6

Metrisk

Kabelforskruvningar av A2L-typ ar lampliga for oarmerad
kabel, bibehaller flamséker Ex d och hojd sakerhet Ex e
explosionsskydd.
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Allmanna bestillningsdata

Typ A2L/16/M16-WM Utférande

Art.nr. 1186880000 A2L (Klippon ej armerad, Ex e/d-kabelforskruvning),

GTIN (EAN) 4050118074345 kabelforskruvning, Rak, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max.
Forp. 24 ST 8.7 mm, Massing, fornicklad

Blindproppar i plast Ex e/i 7 Joule

Kabelférskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.
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Allmanna bestillningsdata

Typ VP M20 EX SI 7J Utférande

Art.nr. 2066730000 VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J), Laspropp, stangd, M 20, 11 mm,
GTIN (EAN) 4050118415346 IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

Forp. 100 ST

Blindproppar i massing, VP sexkantigt huvud, Ex e/d

VP-seriens tackpluggar anvands for att plugga

oanvanda ingangar i Ex-utrustning och samtidigt
bibehalla flamsakerhet Ex d och hojd sékerhet Ex e
explosionsskydd och IP66/67/68 intrangningshastighet.

Allmanna bestillningsdata

Typ VP-HEX M16-EX W Utforande

Art.nr. 1218940000 VP-HEX (Klippon Ex lasskruv med sexkantshuvud), Laspropp, Rak, M
GTIN (EAN) 4050118075564 16 x 1,5, 16 mm, Massing, fornicklad

Forp. 24 ST

Yttergidnga M20

ADAP-seriens adaptrar ger flexibilitet och mangsidighet
nér de sitter i oanvdanda ingangar i Ex-utrustning och
bibehaller samtidigt flamsakerhet Ex d och forhojd
sakerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68
intrangningshastighet.

Allmanna bestillningsdata

Typ ADAP M20-M16-W Utforande

Art.nr. 1262740000 ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, Rak, M 20 ,M 16, Massing,
GTIN (EAN) 4050118088625 fornicklad

Forp. 24 ST
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