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For snabb och bekvam anslutning av decentraliserade
motorstyrningar - anvand de konfektionerade anslutnings-
ledningarna FieldPower® med HQ kontaktdon enligt IEC
23570 (DESINA).

Allméanna bestillningsdata

Utférande FieldPower®, Ledning, Plastkapsling, Antal ledare:
4, Olflex Classic 110 4G2,5 eller jamforbar, PVC,
Bransch: 2.5 mm2, 3 m

Art.nr. 8000011742

Typ FPL 4G2.5/Q8KW/3
GTIN (EAN) 4050118190403
Forp. 1 items
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Tekniska data
Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Langd 7.5 mm Bygglangd (tum) 0.2953 inch
Diameter 8.9 mm Nettovikt 55049
Temperaturer
Lagertemperatur Drifttemperatur
Miljo6verenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-
methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576
ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 14.0 27-06-04-02
ECLASS 15.0 27-06-04-02
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Pin assignments

Pin Conductor Assignment
1 1 U

2 & 3

3 3 W

4 = B

5 - -

6 - -

7 2 v

8 - -

-
m

gr./yell.

Skapandedatum 18.03.2026 05:34:53 MEZ

Katalogversion / Ritningar



