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b’
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Ett stort utbud av tillbehor for FieldPower®-boxar.
Kabeltatningar, montageskenor, lasningselement och
mycket mer.

Allméanna bestillningsdata

Utférande FieldPower® montageskena, Stal forzinkat, 68
mm, fér aluminiumlock

Art.nr. 8000046634

Typ FP ENC DR15 68 XC A

GTIN (EAN) 4050118686586

Forp. 5 items
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Tekniska data

Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 15 mm Byggdjup (tum) 0.5906 inch
Hojd 35 mm Bygghojd (tum) 1.378 inch
Bredd 68 mm Byggbredd (tum) 2.6772 inch
Nettovikt 94g¢g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna uppgifter

Grundlaggande material Stal forzinkat Fargkod Silver

Monteringstyp

Skruvmontering

Inbyggnadslage, monteringsanvisning

for aluminiumlock

Monteringsanvisning

Medfoljande skruvar

Utférande

med langsmalt hal

Allmanna uppgifter

Monteringsanvisning

Medfoljande skruvar

Grundlaggande material

Stal forzinkat

Fargkod Silver

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001285 ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02 ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02 ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02
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Datablad

FP ENC DR15 68 XC A

Tillbehor
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Bits E6.3 - Torx®

l

Allmanna bestillningsdata

Weidmdiiller bits ar standard-bits, som har hog kvalitet,
stort urval och hoga prestanda. Weidmiuiller producerar
med processorstyrda hardningsmetoder en jamn och hog
produktkvalitet.

Det hogklassiga ramaterialet ger viidmomentsvéarden,
som ligger langt 6ver dem som anges i de géallande DIN-
normerna:

* DIN 5261 for PH/PZ-bitar

* DIN 5263 for Spar-Bits,

* Camcar-Norm for TORX-bitsDet innebér en lang
livslangd vid hoga vridmoment och darmed idealiska
forutsattningar for montagearbeten.

Fordelar:

e Lamplig for alla skruvjobb. P4 grund av deras
enastaende hardhetsvarden pa 59-61 HRC ar de
lampliga for anvandning med bade manuella verktyg och
kraftverktyg.

¢ God slittdlighet och darmed lang livslangd.

¢ Optimal passning i DIN-skruvar for lagt slitage och
optimal vridmomentsdverforing.

* Tillverkning baserad pa professionella kvalitetskriterier
enligt gallande ISO-normer med jamn och hog
produktkvalitet.

Typ BIT E6,3 T20 X 150 Utférande
Art.nr. 2821510000 Montageverktyg
GTIN (EAN) 4064675359050

Forp. 5 ST

DMS PRO

Allmanna bestillningsdata

Weidmdiillers elektriska skruvdragare ar ergonomiskt
utformade och ar darfor idealiska enhandsverktyg.
De underlattar ett ergonomi ratt arbete i alla
montageriktningar. Darutover forfogar de over en
automatisk vridmomentsbegransning och en hog
repeternoggrannhet.

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

DMS PRO Utférande
1479120000 Mounting tool
4050118287011

18T
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