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Produktillustration

Brandresistenta plintboxar E30, E60 och E90

Robust plintbox for sédker energiforsérjning av nodsystem
i handelse av brand, nddbelysning i underjords-, tunnel-
bane-, jarnvags- och vagtunnlar upp till hégst 90 minu-
ter enligt DIN 4102-04. De monterade kapslingarna i seri-
erna Klippon® POK och Klippon® STB passar overallt dar
korrosionsbestandighet, slagtalighet och en hog skydds-
klass kravs.

Kannetecken:

¢ Finns i en mangd olika utformningar pa kundbegéaran

* Testade och godkanda enligt DIN 4102-04 (E30, E60
och E90) - De exakta detaljerna framgar av "tillverkarde-
klarationen"

* Hog kvalitet tack vare anvandning av beproévade baspro-
dukter av Klippon®-market

Allmanna bestillningsdata

Utforande Klippon STB (Small Terminal Box), Kapslingar,
Hojd: 250 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 120 mm,
Grundlaggande material: Stalplat, Pulverlackad,
kiselgra

Art.nr. 8000054772

Typ KLIPPON STB 4 MS M32 EQO

GTIN (EAN) 4064675362371

Forp. 1 items
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Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 120 mm Byggdjup (tum) 4.7244 inch
Hojd 250 mm Bygghojd (tum) 9.8425 inch
Bredd 250 mm Byggbredd (tum) 9.8425 inch
Nettovikt 4305.2 g

Temperaturer

Drifttemperatur -20°C..80°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Bestyckning vertikal

SAKK 10 10 Sakringshallare tillganglig Nej
Materialdata

Yta Pulverlackad Grundlaggande material Stalplat
Allmanna data

Fargkod kiselgra Skyddsklass IP66
Fargtabell (jamforbar) RAL 7032

Kapsling

Grundlaggande material Stalplat Borrade hal Sida C 1xM32
Borrade hal Sida D 2 xM32

Standard-kidnnetecken

Referensprodukt

KLIPPON STB 4 MS HT,
TS 32X15 2M/ST/ZN
SAKK 10, QL 2 SAKK10
KISC M3X20.5/10 EK4,
AP SAKK4/10 KER/WS,
MEW 1/32, WS 8/8 MM
WS, VG M32-K67, GWDR
M32-NP, SKMU M32 - K
GR

Viktig hanvisningstext

Produktinformation

Brandklassningen upp till EQO enligt DIN 4102-12 ar avhangig av konkreta konfigurationer/

montage (detaljer se "Tillverkardeklaration" under "Downloads")
Kapslingen anvands for funktionsintegritet och fungerar som férdelarbox for kablar med 5

potentialer.
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Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503
ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02
ECLASS 15.0 27-18-05-02
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