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Ditt basta alternativ for AC-skydd.

Weidmdiller har utvecklat dessa standardkonfiguratio-

ner av AC-kombinationsboxar baserat pa aterkommande
kundkrav for att de ska fungerar med olika solcellsinverte-
rare.

Beroende pa versionen kan kombinationsboxarna inne-
halla sdkringar och 6verspanningsskydd. Dessa kombina-
tionsboxar ar specialutformade for stora tillverkare av sol-
cellsinverterare varlden om.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Fotovoltaik, Bestyckad kapsling, Kopplingslada,
Vixelspanningsversion, Med sakringshallare, Over-
spanningsskydd I, Férskruvning, Kontaktlos véaxel-

riktare
Art.nr. 8000069107
Typ PV 40401S2V1C1A1ES
GTIN (EAN) 4064675331414
Forp. 1 items
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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 350 mm Byggdjup (tum) 13.7795 inch
Hojd 1056 mm Bygghojd (tum) 41.5747 inch
Bredd 852 mm Byggbredd (tum) 33.5432 inch
Nettovikt 38393.34¢g

Temperaturer

Omgivningstemperatur -20°C..50°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Elektriska egenskaper AC

Markspanning

400V AC

Overspanningsskydd, AC-sida

hjalpkontakt

Jordning Direkt vid VPU:n
Ingangar AC
Kabelversion regelbunden Antal ingadngar AC 4
Normer och standarder
Normer IEC 61439-2 ed 2.0, EN
61439-2:2011
Utgangar AC
Anslutningstyp AC-utgangsledning Skruvanslutning, M12 Antal utgangar AC 1
GAK Kapsling
Monteringstyp Vaggmontering Skyddsklass IP 65
Garanti
Tidsperiod 5 Ar
Klassificeringar
ETIM 6.0 EC002928 ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
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480V AC, typ |, Imax =
50 kA, upp = 2,1kV, utan
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ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 22-567-02-90 ECLASS 10.0 22-567-02-90
ECLASS 11.0 22-567-02-92 ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-567-02-92 ECLASS 14.0 22-567-02-92
ECLASS 15.0 22-567-02-92
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