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Bildliknande
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Montageplattor, med eller utan halmonster, for langs- eller
tvargdende montering av DIN-skenor, eller komponenter
direkt pd montageplattan.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Klippon EB (Essential Box), Montageplatta, Hojd:
340 mm, Bredd: 540 mm, Djup: 12 mm, Grund-
laggande material: Rostfritt stal 1.4301 (304),
obehandlad, Silver

Art.nr. 8000074320

Typ KEB MOPL 4060 S2N H
GTIN (EAN) 4064675425298

Forp. 1 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 12 mm Byggdjup (tum) 0.4724 inch
Hojd 340 mm Bygghojd (tum) 13.3858 inch
Bredd 540 mm Byggbredd (tum) 21.2598 inch
Nettovikt 2295 ¢

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna uppgifter

Materialtjocklek 1.5 mm Yta obehandlad
Grundlaggande material Rostfritt stal 1.4301 (304)

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213
ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 14.0 27-40-06-39
ECLASS 15.0 27-40-06-39
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