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RoHS

Vnmrum

DIN energifordelare pa skena

Multipel energifordelare i matarskapet for TS 35 monte-
ringsskena

* 2-stifts, fargkodad

* 230V, IP 30

¢ Moduler for skydd av sakringar 25 kA
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Technical data
Godkidnnanden
Godkannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 30 mm Byggdjup (tum) 1.1811 inch
Hojd 80.2 mm Bygghojd (tum) 3.1575 inch
Bredd 17.9 mm Byggbredd (tum) 0.7047 inch
Nettovikt 1849
Temperaturer
Lagertemperatur -40...70 °C Drifttemperatur -40...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur 0... 85 % (ingen
daggbildning)
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Anslutningsdata
Fordelning ledarplattor stickanslutningar BLL 5.08/03/180 (inget Forsorjningsstickanslutning SL 5.08HC/03/180B
mittenstift) (inget mittenstift)
Markdata
Skyddsklass IP30 Driftsspanning 230V
Max. strom per fordelaranslutning 95 A Total nominell strom 19 A
Isolationskoordination (60664-1)
Markisolationsspanning 250V AC Overspanningskategori 1]
Nedsmutsningsgrad 3 Pulsspanningstest (1,2/50 ps) 6 kV
Anslutningsfalt
Anslutningstyp Stickanslutning
Anslutning forsorjning
Typ av anslutning Stickanslutning
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-562
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