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Tekniska data
Godkidnnanden
ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 326 mm Byggdjup (tum) 12.8346 inch
Hojd 341 mm Bygghojd (tum) 13.4252 inch
Bredd 629 mm Byggbredd (tum) 24.7637 inch
Nettovikt 5200¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Material

Grundlaggande material Rostfritt stal 1.4301 (304)

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002498 ETIM 9.0 EC002498
ETIM 10.0 EC002498 ECLASS 14.0 27-37-13-92
ECLASS 15.0 27-37-13-92
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Kombinationslador med sikringar for DC-generator

Allmanna bestillningsdata

PV Next fordelarlador for vaxelriktare med 1 till 12

MPP sparare anvands for att skydda likstromssidan

av ett fotovoltaiskt system. Fordelarladorna skyddar
véaxelriktare mot overspanningar och uppfyller darmed
EU-direktivet CLC/TS 51643-32. Dessutom ger dessa
produkter mojlighet att skydda systemet mot motstrom
och att kombinera strangar for att spara ledningar under

installation.

Typ PVN1M116SOF3VOOOTXPX10 Utférande

Art.nr. 2737550000 Fotovoltaik, Kopplingsladda, 1000 V, 1 MPP, 6 ingangar/6 utgangar
GTIN (EAN) 4050118824858 per MPP, Med sakringshallare, Overspanningsskydd |1, Vaxla

Forp. 1ST franskiljare, Forskruvning

Typ PVN1M116SOF3VOO1TXPX10 Utférande

Art.nr. 2737500000 Fotovoltaik, Kopplingslada, 1000 V, 1 MPP, 6 ingédngar/6 utgangar
GTIN (EAN) 4050118824834 per MPP, Med sakringshallare, Overspanningsskydd I, Vaxla

Forp. 1ST franskiljare, WM4C

Typ PVN DC 6IF 70 TMPP SW S...  Utférande

Art.nr. 2737530000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 ingangar/6
GTIN (EAN) 4032248395552 utgangar per MPP, Med sakringshallare, Overspanningsskydd 1 / 11,
Forp. 1ST Vaxla franskiljare, Forskruvning

Typ PVN DC 6IF 70 TMPP SW S...  Utférande

Art.nr. 2737480000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 ingangar/6
GTIN (EAN) 4032248395538 utgangar per MPP, Med sakringshallare, Overspanningsskydd 1 / |1,
Forp. 1ST Véxla franskiljare, WM4C

Typ PVN1M1I6SXF3VOOOTXPX10 Utférande

Art.nr. 2737540000 Fotovoltaik, Kopplingslada, 1000 V, 1 MPP, 6 ingangar/6 utgangar
GTIN (EAN) 4050118824841 per MPP, Med sakringshallare, Overspanningsskydd I, Forskruvning
Forp. 1ST

Typ PVN1M1I16SXF3VOO1TXPX10 Utforande

Art.nr. 2737490000 Fotovoltaik, Kopplingslada, 1000 V, 1 MPP, 6 ingangar/6 utgangar
GTIN (EAN) 4050118824827 per MPP, Med sakringshallare, Overspanningsskydd Il, WM4C
Forp. 1ST

Typ PVN DC 6IF 70 1TMPP SPD1... Utférande

Art.nr. 2737520000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 ingangar/6
GTIN (EAN) 4050118004595 utgangar per MPP, Med sakringshallare, Overspanningsskydd | / 11,
Forp. 18T Forskruvning

Typ PVN DC 6IF 70 1TMPP SPD1... Utférande

Art.nr. 2737440000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 ingangar/6
GTIN (EAN) 4032248395545 utgangar per MPP, Med sakringshallare, Overspanningsskydd | / 11,
Forp. 1ST WM4C

Typ PVN DC 3IF 30 2MPP SW S...  Utférande

Art.nr. 2683060000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 ingangar/3
GTIN (EAN) 4050118699883 utgangar per MPP, Med sakringshallare, Overspanningsskydd 1 / 11,
Forp. 1ST Vaxla franskiljare, Forskruvning

Typ PVN DC 3IF 30 2MPP SW S...  Utférande

Art.nr. 2683100000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 ingangar/3
GTIN (EAN) 4050118699951 utgangar per MPP, Med sakringshallare, Overspanningsskydd 1 / 11,
Forp. 1ST Vaxla franskiljare, WM4C
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Typ PVN1M2I6SOF3V200TXPX10 Utférande

Art.nr. 2683260000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 ingangar/3
GTIN (EAN) 4050118699968 utgangar per MPP, Med sakringshallare, Overspanningsskydd I, Vaxla
Forp. 1ST franskiljare, Forskruvning

Typ PVN1M2I6SOF3V201TXPX10 Utférande

Art.nr. 2683300000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 ingangar/3
GTIN (EAN) 4050118699999 utgangar per MPP, Med sakringshallare, Overspanningsskydd I, Vaxla
Forp. 1ST franskiljare, WM4C

Typ PVN DC 3IF 30 2MPP SPD1... Utférande

Art.nr. 2683040000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 ingangar/3
GTIN (EAN) 4050118699715 utgangar per MPP, Med sakringshallare, Overspanningsskydd 1 / |1,
Forp. 1ST Forskruvning

Typ PVN DC 3IF 30 2MPP SPD1... Utforande

Art.nr. 2683080000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 ingangar/3
GTIN (EAN) 4050118699913 utgangar per MPP, Med sakringshallare, Overspanningsskydd 1 / |1,
Forp. 18T WM4C

Typ PVN1M216SXF3V200TXPX10 Utférande

Art.nr. 2683240000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 ingangar/3
GTIN (EAN) 4050118700091 utgangar per MPP, Med sakringshallare, Overspanningsskydd I,
Forp. 18T Forskruvning

Typ PVN1M216SXF3V201TXPX10 Utférande

Art.nr. 2683280000 Fotovoltaik, Kopplingslada, 1000 V, 2 MPP, 3 ingangar/3 utgangar
GTIN (EAN) 4050118700169 per MPP, Med sikringshallare, Overspanningsskydd Il, WM4C
Forp. 1ST

Kombinationslador utan siakringar for DC-generator

Allmanna bestillningsdata

PV Next fordelarlador for vaxelriktare med 1 till 12

MPP sparare anvands for att skydda likstromssidan

av ett fotovoltaiskt system. Fordelarlddorna skyddar
vaxelriktare mot éverspanningar och uppfyller darmed
EU-direktivet CLC/TS 51643-32. Dessutom ger dessa
produkter mojlighet att skydda systemet mot motstrom
och att kombinera strangar for att spara ledningar under
installation.

Typ PVN1M3I9SOFXV100TXPX10 Utférande

Art.nr. 2683160000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 ingangar/3
GTIN (EAN) 4050118700206 utgangar per MPP, Overspanningsskydd | / II, Vaxla franskiljare,
Forp. 1ST Forskruvning

Typ PVN1M3I9SOFXV101TXPX10 Utférande

Art.nr. 2683220000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 ingangar/3
GTIN (EAN) 4050118700084 utgangar per MPP, Overspanningsskydd | / Il, Vaxla franskiljare,
Forp. 18T WM4C

Typ PVN1M3I9SO0FXV200TXPX10 Utférande

Art.nr. 2683360000 Fotovoltaik, Kopplingslada, 1000 V, 3 MPP, 3 ingangar/3 utgangar
GTIN (EAN) 4050118700107 per MPP, Overspanningsskydd II, Vaxla franskiljare, Férskruvning
Forp. 1ST
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Typ PVN1M3I9SOFXV201TXPX10 Utforande

Art.nr. 2683420000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 ingangar/3
GTIN (EAN) 4050118699944 utgangar per MPP, Overspanningsskydd Il, Véxla franskiljare, WM4C
Forp. 1ST

Typ PVN1M3I9SXFXV100TXPX10 Utférande

Art.nr. 2683130000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 ingangar/3
GTIN (EAN) 4050118699876 utgangar per MPP, Overspanningsskydd | / Il, Férskruvning

Forp. 1ST

Typ PVN1M3I9SXFXV101TXPX10 Utférande

Art.nr. 2683190000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 ingangar/3
GTIN (EAN) 4050118700220 utgangar per MPP, Overspanningsskydd | / Il, WM4C

Forp. 1ST

Typ PVN1MB3I9SXFXV200TXPX10 Utforande

Art.nr. 2683330000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 ingangar/3
GTIN (EAN) 4050118700152 utgangar per MPP, Overspanningsskydd II, Forskruvning

Forp. 1ST

Typ PVN1M3I9SXFXV201TXPX10 Utfoérande

Art.nr. 2683390000 Fotovoltaik, Kopplingslada, 1000 V, 3 MPP, 3 ingangar/3 utgangar
GTIN (EAN) 4050118700138 per MPP, Overspanningsskydd Il, WM4C

Forp. 18T

Typ PVN1M6112SXFXV200TXPX 10 Utférande

Art.nr. 2791910000 Fotovoltaik, Kopplingslada, 1000 V, 6 MPP, 2 ingangar/ 1 utgang per
GTIN (EAN) 4064675072959 MPP, Overspanningsskydd II, Férskruvning

Forp. 1ST

Typ PVN1M6112SXFXV20 1TXPX 10 Utférande

Art.nr. 2791900000 Fotovoltaik, Kopplingslada, 1000 V, 6 MPP, 2 ingangar/1 utgang per
GTIN (EAN) 4064675072942 MPP, Overspanningsskydd I, WM4C

Forp. 1ST

Typ PVN1MG614SXFXV100TXPX10 Utférande

Art.nr. 2737630000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 ingangar/1
GTIN (EAN) 4050118824902 utgang per MPP, Overspanningsskydd | / I, Forskruvning

Forp. 1ST

Typ PVN1MG6I4SXFXV101TXPX10 Utférande

Art.nr. 2737620000 Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 ingangar/ 1
GTIN (EAN) 4050118824896 utgang per MPP, Overspanningsskydd I / Il, WM4C

Forp. 1ST

Skapandedatum 19.03.2026 03:13:21 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/2683420000
https://eshop.weidmueller.com/p/2683130000
https://eshop.weidmueller.com/p/2683190000
https://eshop.weidmueller.com/p/2683330000
https://eshop.weidmueller.com/p/2683390000
https://eshop.weidmueller.com/p/2791910000
https://eshop.weidmueller.com/p/2791900000
https://eshop.weidmueller.com/p/2737630000
https://eshop.weidmueller.com/p/2737620000

