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Nya Klippon® EBi kapslingsserie har utformats speciellt
for anvandning i industrimiljo. Den uppfyller alla krav pa
anvandning i tuffa miljoer och kédnnetecknas av tilltalande
prestandaegenskaper:. De kostnadseffektiva kapslingarna
av rostfritt stal mojliggor en mycket ekonomisk berakning
och ar ocksa lampliga for projekt med begransad budget.
Utover Klippon® EBi for industriella tillampningar finns
Klippon® EBx for riskomraden. Kapslingar med cULus-
godkannanden tillgangliga pa begéran.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Klippon EBi HS (Essential Box industrial - skruvar
med gangjarn), Kapslingar, Hojd: 400 mm, Bredd:
300 mm, Djup: 200 mm, Flansplattor: nedre,
Grundlaggande material: Rostfritt stal 1.4301
(304), obehandlad, Silver

Art.nr. 8000090352

Typ KEBIHS403020S2N1 AL
GTIN (EAN) 4064675855668

Forp. 1 items
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Godkidnnanden
Godkannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 200 mm Byggdjup (tum) 7.874 inch
Hojd 400 mm Bygghojd (tum) 15.748 inch
Bredd 300 mm Byggbredd (tum) 11.811 inch
Nettovikt 7753.04 g
Temperaturer
Drifttemperatur -40°C..85°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allmanna uppgifter
Materialtjocklek lock 1.5 mm Materialtjocklek flans 3 mm
Materialtjocklek kapsling 1.5 mm Silikon Nej
Driftstemperatur, max 85 °C Driftstemperatur, min. -40 °C
Fastsattning av lock M5 sexkantsskruv med Yta obehandlad
avlangt hal och 10 mm
avstand mellan hal +
gangjarn
Slagtalighet 10 J standardversion Skyddsklass IP66
Grundlaggande material Rostfritt stal 1.4301 (304) Tatningsmaterial Kloropren

Kapslingens fastsattning

Installation genom
kapslingens bakvagg

Anmarkning: Skyddsklass

IP-skydd rader forst
efter vagginfastning
med hjalp av bipackade
tatningsbrickor.

Flansplattor nedre Flansplat Ja
Bestyckning horisontal

WDU 10/ ZDU 10 2x19 WDU 16 / ZDU 16 2x16
WDU2,5/7ZDU 2,5 /1DU 2,5 3x39 WDU 35 / ZDU 35 Tx11
WDU 4 / ZDU 4 3x32 WDU 6 / ZDU 6 2x24
Bestyckning vertikal

WDU 10/ ZDU 10 1x30 WDU 16 / ZDU 16 1x24
WDU 2,6 /ZDU 2,5 /1DU 2,56 2x59 WDU 35 / ZDU 35 1x18
WDU 4 / ZDU 4 2x49 WDU 6 / ZDU 6 1x37

Certifikathnummer kapsling

Forsakran om Overensstammelse nr.
(DoC LVD)

DE PS2650 220428
0011SS01
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Forskruvningar

M12 96 M16 65

M32 21 M25 24

M20 40 M40 10
Forskruvningar hoger

M25 24 M16 65

M40 10 M32 21

M20 40 M12 96
Forskruvningar uppe / nere

M20 21 M12 bb

M40 6 M32 8

M25 18 M16 36
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Montageplattor

Allméanna bestillningsdata

Montageplattor, med eller utan halmonster, for langs- eller
tvargdende montering av DIN-skenor, eller komponenter
direkt pa montageplattan.

Typ KEB MOPL 4030 MSZN Utférande
Art.nr. 8000074172 Klippon EB (Essential Box), Montageplatta, Hojd: 340 mm, Bredd: 240
GTIN (EAN) 4064675425175 mm, Djup: 1.5 mm, Grundlaggande material: Stalplat, forzinkad, Silver
Forp. 18T
Typ KEB MOPL 4030 S2N H Utférande
Art.nr. 8000074318 Klippon EB (Essential Box), Montageplatta, Hojd: 340 mm, Bredd: 240
GTIN (EAN) 4064675425274 mm, Djup: 1.6 mm, Grundldggande material: Rostfritt stal 1.4301
Forp. 1ST (304), obehandlad, Silver
Monteringsfot
/;j’ Med hjalp av de tillhérande monteringsfotterna kan
N, & kapslingarna ocksa monteras fran utsidan.
A P
e -
2
>

Allmanna bestillningsdata

Typ KEB MOFT SMALL S4 SET Utférande

Art.nr. 2660200318 Klippon EB (Essential Box), Monteringsfot, Hojd: 38 mm, Bredd: 55
GTIN (EAN) 4064675275695 mm, Djup: 10.5 mm, Grundlaggande material: Stal, obehandlad, Silver
Forp. 18T

Dokumenthallare

Dokumenthallare for adekvat férvaring av dokument i
kapslingen.
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Allmanna bestillningsdata

Typ DOHA KEB A6 S4B R Utférande

Art.nr. 8000075807 Klippon EB (Essential Box), Kapslingar, Nitad, Hojd: 95 mm, Djup: 20
GTIN (EAN) 4064675425359 mm, Grundlaggande material: Rostfritt stal 1.4404, Silver

Forp. 1ST

Distanshallare

Allmanna bestillningsdata

Distanshallare av rostfritt stal i tre langder for att oka
avstandet mellan montageskenorna eller DIN-skenorna
och kapslingens bakre vagg.

Typ SP M6 15 MSZN Utférande

Art.nr. 3896100000 Klippon EB (Essential Box), Distanshallare, H6jd: 11.2 mm, Bredd: 10
GTIN (EAN) 4008190857851 mm, Djup: 15 mm, Grundlaggande material: Stal, Silver

Forp. 2 ST

Typ SP M6 20 MSZN Utférande

Art.nr. 3896200000 Klippon EB (Essential Box), Distanshallare, Hojd: 11.2 mm, Bredd: 10
GTIN (EAN) 4008190850234 mm, Djup: 20 mm, Grundldggande material: Stal, Silver

Forp. 2ST

Typ SP M6 30 MSZN Utférande

Art.nr. 3896300000 Klippon EB (Essential Box), Distanshéllare, H6jd: 11.2 mm, Bredd: 10
GTIN (EAN) 4008190850241 mm, Djup: 30 mm, Grundlaggande material: Stal, Silver

Forp. 2ST

Typmairkningshallare

Allméanna bestillningsdata

Det finns en mangd markningshallare tillgangliga for
tydlig placering, dar sa kravs, och fér extra namnskyltar,
om sadana behovs.

Typ TPSDHA KEB 100X25 S4B R  Utférande

Art.nr. 8000075818 Klippon EB (Essential Box), Kapslingar, Nitad, Hojd: 25 mm, Bredd:
GTIN (EAN) 4064675425632 141 mm, Djup: 16.5 mm, Grundldggande material: Rostfritt stal
Forp. 1ST 1.4404 (316 L), borstad, Silver

Typ TPSDHA KEB 130X50 S4BR  Utférande

Art.nr. 8000075816 Klippon EB (Essential Box), Kapslingar, Nitad, Hojd: 50 mm, Bredd:
GTIN (EAN) 4064675425366 171 mm, Djup: 16.5 mm, Grundlaggande material: Rostfritt stal
Forp. 1ST 1.4404 (316 L), borstad, Silver
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Montageplattor

Allméanna bestillningsdata

Montageplattor, med eller utan halmonster, for langs- eller
tvargdende montering av DIN-skenor, eller komponenter
direkt pa montageplattan.

Typ GFSC M5X10 TX20 SET Utférande

Art.nr. 1274150000 Klippon EB (Essential Box), Montageskruv, Hojd: 13.3 mm, Bredd: 8.5
GTIN (EAN) 4050118063820 mm, Djup: 8.5 mm, Grundlaggande material: Stal forzinkat, galvanisk
Forp. 1ST forzinkad och passiverad, Silver

Monteringsmaterial

Allmanna bestillningsdata

Integrera, expandera och individualisera: den passande
kompletteringen for varje anvandningsomrade.
Systemtillbehoren i den nya kapslingsserien Klippon® TB
har en genomgaende struktur som mojliggor en enkel
anpassning av kapslingarna till respektive applikations
speciella krav.

Satser med fastmaterial

Satser med fastmaterial finns for snabb och enkel
installation av typetiketthallare, dokumenthallare och
regnkapor.

Tva- Fastset for etiketter — SD kravs for att montera en
plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjalp av detta
set kan du montera ID- eller typetikett direkt pa locket.
Denna etikettsats med fastmaterial har utvecklats sarskilt
for denna anvandning. Endast med denna sats med
fastmaterial kan man sakerstélla att inga lackor uppstar i
kapslingen eller att skylten skadas.

Tva- Det universella fastsetet — TPSD har tagits fram for
att mojliggora saker och snabb installation av exempelvis
typetiketthallare, regnskydd eller dokumenthallare.
Genom att anvanda detta fastset kan risken for lackor
minimeras, om inte helt forhindras.

Typ LKSC M6X8 A2 TX30 Utférande

Art.nr. 2704960000 Klippon TB (Terminal Box), Montageset, Hojd: 11.3 mm, Bredd:
GTIN (EAN) 4050118753196 13.6 mm, Djup: 13.6 mm, Grundlaggande material: Rostfritt stal,
Forp. 500 ST obehandlad, Silver
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Tillbehor

Sparskruvmejsel

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sékerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Allméanna bestillningsdata

Typ SDIS SLIM 1.2X6.5X150 Utférande

Art.nr. 2749640000 Montageverktyg, Klingbredd (B): 6.5 mm, Klinglangd: 150 mm,
GTIN (EAN) 4050118896381 Klingtjocklek: 1.2 mm

Forp. 18T
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