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Vi erbjuder kapslingslosningar for insats pa fordon. Véara
motoranslutningsboxar for DC, trefas och AC-drifter garan-
terar perfekt funktionalitet dven vid hog strom och hog
spanning. Den platssparande konstruktionen tillater flex-
ibel anvandning av installationsutrymmet och tack vare
stromlasttoleransen ar uppvarmningen lag, vilket ger for-
battrad hallbarhet. Dessutom sakerstaller vara gangan-
slutningsboxar fordelningen av matarspanningen i tag-
satt, vilket ger ett robust och sakert skydd for tdgens
energiforsorjning.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Kapslingar, Hojd: 303 mm, Bredd: 290 mm, Djup:
157.5 mm, Flansplattor: nedre, 6vre, Grundlag-
gande material: Rostfritt stal 1.4301 (304), obe-
handlad, Silver

Art.nr. 8000092462

Typ KTB FS 302915 S2N2 ANGLEDBOX EDGE HV
GTIN (EAN) 4099986672307

Forp. 1 items
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KTB FS 302915 S2N2 ANGLEDBOX EDGE HV

Tekniska data

Matt och vikter
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Djup 157.5 mm Byggdjup (tum) 6.2008 inch

Hojd 303 mm Bygghojd (tum) 11.9291 inch

Bredd 290 mm Byggbredd (tum) 11.4173 inch

Nettovikt 10800 g

Temperaturer

Drifttemperatur -60 °C...135 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna uppgifter

Materialtjocklek lock 1.5 mm Materialtjocklek flans 3 mm

Materialtjocklek kapsling 1.5 mm Driftstemperatur, max 135 °C

Driftstemperatur, min. -60 °C Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Fastsattning av lock M6 Sexkantsparskruvar Normer EN 61373 1b, EN 45545
SW10 HL3, EN 15085 CL2

Yta obehandlad Slagtalighet 10 J standardversion

Skyddsklass IP66, IP67 Grundlaggande material Rostfritt stal 1.4301 (304)

Tatningsmaterial Silikon Flansplattor nedre, Ovre

Flansplat Ja

Bestyckning horisontal

HV 4000 1x4 Sakringshallare tillganglig Nej

Bestyckning vertikal

Sakringshallare tillganglig Nej

Materialdata

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Yta obehandlad

Grundlaggande material Rostfritt stal 1.4301 (304)

Allménna data

Fargkod Silver Skyddsklass IP66, IP67

Fargtabell (jamforbar) RAL 7001

Kapsling

Grundlaggande material

Rostfritt stdl 1.4301 (304)

Borrade hal Sida A ingen

Borrade hal Sida B ingen

Referensprodukt Kardinalitet 1
Referens

Skapandedatum 03.03.2026 09:27:40 MEZ

Katalogversion / Ritningar



KTB FS 302915 S2N2 ANGLEDBOX EDGE HV

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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