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Standardportfolj for kombinationsboxar.

Skydda och overvaka strangar i en solpark.

Weidmiuiller har utvecklat en komplett portfélj av standard
PV DC-kombinationsboxar for solparker. Dessa produk-
ter har for avsikt att pa ett effektivt och konkurrenskraftigt
satt anvanda de vanligaste l6sningarna for sadana dnda-
mal. Var generation X erbjuder fran 6 upp till 32 ingangar
i ett komplett produktsortiment for 6vervakade och icke-
overvakade kombinationsboxar, vilket gor det maojligt for
vara kunder att dra nytta av Weidmiuillers erfarenhet och
kvalitetsengagemang. Gen X

Allméanna bestillningsdata

Utférande Fotovoltaik, Bestyckad kapsling, Kopplingslada,
1500 V, Med sakringshallare, Overspanningsskydd
II, Forskruvning, for vaggmontering, Véaxla franskil-
jare, Liggande, stromévervakning, Spanningsover-
vakning, Temperatur&ouml;vervakning, Central
vaxelriktare

Art.nr. 8000101212

Typ PV 208SOF3CXXVOOOTAPA 15LWW
GTIN (EAN) 4099986008946

Forp. 1 items
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Tekniska data

Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 300 mm Byggdjup (tum) 11.811 inch

Hojd 636 mm Bygghojd (tum) 25.0393 inch

Bredd 847 mm Byggbredd (tum) 33.3464 inch

Nettovikt 17491.08 g

Temperaturer

Omgivningstemperatur -20°C..45°C Drifttemperatur -20°C to +45 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

Elektriska egenskaper DC

Markspanning 1500 V Bryteffekt AC 400 A (DC21B 1500V)

Jordning Direkt vid VPU:n Overspanningsskydd, DC-sida 1500 V typ Il med

fjarrkontakt

Ingangar DC

Sakringsinsats 22 x58 mm

Sakringsskydd 30A,35A,40A,50A,60A, 70A, 75 A

Antal ingangar DC 8

Smalta strangpoler +/-

Anslutningstyp DC-ingangsledning Kabelforskruvning

Anslutning DC-ingangsledning (-) Skruvanslutning

Sakringslanksstandard gPV (EN 60269-6)

Funktionell jordanslutning Kabelingang Antal kabelinféringar 1
Kabeldiameter min. 6 mm
Kabeldiameter max. 12 mm

Kabelanslutning Anslutningstyp M20-kabelforskruvning

Antal ingangar 8

Antal ledningsinlopp 21

DC-ingéng + & - Ledaranslutning Anslutningstyp M 16-kabelforskruvning

Kabelingang Antal kabelinféringar 16

Kabeldiameter min. 5 mm
Kabeldiameter max. 10 mm

Anslutning DC-ingangsledning (+) Skruvanslutning

Sakringstyp tom sakringshallare

Sakringarnas position positiva och negativa ingangar

Typ av sakring tom sakringshallare
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Normer och standarder

Normer

EN 61439-2:2011, IEC
61439-2 ed 3.0

Strangovervakning DC

Forsorjning Sjalvforsorjande Overvakningsfunktion Solar SMS,
Utgangsspanning, -strom,
temperatur

Spéanningsovervakning Solar SMS Temperaturévervakning Solar SMS

stromovervakning Solar SMS

Utgangar DC

Anslutning DC-utgangsledning

M12-anslutning fér bult och mutter

DC-utgang + &-

Ledaranslutning Anslutningstyp M40-kabelforskruvning
Ledardiameter, min. 150 mm?2
Ledardiameter, max. 400 mm?2

Antal utgdngar DC 2

Lastfranskiljaren har hjalpkontakt Nej

GAK Kapsling

Monteringstyp Vaggmontering Skyddsklass IP 65
Garanti

Tidsperiod 5 Ar

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Combiner Box Name Description

PV 224 S0 FXCXX VX OX TXPX 15 P F ES

B [

nection (SW RD)

1K)

125/30/40/50/55/60/63/80 - (Example C10) OX: Output type

1/100/125/160/200/250/315/355/400 — (Example N40) OX <> No holes needed (N/A)
00 -> Cable Gland

O1 > WM4C
02 > Mc4
03 -> Multivia CG

s 1+l /V2 > SPD Class |
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