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Standardportfolj for Multi MPPT-vaxelriktare

Skydda strangar och véaxelriktare mot éverspanning.

Att skydda langa ledningar och véaxelriktaringangar
(MPPT's) ar avgorande for en smidig drift av solcellan-
laggningar oavsett om det avser sollcellanlaggningar pa
hustak eller allmannyttiga solcellanlaggningar. For detta
andamal har Weidmiuiller utvecklat en produktportfolj
med en uppsattning av olika skap som hjalper skydda led-
ningarna och/eller vaxelriktarens DC-ingdngssida mot
eventuella overspanningar. Dessa l6sningar gor det moj-
ligt for installatorer och utvecklare att dra nytta av Weid-
miillers erfarenhet inom solcellindustrin och foretagets
engagemang for kvalitativa standarder. Multi-MMPT

Allméanna bestillningsdata

Utférande Fotovoltaik, Bestyckad kapsling, Kopplingslada,
1500 V, Overspinningsskydd Il, WM4C, for vagg-
montering, Staende, Kontaktlos véxelriktare, 6

MPP
Art.nr. 8000109858
Typ PV 112SXFXCXXVOO 1TXPX15PWW
GTIN (EAN) 4099986666290
Forp. 1 items
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Tekniska data

Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 200 mm Byggdjup (tum) 7.874 inch
Hojd 530 mm Bygghojd (tum) 20.8661 inch
Bredd 430 mm Byggbredd (tum) 16.9291 inch
Nettovikt 12005.95 g

Temperaturer

Omgivningstemperatur -20°C..45°C Drifttemperatur -20°C to +45°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Elektriska egenskaper DC

Markspanning 1500 V Jordning Direkt vid VPU:n
Overspanningsskydd, DC-sida 1500 V typ Il med
fjarrkontakt
Ingangar DC
Antal ingangar DC 12
Anslutningstyp DC-ingangsledning WMAC stickkontakt
Anslutning DC-ingangsledning (-) WMA4C stickkontakt
Antal maximala effektpunkter (MPP) 6

Funktionell jordanslutning

Kabelingang

Antal kabelinféringar

1

Kabeldiameter min.

6 mm

Kabeldiameter max.

12 mm

Kabelanslutning

Anslutningstyp

Skruvanslutning

Antal ingangar 12
Antal ledningsinlopp 1
Anslutning DC-ingangsledning (+) WMA4C stickkontakt

Sakringstyp

varken sakringsinsats eller - hallare

Typ av sakring

varken sakringsinsats eller - hallare

Normer och standarder

Normer

IEC 61439-2 ed 3.0, EN
61439-2:2020

Stringoévervakning DC

Overvakningsfunktion

Inte dvervakad
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Tekniska data
Utgangar DC
Anslutning DC-utgangsledning WMA4C stickkontakt Anslutningstyp DC-utgangsledning WMA4C stickkontakt
Antal utgangar DC 12
GAK Kapsling
Monteringstyp Vaggmontering Skyddsklass IP65
Garanti
Tidsperiod 5 Ar
Viktig hdnvisningstext
Hanvisningstext Reference picture
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Combiner Box Name Description

PV 224 SO FX CXX VX OXTXPX 15 P F ES

5 1411/ V2 > SPD Class |
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