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For saker fjarravstangning Takmonterade solcellssystem
kan behova en frankopplingsapparat vid den punkt dar
ledningarna kommer in i bygganden, som ansluts till
byggnadens elnat. Detta gor det mojligt for brandkaren
att utfora sitt arbete i en nddsituation utan att utsattas for
onddiga risker. Nar energiforsérjningen aterstalls, ateran-
sluter PV Next-brandmanbrytaren solcellsstrangarna auto-
matiskt.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Fotovoltaik, Kopplingslada, Brandmansbrytare, PV
Next, 1100V, 6 MPP, 2 ingangar/1 utgang per
MPP, Fjarrfrankoppling, MC4-Evo 2

Art.nr. 8000111430

Typ PVC DC 21 10 6MPP RD EVO 11
GTIN (EAN) 4099986875555

Forp. 1 items
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Godkannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 132 mm Byggdjup (tum) 5.1968 inch
Hojd 339 mm Bygghojd (tum) 13.3464 inch
Bredd 400 mm Byggbredd (tum) 15.748 inch
Nettovikt 7723.25¢g

Temperaturer

Omgivningstemperatur -20°C..50°C Fuktighet 5...95 % (ingen

daggbildning)

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

Ingar i leveransen

Inklusive tillbehor Artikel Montagefot
Mangd 4
Artikel Tatningspropp
Mangd 8

Garanti

Tidsperiod 5 Ar

Godkannanden och normer

Godkannanden EN 61439-2, IEC
61439-2, OVE-direktiv R
11-1:2022-05-01

Fjarrfrankoppling

Automatisk aterstangning efter Ja

spanningsfall

Antal driftcykler 10000

Mandverspanning 100V AC-250V AC 50/60Hz

Fjarrfranskiljare hjalpkontakt Kabelingang Antal kabelinforingar 1

Kabelanslutning Anslutningstyp PUSH IN

Flexibelt, max. 2.5 mm?
HO5(07) V-K
m. trddandhylsa, DIN 2.5 mm?2
46228 pt 1, max.

Fjarrfranskiljare styrningskontakt Kabelingang Antal kabelinfoéringar 1

Kabelanslutning

Anslutningstyp PUSH IN
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Flexibelt, max. 2.5 mm?2
HO5(07) V-K

m. trddandhylsa, DIN 2.5 mm?2
46228 pt 1, max.

Typ av stromkretsfrankoppling

Underspanningsfranslagning

Franslagstid 15s
Switches stromforbrukning Brytartyp Brandmansbrytare
Stromforbrukning, anmarkning Toppstrom uppstar bara under en kort tid om
brandmannbrytarens kondensatorer tidigare var
helt urladdade.
Toppstromforbrukning 600 mA
Kontinuerlig stromforbrukning 60 mA
Antal brytande driftscykler vid 300

markstrom

Vaxla franskiljarens korning

Fjarrfrankoppling inuti kapsling

Vaxla franskiljarens kapacitet

DC-PV1, IEC 60947-3

allmanna data

Skyddsklass

IP65 Installationsplats Skyddat utomhusomrade
(land och hav)

elektriska egenskaper

Markspanning DC 1100V

Nominell, kortvarig strombestandighet Markstrom 51.25 A

Strom per maxeffekt, max. 41 A

Nominell likstrom per anslutning Strdm per strang, max. 41.00 A

ingangar

Antal maximala effektpunkter (MPP) 6

Antal ledningsinlopp 3

DC-ingang + & - Ledaranslutning Anslutningstyp Staubli MC4-Evo 2

anslutning
Kompatibelt TUV 2 Pfg1169/08.07
kabeltvarsnitt
Ledardiameter, min. 2.5 mm?
Ledardiameter, max. 16 mm?
Kabelingang Antal kabelinforingar 12

Sakringstyp varken sakringsinsats eller - hallare

Fuses Nej

Max. antal DC-ingangar per maximal sparning av eluttag 2 ingangar anslutna parallellt

Antal inmatade strangar per MPP <2

Antal ingangar 12

skyddskapa

Isoleringsmaterial Glasfiberforstarkt polyester, Monteringstyp Fastoron

polykarbonat
Slagtalighet IKO8 enligt IEC 62208, Kapslingens fastsattning Via monteringsstod
IK10 enligt IEC 62262
Skyddsklass Il Anslutningstyp, strang Anslutningsstickpropp
MC4-Evo 2
utgangar

Max. antal DC-utgangar

per maximal sparning av eluttag 1 utgang

DC-utgang + & -

Ledaranslutning Anslutningstyp Staubli MC4-Evo 2
anslutning
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Kompatibelt
kabeltvarsnitt

TUV 2 Pfg1169/08.07

Ledardiameter, min. 2.5 mm?2
Ledardiameter, max. 16 mm2
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
Offerttexter

Annonstext lang

Combiner box for inverters
with Fireman switch for
the connection to 6 MPP
tracker.

Suitable for remote
disconnection of the DC
side by the fire department
according to VDE-AR-
E2100-712.

Max. string voltage Uoc:
1100 VDC MPP1:

2 inputs, connection via
MC4-Evo 2 connector,
compatible with cable type
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2063

1 output, connection via
MC4-Evo 2 connector,
compatible with cable type
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2063

MPP2 to 6:

identical to MPP1 DC
fireman switch:

Switching off by
undervoltage tripping.
Switching off by reaching a
temperature of 2 100 °C in
the housing.

Automatic reconnection
after the control voltage
(230 V AC) is applied
again.

With signal contact.
Connection of the fireman
switch control line 230
VAC via M16 cable glands
(Clamping range 5-10
mm@) max. conductor
cross-section: 1.5 mm?2.
Connection of the signal
contact 24 VDC (max. 300
mA) via M16 cable glands
(Clamping range 5-10
mm@) max. conductor
cross-section: 1.5 mm2.
Protection class: IP65.

All built into a glas fibre
reinforced polyester
housing. Dimensions
HxWxD: 339x400x132
mm. Approval according to
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low voltage switchgear IEC
61439-1 and EN 61439-2
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PV solskydd

Allméanna bestillningsdata

Typ PV SUNCOVER 30/40/13 Utférande

Art.nr. 8000143253 Fotovoltaik, Solskydd
GTIN (EAN) 4099987111928

Forp. 18T

Kapverktyg

Allméanna bestillningsdata

Kapverktyg for ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och
22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillater
nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare

med minimal fysisk anstrangning. Kapverktygen (KT

8 till KT 22) levereras dven med VDE- och GS-testad
skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Typ KT 14 Utférande

Art.nr. 1157820000 Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN) 4032248945344

Forp. 1ST

Verktyg

e for fintradiga och massiva ledare med
specialisoleringsmaterial

* hog avisoleringskvalitet for industriell anvandning
(motsvarande kraven inom flygindustrin)

* speciella formknivar mojliggor avisolering av speciella
ledarisoleringar och ledaruppbyggnader

¢ Avisoleringslangd instéllningsbar med anslag

* hog flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
* hog repeternoggrannhet i avisoleringsresultatet

¢ inga skador pa ledaren

¢ hog stabilitet for Iang livslangd och hog palitlighet

* integrerad skarfunktion
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Allmanna bestillningsdata

Typ MULTI-STRIPAX PV Utférande

Art.nr. 1190490000 Fotovoltaik, Stickkontakt
GTIN (EAN) 4032248973262

Forp. 1ST

Kryssparskruvmejsel, typ Phillips

Kryssmejsel, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO
8764 /2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, Spets krom
top, SoftFinish-handtag

Allmanna bestillningsdata

Typ SDK PH3 Utférande

Art.nr. 9008500000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056491

Forp. 1ST

Spar-Skruvmejsel

Sparskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1ISO 2380/ 1, Spets
krom top, SoftFinish-handtag

Allmanna bestillningsdata

Typ SDS 0.6X3.5X100 Utforande

Art.nr. 9008330000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056286

Forp. 18T

Typ SDS 1.0X5.5X150 Utférande

Art.nr. 9008350000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056316

Forp. 1ST
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Dammskyddskapan "Dustcap VSSO” skyddar
Weidmiillers och typ 4-solenergikontakter mot damm och
nedsmutsning.

: "SafetyClip"skyddar Weidmiillers solenergikontakter mot
‘ oavsiktligt 6ppnande och kan endast frigoras med det

sarskilda verktyget Multi-Tool.

Allméanna bestillningsdata

Typ VSSO WM4 C Utférande

Art.nr. 1254870000 Fotovoltaik, Platt byggform
GTIN (EAN) 4050118047479

Forp. 100 ST

UV-bestindiga buntband

UV-resistent polyamid 6.6 garanterar 6verlangsen
hallbarhet for vara specialbuntband &dven i stark UV-
stralning. Passar utmarkt for kontinuerlig anvandning

utomhus.
7 0 P AN
Allméanna bestillningsdata
Typ CB-UVR 290/4,5 BK Utférande
Art.nr. 2659350000 Buntband, 4.5 x 290 mm, Polyamid 66, 220 N
GTIN (EAN) 4050118682816
Forp. 100 ST
Y-kontaktkablar

Y-kabeln anvands for parallellkoppling av flera strangar
i ett FV-system, t.ex. for att dela en linje framfor en
vaxelriktare.

Kablarna finns i olika anslutningsvarianter.

Allmanna bestillningsdata

Typ PVHYM+XXM-XX06M-11 Utférande

Art.nr. 3032110000 Fotovoltaik, Y-anslutningskabel, 1 x MC4 hona, 2x MC4 Male, 6mm?2,
GTIN (EAN) 4099986981171 1100V

Forp. 1ST
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Typ PVHYM-XXM+XX06M+11 Utférande

Art.nr. 3032100000 Fotovoltaik, Y-anslutningskabel, 1x MC4 Male, 2x MC4 Female,
GTIN (EAN) 4099986981164 6mmz2, 1100V

Forp. 1ST

Nodstoppsknapp

Allmanna bestillningsdata

Typ AC SB E 5A 1POL PO 06KV Utforande

Art.nr. 3077660000 Fotovoltaik, Nodstoppsknapp, 1-polig, 600 V AC, 5 A, Komplett holje
GTIN (EAN) 4099987081887

Forp. 1ST

Sealing sets

Allmanna bestillningsdata

Typ BLINDPLUG SET5 7X28MM Utférande

Art.nr. 3077670000 Fotovoltaik, Blind plug

GTIN (EAN) 4099987081894

Forp. 1ST

Typ BLINDPLUG SET50 7X28MM  Utférande

Art.nr. 3077650000 Fotovoltaik, Blind plug, Tillbehér, Blindplugg, 50 stycken
GTIN (EAN) 4099987081870

Forp. 1ST
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