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Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen for all typ av anvandning
Systemtillbehoren i den nya kapslingsserien Klippon®
TB har en genomgaende struktur och mojliggor en enkel
anpassning av kapslingarna till respektive applikations
speciella krav.

Flansplattor

Flansplattor i tva material och tva tjocklekar for enkelt
byte av forbestyckade flansplattor pa plats.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Klippon TB (Terminal Box), Flansplatta, Rak, Hojd:

340 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 6 mm, Flansplat-

tor: 6vre, nedre, Grundlaggande material: Rostfritt
stal 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver

Art.nr. 8000114130

Typ KTB GP XX3520 AB S4 6MM
GTIN (EAN) 4099986804708

Forp. 1 items
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Godkidnnanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 6 mm Byggdjup (tum) 0.2362 inch
Hojd 340 mm Bygghojd (tum) 13.3858 inch
Bredd 167 mm Byggbredd (tum) 6.5748 inch
Nettovikt 2670¢g

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allman information tillbehor

Materialtjocklek

6 mm

Yta

elektropolerad

Grundlaggande material

Rostfritt stal 1.4404 (316
L)

Allmanna uppgifter

Materialtjocklek

6 mm

Monteringsanvisning

Skruvmontering

Yta elektropolerad Grundlaggande material Rostfritt stal 1.4404 (316
L)

Komponentfastsattning skruvad Skyddsklass (UL) Type 3, Type 4X, Type 12

Flansplattor ovre, nedre Flansplat Ja

Anvandningsomraden Explosionsfarliga omraden,

Processindustri

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000211 ETIM 7.0 EC000211

ETIM 8.0 EC000211 ETIM 9.0 EC000211

ETIM 10.0 EC000211 ECLASS 9.0 27-14-24-21

ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-14-24-21

ECLASS 11.0 27-14-24-21 ECLASS 12.0 27-14-24-21

ECLASS 13.0 27-14-24-21 ECLASS 14.0 27-14-24-21

ECLASS 15.0 27-14-24-21
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