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Intelligent produkt i en kompakt byggstorlek Allminna bestillningsdata
Overvakningsboxar for eftermontering for évervakning
av solceller gor det mojligt att fa fram data pa solcells- Utférande Fotovoltaik, 1500 V, Férskruvning, for vaggmonte-
niva fran solcellsanlaggningar med befintliga, odverva- ring, Liggande, Digitalsignaler, Overvakningskom-

. . . ponenter, stromovervakning, Spanningsovervak-
kade kombinationsboxar med DC-generator for solceller. ning, Temperatur&ouml:vervakning, 12-kanals
Allt utan ytterligare arbete sdsom gravning och kabeldrag-  Artnr. 8000135047
ning. Typ PV 212SXFXCXXVXO3TA1PA15LWW
Integrerad prestandadvervakning som tillhandahalls av S'N (EAN) ?999987056168

orp. items

vart Solar SMS-6vervakningssystem gor det maojligt att
genomfora korrekt 6vervakning av solcellsanlaggningen
for att garantera att anlaggningen presterar pa basta satt.
Dessutom uppfyller vara 6vervakningsboxar for solceller
standarden IEC/EN 61439-2:2020 for att garantera en
hog tillforlitlighet av de tillhandahallna enheterna.
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Tekniska data

Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 210 mm Byggdjup (tum) 8.2677 inch

Hojd 302 mm Bygghojd (tum) 11.8897 inch

Bredd 558 mm Byggbredd (tum) 21.9685 inch

Nettovikt 6950.78 g

Temperaturer

Omgivningstemperatur -20°C..45°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6al, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

Elektriska egenskaper DC

Markspanning 1500V Overspanningsskydd, DC-sida Inget 6verspanningsskydd

Ingangar DC

Sakringsskydd Nej

Antal ingangar DC 12

Anslutningstyp DC-ingangsledning Kabelférskruvning

Anslutning DC-ingéngsledning (-) PUSH IN

DC-ingang + & - Ledaranslutning Anslutningstyp PUSH IN
Ledardiameter, min. 0.5 mm?2
Ledardiameter, max. 6 mm?

Kabelingang Antal kabelinféringar 12

Kabeldiameter min. 5 mm
Kabeldiameter max. 7 mm

Anslutning DC-ingangsledning (+) PUSH IN

Sakringstyp varken sakringsinsats eller - hallare

Typ av sakring varken sakringsinsats eller - hallare

Normer och standarder

Normer IEC 61439-2 ed 3.0, EN
61439-2:2020

Stringoévervakning DC

Forsorjning Sjalvforsorjande Overvakningsfunktion Solar SMS,
Utgangsspanning, -strom,
temperatur

Spéanningsovervakning Solar SMS Temperaturévervakning Solar SMS
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Tekniska data

stromovervakning Solar SMS
Utgangar DC
Anslutning DC-utgangsledning Kabelférskruvning
Anslutningstyp DC-utgangsledning PUSH IN
DC-utgang + &- Ledaranslutning Anslutningstyp PUSH IN

Ledardiameter, min. 0.5 mm?

Ledardiameter, max. 6 mm?
Antal utgangar DC 12
GAK Kapsling
Monteringstyp Vaggmontering Skyddsklass IP65
Garanti
Tidsperiod 5 Ar
Klassificeringar
ETIM 6.0 EC002928 ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 22-57-02-90 ECLASS 10.0 22-57-02-90
ECLASS 11.0 22-57-02-92 ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-57-02-92 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Combiner Box Name Description

PV 2 24 SO FX CXX VX OX TXPX 15 P F ES

nection (sw RD)

125/30/40/50/55/60/63/80 - (Example C10)

OX: output type
K-> No holes needed (N/A)

015 Wi
023 mca
035 Multwia €5

141/ V2 > SPD Class |
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