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Bildliknande

Passiva granssnitt for signaldverfoéring av en med klamby-
gelteknik utrustad Sub-D-kontaktenligt IEC 807-2 / DIN
41652.

De viktigaste egenskaperna ar:

e Grupp med 9-, 15-, 37- och 50-poliga han och honkon-
takter.

* Elektrisk anslutning en till en mellan styr- och faltanslut-
ningar.

* Mycket kompakta moduler i RS-Profil 45 for faste pa
standard montageskena TS 35.

* Stift for jordanslutningen.

Allméanna bestillningsdata

Utférande D-sub-anslutningar enligt IEC 60807 /DIN 41652,
37-polig hankontakt

Art.nr. 8000139452

Typ RS SD37S UNC LM2N V1

GTIN (EAN) 4099987048224

Forp. 1 items

Skapandedatum 15.12.2025 10:36:16 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/8000139452

RS SD37S UNC LM2N V1

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Godkidnnanden

Godkannanden CE; UR

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr. (UR) E141197

Matt och vikter

Djup 66 mm Byggdjup (tum) 2.5984 inch

Hojd 45 mm Bygghojd (tum) 1.7716 inch

Bredd 116 mm Byggbredd (tum) 45669 inch

Nettovikt 1509

Temperaturer

Lagertemperatur -40...70 °C Drifttemperatur 0..55°C

Anslutningsdata

Utforande lassystem UNC 4/40 Antal poler (styrningssida) 37-polig hankontakt

Skyddsledaranslutning Flatkontakt Anslutning (faltsida) LM2N 5.08 mm

Jordning Ja Anslutning (styrsida) D-sub-anslutningar enligt
IEC 60807/DIN 41652

Markdata

Markspanning 100V Markstrom per anslutning 15A

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande DIN EN 50178 Markspanning 100V

Overspanningskategori ] Nedsmutsningsgrad 2

Impulsspanningskontroll 0.8 kV

Anslutningsfalt

Ledardiameter, AWG , min. AWG 24 Flexibel, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?

Flexibel, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2 Fast, max. HO5(07) VK 2.5 mm?2

Fast, min. HO5(07) V-U 0.2 mm? Klamomrade, max. 2.5 mm?2

Klamomrade, min. 0.2 mm?2 Ledardiameter, AWG , max. AWG 14

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780

ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52

ECLASS 15.0 27-14-11-52
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