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CVM-boxen for spanningsmatning med en polig differen- Allminna bestillningsdata

tial ar konfektionerad enligt kundernas specifikationer

och kan installeras snabbt och enkelt pa plats med hjalp Utférande Kapslingar, AutomationController, H6jd: 400 mm,

av véra Plug & Play-losningar. Ytterligare ingenjorstjans- Bredd: 600 mm, Djup: 132 mm, Grundlaggande
o . .. - .. . material: PC-ABS, obehandlad, ljusgra

ter fran Weidmiuiller stodjer ett sékert och heltackande ATt 8000142794

genomforande av projektet. Livsldangden av ett elektro- Typ CVM PLC 100 CABTITE PSU 24V

lysholje ar av avgorande betydelse for den ekonomiska GTIN (EAN) 4099987105651

verkningsgraden av vatgastillverkning. Genom att 6ver- Forp. 1items

vaka de enskilda cellernas differentierade spanning bidrar
var CVM-box pa ett avgorande satt till att oka systemens
verkningsgrad. Systemet 6vervakas med hjalp av dataa-
nalysen och anvidndarn kan visa den tekniska statusen
nar som helst. CVM-boxen kan anvandas for att identifiera
avvikelser och planera service och underhall med framfor-
hallning.
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Matt och vikter

Djup 132 mm Byggdjup (tum) 5.1968 inch

Hojd 400 mm Bygghojd (tum) 15.748 inch

Bredd 600 mm Byggbredd (tum) 23.622 inch
Nettovikt 8788.49¢

Temperaturer

Drifttemperatur -20°C...60°C Fuktighet 10 % till 95 %, icke-

kondenserande enligt DIN
EN61131-2

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8

Mairkdata enligt IEC

Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 10 A Markspanning vid overspanningsk./ 500V
Nedsmutsningsgrad Il/2

Materialdata

Isoleringsmaterial PC Isoleringsmaterialgrupp 1l

Yta obehandlad Grundlaggande material PC-ABS

Allméanna data

Fargkod ljusgra Skyddsklass IP66

Fargtabell (jamforbar) RAL 7035

Anpassningsalternativ

Kundspecifika utskarningar mojliga Ja Kundspecifik markning méjlig Ja

Kapslingsegenskaper

Integrerbar méarkning Ja Utskarning som forberedelse for Ja
funktionell port integrerad

kontinuerlig strom i dverkopplingen 100 mA Overkoppling Nej

Antal anslutningsnivaer 100 Antal poler 100

Monteringsegenskaper

Avskarmning Nej Monterbarhet montageskenor TS 35

Kapslingsutforande Skyddsisolering, plast Radmonterbar ja, utan avstand

Direktmontage mojligt Ja

Anslutningsbara ledare

Atdragningsmoment, min. 0.8 Nm Atdragningsmoment, max. 0.8 Nm
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Standard-kannetecken

Utférande AutomationController

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-02-04
ECLASS 15.0 27-19-02-04

Creation date 01.03.2026 09:14:16 MEZ

Catalogue status / Drawings



