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Allméanna bestillningsdata

Utférande , Antal kontakter: 2, Vaxlandekontakt AgNi, Mark-
styrspanning: 115 V AC, Varaktig strom: 12 A,
PUSH IN, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja

Art.nr. 8000158985

Typ CRMKIT S 115VAC 2CO L/PB UL

GTIN (EAN) 4099987371124

Forp. 10 items

Skapandedatum 24.02.2026 10:33:04 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/8000158985
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Matt och vikter

Djup 72.5 mm Byggdjup (tum) 2.8543 inch
Hojd 97 mm Bygghojd (tum) 3.8189 inch
Bredd 31T mm Byggbredd (tum) 1.2205 inch
Nettovikt 1048.6 g
Temperaturer
Lagertemperatur Omgivningstemperatur -20°C..70°C
Drifttemperatur
Styrsida
Markstyrspanning 115 VAC Markstrom AC 72.6 mA
Markeffekt 1.8 VA Spolmotstand 158 Q£+ 10 %
Statusindikering Gron LED Ersattningsreldets spolspanning avviker Nej

fran markstyrspanningen
Ersattningsreldets spolspanning 24V AC
Belastningssida
Markkopplingsspanning 250V AC Normalspanning 12 A
max. Kopplingsfrekvens vid marklast 0.1 Hz Brytspanning AC, max. 250V
Brytspanning DC, max. 250V AC-brytférméaga (ohmsk), max. 3000
DC-brytférmaga (ohmsk), max. 288W @24V Inkopplingsfordrojning <20ms
Franslagsfordrojning <12 ms Kontakttyp 2 CO contact (AgNi)

Mekanisk livslangd

2 x 107 kopplingscykler

Allmanna uppgifter

Hojdomrade for drift

<2000 m, 6ver havsytan

Montageskena obestyckad

TS 36

Testknapp finns

Version av testknapp
Mekanisk indikator for brytarlage
Fargkod

UL94 brannbarhetsklass for komponent

Ja

Lasbar testknapp, Aterfjédrande testknapp

Ja

svart
Komponent Hona
UL94 brannbarhetsklass V-0
Komponent Relaskydd
UL94 brannbarhetsklass V-2

Isolationskoordinater

Nedsmutsningsgrad
Spanningstalighet styrsida - lastsida

2
4 kVeff / 1 Min.

Overspanningskategori
Spanningstalighet for intilliggande
kontakter

Il
3 KVeff / 1 Min.

Spanningshallfasthet till montageskena 3 kVeff / 1 min. Skyddsklass IP20
Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik PUSH IN, Skruvanslutning Avisoleringslangd nominellt 8 mm
Anslutningsomrade, markarea 1.5 mm? Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?
Anslutningsomrade, max. 1.5 mm?2 Ledardiameter, entradig min. 0.5 mm?2
Ledardiameter, entradig max. 1.5 mm?2 Ledardiameter, entradig, min. (AWG) AWG 20
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Ledardiameter, entradig, max. (AWG) AWG 16 Ledardiameter, fintradig med andhylsaH 1.5 mm?2
(DIN 46228/1), max.

Tvilling-andhylsa, max. 1.6 mm?2 Klingmatt 6 x 3,56 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437

ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01

ECLASS 15.0 27-37-16-01
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