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Med vara forkonfektionerade SET for ledningsdragning for
instrumenttransformator sparar du tid och forvaringskost-
nader. Vi erbjuder olika applikationskonfiguration, inklu-
sive alla relevanta tillbehor och inkl. markning i ett kom-
plett paket.

Allméanna bestillningsdata

Utférande PUSH IN, 6 mm?2, 30 A, morkbeige
Art.nr. 8000176198

Typ TAR NS VDE-AR-N 4100 FS

GTIN (EAN) 4099987906012

Forp. 1 items
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TAR NS VDE-AR-N 4100 FS

Tekniska data
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Matt och vikter

Djup 79.1 mm Byggdjup (tum) 3.1142 inch
Hojd 100 mm Bygghojd (tum) 3.937 inch
Bredd 213.3 mm Byggbredd (tum) 8.3976 inch
Nettovikt 732.28¢g

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C
Klambara ledare (Markanslutning)

Anslutningstyp PUSH IN Antal anslutningar 38
Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 6 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.5 mm?2
46228/4, max. 46228/4, min.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 6 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 0.5 mm?2
46228/1, max. 46228/1, min.

Ledardiameter, fintradig, max. 10 mm? Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm?
Anslutningsarea, flertradig, max. 6 mm? Anslutningsarea, flertradig, min. 0.5 mm?2
Ledararea, entradig, max. 6 mm?2 Ledararea, entradig, min. 0.5 mm?2
Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning PUSH IN

Markdata

Markarea 6 mm?2 Markspanning DC 500V
Markstrom 30A Str&ouml;m med max. ledare 30A
Materialdata

Grundlaggande material Wemid Fargkod morkbeige
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Andplatta kravs Nej Antal vaningar 1

Antal klamstallen per vaning 38 Nivaer internt 6verkopplade Nej
ytterligare tekniska data

Monteringstyp TS 356

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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TAR NS VDE-AR-N 4100 FS

Tillbehor
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Testadapter och testuttag

'
ol

Allméanna bestillningsdata

Testadapter och provkontakt anvands for elektriska
anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning.
Pa sa satt kan en elektrisk kontakt uppréattas i
kabelanslutet tillstind och méatningarna kan goras enkelt.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Utférande

Art.nr. 1276300000 Stickontakt (plint), Stickanslutning, 2 mm?, Antal anslutningar: 2,
GTIN (EAN) 4008190026080 Antal poler: 1, Bredd: 9 mm

Forp. 20 ST

Skapandedatum 06.03.2026 09:35:02 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1276300000

