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For en 6verensstammande natanslutning enligt § 14a
EnWG tillhandahaller Weidmuiller lampliga plintar och
relablock for en sdker implementering av styrbara forbruk-
ningsapparater (SVE).

Installation enligt natforetaget - tydlig, modular och enkel
att integrera i kopplingsskap och seriella anvandningar

Allméanna bestillningsdata

Utférande PUSH IN, 2.5 mm?, 400 V, 16 A, morkbeige

Art.nr. 8000177105

Typ 14A-9 EEG-AAR KLEMMBLOCK-BDEW+KABEL
STVB
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Matt och vikter

Djup 38.4 mm Byggdjup (tum) 1.5118 inch

Hojd 77 mm Bygghojd (tum) 3.0315 inch

Bredd 44.7 mm Byggbredd (tum) 1.7598 inch

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55 °C Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C

Varaktig driftstemperatur, max. 130°C

Allmant

Antal poler 6 Ledardiameter, AWG, max AWG 12

Monteringsanvisning Montageskena Ledardiameter, AWG, min. AWG 28

Normer IEC 60947-7-1 Montageskena obestyckad TS 35

Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 A3 Ledardiameter, AWG, max AWG 12

Anslutningsriktning ovre Avisoleringslangd 10 mm

Anslutningstyp 2 PUSH IN Anslutningstyp PUSH IN

Antal anslutningar 12 Anslutningsomrade, max. 4 mm?2

Anslutningsomrade, min. 0.14 mm?2 Klingmatt SD 0,6 x 3,5

Ledardiameter, AWG, min. AWG 28 Ledararea, fintradig med &ndhylsa DIN 2.5 mm?2
46228/4, max.

Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.14 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 2.5 mm?2

46228/4, min. 46228/1, max.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.14 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 2.5 mm?2

46228/1, min.

Ledararea, fintradig, min. 0.14 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, max. 2.5 mm?2

Anslutningsarea, flertradig, min. 0.14 mm?2 Tvilling-andhylsa, max. 0.75 mm?2

Tvilling-andhylsa, min. 0.5 mm?2 Ledararea, entradig, max. 2.5 mm?2

Ledararea, entradig, min. 0.14 mm?2

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning  PUSH IN

Markdata

Markarea 2.5 mm? Markspanning 400V

Markstrom 16 A Str&ouml;m med max. ledare 16 A

Normer IEC 60947-7-1 Genomgangsmotstand enligt IEC 1.33 mQ
60947-7-x

Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 0.77 mW Nedsmutsningsgrad 3

Materialdata

Grundlaggande material Wemid Isoleringsmaterial Wemid

Fargkod morkbeige Farg manoverelement orange

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Andplatta krévs Nej Antal potentialer

Antal vaningar 1 Antal klamstallen per vaning 12
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Antal potentialer per vaning 1 Nivaer internt 6verkopplade Nej
PE-anslutning Nej Montageskena obestyckad TS 35
N-Funktion Nej PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

med rasttapp Nej Oppna sidor oppen

Montagesatt ihakningsbar Monteringsanvisning Montageskena
explosionstestat utférande Nej Monteringstyp TS 356
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Testadapter och testuttag

'
ol

Allméanna bestillningsdata

Testadapter och provkontakt anvands for elektriska
anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning.
Pa sa satt kan en elektrisk kontakt uppréattas i
kabelanslutet tillstind och méatningarna kan goras enkelt.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Utférande

Art.nr. 1276300000 Stickontakt (plint), Stickanslutning, 2 mm?, Antal anslutningar: 2,
GTIN (EAN) 4008190026080 Antal poler: 1, Bredd: 9 mm

Forp. 20 ST
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