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Avbildning liknande

Passiva granssnitt for signaldverfoéring av en med klamby-
gelteknik utrustad flatkabelkontakt enligt IEC 603-1 / DIN
41651.

De viktigaste egenskaperna ar:

¢ Grupp med 10- till 64-poliga kontakter.

¢ Elektrisk anslutning en till en mellan styr- och faltan-
slutningar.

¢ Mycket kompakta moduler i RS-Profil 45 for faste pa
standard montageskena TS 35.

* Lang fasthake.

* Stift for jordanslutningen.

Allméanna bestillningsdata

Utforande Gréanssnitt, RSF, Hankontakt enligt IEC 60603-13/
DIN 41651, 50 poler, Skruvanslutning

Art.nr. 8155570000

Typ RS F50 LPK 2H/52

GTIN (EAN) 4008190078188

Forp. 1 items
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Godkiannanden

Godkannanden c € “

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr. (UR) E141197

Matt och vikter

Djup 66 mm Byggdjup (tum) 2.5984 inch
Hojd 45 mm Bygghojd (tum) 1.7716 inch
Bredd 151 mm Byggbredd (tum) 5.9449 inch
Nettovikt 245 ¢

Temperaturer

Lagertemperatur -40...70 °C Drifttemperatur 0..55°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b5ffb72-271d-4¢73-8b09-bd0aaece3697a

Mairkdata UL

Markstrom IN TA Drifttemperatur UL, min. 0°C
Drifttemperatur UL, max 25°C Markspanning UN <60VAC/75VDC
Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida) 50 poler Skyddsledaranslutning Flatkontakt

Anslutning (faltsida) LPK 2H 5.08mm Jordning Ja
Anslutning (styrsida) Hankontakt enligt IEC

60603-13/DIN 41651
Markdata
Markspanning 60VAC/75VvVDC Markstrom per anslutning TA
Isolationskoordinater (EN50178)
Motsvarande DIN EN 50178 Markspanning 100V
Overspanningskategori Il Nedsmutsningsgrad 2
Impulsspanningskontroll 0.8 kV
Anslutningsfalt
Ledardiameter, AWG , min. AWG 26 Anslutningstyp Skruvanslutning
Hylsa med plastkrage max 2.5 mm?2 Flexibel med hylsa, min. 0.5 mm?2
Flexibel med hylsa, max. 2.5 mm?2 Flexibel, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Flexibel, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Fast, max. HO5(07) V-K 6 mm?2
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Fast, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 Avisoleringslangd 6 mm
Atdragningsmoment max. 0.6 Nm Atdragningsmoment min. 0.5 Nm
Klamomrade, max. 1.5 mm? Klamomrade, min. 0.15 mm?
Ledardiameter, AWG , max. AWG 12

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-62
ECLASS 15.0 27-14-11-b2
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Tillbehor

Stal

Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lagsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stal.

Allméanna bestillningsdata

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Utférande

Art.nr. 0383400000 Montageskena, Tilloehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190088026 Bredd: 2000 mm, Héjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40M

Andstod

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara

teststickkontakter.
Allméanna bestillningsdata
Typ EW 35 GR 7032 Utférande
Art.nr. 0383530000 Andstod, gra, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 9 mm, 120 °C
GTIN (EAN) 4008190027322
Forp. 50 ST
Stal

Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lagsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stal.

Allmanna bestillningsdata

Typ TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN Utférande

Art.nr. 0498000000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk férzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190042493 Bredd: 2000 mm, Héjd: 35 mm, Djup: 15 mm

Forp. 20 M
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