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Hog tillforlitlighet i plintradsformat

MCZ SERIES relamoduler ar bland de minsta pa markna-
den. Tack vare den laga bredden pa 6,1 mm kan mycket
utrymme sparas i panelen. Alla produkter i serien har tre
overkopplingsterminaler och utmarker sig genom enkel
kabeldragning med insticksoverkopplingar. Systemet
med klamfjaderanslutningsklamma, beprévat miljontals
ganger, och der integrerade skyddet mot polforvaxling
sakerstaller en hog niva av sékerhet vid installation och
drift. Tillbehor med exakt passform som 6verkopplingar,
markningar och andplattor gér MCZ SERIES mangsidig
och praktisk att anvanda.

e Fjaderanslutning

* Integrerad 6verkoppling i in-/utgang.

* Det klambara ledartvarsnittet ar 0,5 till 1,5 mm?

¢ Varianter av MCZ TRAK-typ ar sarskilt lampade for
transportsektorn och har testats enligt DIN EN 50155

VIIHSPI.IAIIT

Allmanna bestillningsdata

Utférande MCZ-SERIES, Solid-state reld, Markstyrspanning: 5
V TTL, Mérkkopplingsspanning: 5...48 V DC, Var-
aktig strom: 0,1 A, Fjaderanslutning

Art.nr. 8398940000
Typ MCZ O 5VTTL
GTIN (EAN) 4008190985448
Forp. 10 items
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Godkidnnanden
Godkannanden

]
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E141197
Matt och vikter
Djup 63.2 mm Byggdjup (tum) 2.4882 inch
Hojd 91 mm Bygghojd (tum) 3.56827 inch
Bredd 6.1 mm Byggbredd (tum) 0.2402 inch
Nettovikt 20.2¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...60 °C Omgivningstemperatur -25°C...40°C
Drifttemperatur Fuktighet 40 °C/93 % rel. fuktighet,

ingen kondens

Sannolikhet for bortfall
MTTF 2114 a

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

356d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

Markdata UL

Certifikat nr (cURus) E141197

Styrsida

Markstyrspanning 5VTIL Markstyrstrom 1,65 mA DC
Markeffekt 10 mW Statusindikering Gron LED
ingangsfrekvens 2,4 kHz Markhjalpspanning 5V DC %5 %
Belastningssida

Markkopplingsspanning 5.48VDC Normalspanning 0.1A
Inkopplingsfordrojning <17 ps Franslagsfordrojning <250 us
Spéanningsfall vid max. last <18V Kortslutningsséaker Nej
Skyddskoppling lastsida Diod Kontakttyp 1 NO contact (TTL)
Kopplingsfrekvens, max. (DC- 2.4 kHz

mandverspanning)

Allmanna uppgifter

Montageskena obestyckad TS 356

Testknapp finns Nej
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Tekniska data
Fargkod beige
UL94 brannbarhetsklass for komponent Komponent Kapsling
UL94 brannbarhetsklass V-0
Isolationskoordinater
Markspanning 300V Nedsmutsningsgrad 2
Overspanningskategori I} Kryp- och luftstracka styrsida - 2 5.5 mm
belastningssida
Spanningstalighet styrsida - lastsida 1kVeff/ 1s Spanningshallfasthet till montageskena 4 kVeff / 1 Min.
Stothallspanning 6 kV (1,2/50 us) Skyddsklass IP20
Ytterligare information om godkannanden/normer
Certifikat nr. (CSA) 154685-1198742 Certifikat nr (cURus) E141197
Anslutningsdata
Ledaranslutningsteknik Fjaderanslutning Avisoleringslangd nominellt 8 mm
Anslutningsomrade, méarkarea 1.5 mm? Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2
Anslutningsomrade, max. 1.5 mm?2 Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 16 Ledardiameter, entradig min. 0.5 mm?2
Ledardiameter, entradig max. 1.5 mm?2 Ledardiameter, entradig, min. (AWG) AWG 26
Ledardiameter, entradig, max. (AWG) AWG 16 Ledararea, fintradig, min. 0.5 mmz2
Ledardiameter, fintradig, max. 1.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, min. (AWG) AWG 26
Ledardiameter, fintradig, max. (AWG) AWG 16 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.5 mm?2
46228/4, min.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 1.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig med andhylsa 0.5 mm?2
46228/4, max. (DIN 46228/1), min
Ledardiameter, fintradig med andhylsaH 1.5 mm?2 Klingmatt 6 x 3,56 mm
(DIN 46228/1), max.
Viktig hanvisningstext
Produktinformation De kabellangder far inte 6verstiga 30 m.
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC001504 ETIM 9.0 EC001504
ETIM 10.0 EC001504 ECLASS 14.0 27-37-16-04
ECLASS 15.0 27-37-16-04
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Kopplingsbild

Avbildning liknande

Dimensional drawing
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Overkopplingar

Allméanna bestillningsdata

Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential

till angransande kopplingsplinter genomfors via en
overkoppling. Ytterligare insatser frén kabeldragning

kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut ar
kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ ZQV 4N/20 GE Utférande

Art.nr. 1909020000 W-serien, Overkoppling, 32 A
GTIN (EAN) 4032248535644

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/20 RT Utférande

Art.nr. 1909150000 W-serien, Overkoppling, 32 A
GTIN (EAN) 4032248535934

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/20 BL Utférande

Art.nr. 1909100000 W-serien, Overkoppling, 32 A
GTIN (EAN) 4032248535774

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/2 SW Utférande

Art.nr. 1793970000 W-serien, Overkoppling, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233762

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/3 SW Utférande

Art.nr. 1794000000 W-serien, Overkoppling, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233793

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/4 SW Utforande

Art.nr. 1794030000 W-serien, Overkoppling, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233915

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/10 SW Utférande

Art.nr. 1794060000 W-serien, Overkoppling, 32 A
GTIN (EAN) 4032248234059

Forp. 20 ST

Typ ZQV 2.5N/20 SW Utférande

Art.nr. 1909130000 W-serien, Overkoppling, for plintar, Antal poler: 20
GTIN (EAN) 4032248535910

Forp. 20 ST
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AP MCZ 1.5 - Andplatta

Oppen minityrkapsling i radplintformat med 5
klamfjaderanslutningar. En transparent, svangbar
frontplatta ar till for markningen och for skydd

av potentiometer och statusindikering. De 3

ovre anslutningarna kan tvarférbindas med
overkopplingsbryggor. Det finns dven en tackplatta for att
stanga kapslingen.

Allméanna bestillningsdata

Typ AP MCZ1.5 1674 Utférande
Art.nr. 8389030000 Andplatta, OMNIMATE Housing - Inbyggnadshus TERMINALBOX
GTIN (EAN) 4008190386849 grabeige, Andplatta, Bredd: 1.6 mm
Forp. 50 ST
Neutral
WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
i T[] anvandas i I-serien och Z-serien. De gener0sa markytorna
‘ ‘ ‘ tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera

(CLLLLLILLE ‘ rader text.

] WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade

‘ teckenstrangar. Genom det beprovade MultiCard-formatet
[TLI J ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
’ eller Plotter.

* Monteringsbar i remsor eller enskilt

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ WS 10/6 MC NE WS Utforande

Art.nr. 1828450000 WS, Plintmaérkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248350513 Allen-Bradley, vit

Forp. 600 ST

Sparskruvmejsel

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sakerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad
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Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749610000 Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118896350 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 1ST

Spar-Skruvmejsel

Allmanna bestillningsdata

VDE-isolerad sparskruvmejsel, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1ISO 2380/1,
SoftFinish-handtag

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749810000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118897012 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 1ST

Typ SDS 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749340000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118895568 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 18T

Overkopplingar

Allmanna bestillningsdata

Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential

till angransande kopplingsplinter genomfors via en
overkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning

kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut ar
kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ ZQV 4N/2 Utférande

Art.nr. 1527930000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 2, Delning i
GTIN (EAN) 4050118332766 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/3 Utforande

Art.nr. 1527940000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 3, Delning i
GTIN (EAN) 4050118332865 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/4 Utforande

Art.nr. 1527970000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 4, Delning i
GTIN (EAN) 4050118332889 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm

Forp. 60 ST
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Typ ZQV 4N/10 Utférande

Art.nr. 1528090000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 10, Delning
GTIN (EAN) 4050118332896 imm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/2 RD Utférande

Art.nr. 2460450000 Overkoppling (plint), instucken, rod, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118476149 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/3 RD Utférande

Art.nr. 2460810000 Overkoppling (plint), instucken, rod, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118476231 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/4 RD Utforande

Art.nr. 2460800000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118476224 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/10 RD Utférande

Art.nr. 2460740000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 32 A, Antal poler: 10, Delning i
GTIN (EAN) 4050118476163 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/2 BL Utférande

Art.nr. 1528040000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118332773 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/3 BL Utférande

Art.nr. 1528080000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118333008 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/4 BL Utforande

Art.nr. 1528120000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118332872 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/10 BL Utférande

Art.nr. 1528230000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 10, Delning i
GTIN (EAN) 4050118333138 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm

Forp. 20 ST
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