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¢ smal overspanningsskyddsplint med klamfjaderanslut-
ning

* 6 mm smalt éverspanningsfinskydd

* snabb anslutning med TS-kontakt och klamfjaderan-
slutningar

¢ kan overkopplas

Allméanna bestillningsdata

Utférande Surge protection for instrumentation and control,
Surge protection for measurement and control

Art.nr. 8448920000

Typ MCZ OVP CL 24VDC 0,5A

GTIN (EAN) 4008190147396

Forp. 10 items
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Godkidnnanden
Godkannanden @
LISTED
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UL) E311081
Matt och vikter
Djup 63.5 mm Byggdjup (tum) 2.5 inch
Hojd 91 mm Bygghojd (tum) 3.56827 inch
Bredd 6 mm Byggbredd (tum) 0.2362 inch
Nettovikt 2319
Temperaturer
Lagertemperatur -40°C..85°C Drifttemperatur -40 °C...60

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

7a

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

c9db83e7-2b25-44e1-8d26-da64d42637 3f

Markdata UL

Certifikat nr. (UL)

E311081

Allmanna data

Segment Mata - Styra - Reglera Utférande Overspanningsskydd, MSR
Byggform Klamma Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Fargkod svart Skyddsklass IP20
Montageskena obestyckad TS 356 H6jd med TS 35 63.5 mm
Isolationskoordinater enligt EN 50178

Overspanningskategori i Nedsmutsningsgrad 2

Mairkdata IEC/EN

Avledningsstrom, limp (10/350 us) 1 kA Markspanning (DC) max 28V
Maérkspanning (DC) 24V Markstrom IN 05 A

Skyddsniva pa utgangssidan Ledare- 40V Skyddsniva pa utgangssidan Ledare-PE 40 V

ledare 1 kV/us, typiskt 1kV/us, typiskt

Skyddsniva pa utgangssidan Ledare- 65V Skyddsniva pa utgangssidan Ledare-PE 65 V

ledare 8/20 ps, typiskt 8/20 ps, typiskt

Spanningstyp DC Sakringsskydd 05 A
Svarstid/reservtid <100 ps Drivspéanning 28V
Genomgangsmotstand (6) 2,500 Normer HART-compatible
Driftstrom, Imax. 05 A Blixtteststrom limp (10/350 us) 1 kA
Avledningsstrom, max. (8/20 ps) 5 kA Kravklass enligt IEC 61643-21 D1

Lastmotstand (for gransfrekvens) 240 Q Gransfrekvens (-3 dB) vid Lastmotstand 500 kHz 240 Q
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Tekniska data

Hogsta normalspanning, Uc (AC) 28V Induktivitet L och L1 75 pH
Allménna data
Skyddsklass IP20 Fargkod svart
Anslutningsdata
Avisoleringslangd 8 mm Bransch 1.5 mm?2
Ledaranslutningsteknik Fjaderanslutning Anslutningstyp Fjaderanslutning
Avisoleringslangd nominellt 8 mm Anslutningsomrade, markarea 1.5 mm?2
Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2 Anslutningsomrade, max. 1.5 mm?2
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Ledardiameter, AWG, max AWG 16
Ledardiameter, entradig min. 0.5 mm? Ledardiameter, entradig max. 1.5 mm?2
Ledardiameter, entradig, min. (AWG) AWG 26 Ledardiameter, entradig, max. (AWG) AWG 16
Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 1.5 mm?
Ledardiameter, fintradig, min. (AWG) AWG 26 Ledardiameter, fintradig, max. (AWG) AWG 16
Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 1.5 mm?2
46228/4, min. 46228/4, max.
Ledardiameter, fintradig med andhylsa 0.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig med andhylsaH 1.5 mm?2
(DIN 46228/1), min (DIN 46228/1), max.
Klingmatt 6 x 3,6 mm
Elektriska data
Spéanningstyp DC
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000943 ETIM 9.0 EC000943
ETIM 10.0 EC000943 ECLASS 14.0 27-17-15-01
ECLASS 15.0 27-17-15-01
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Tillbehor

Stal

Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lagsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stal.

Allméanna bestillningsdata

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Utférande

Art.nr. 0383400000 Montageskena, Tilloehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190088026 Bredd: 2000 mm, Héjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40M

Andstod

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Allméanna bestillningsdata

Typ EW 35 Utférande

Art.nr. 0383560000 Andstod, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190181314

Forp. 50 ST

Stal

Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lagsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stal.

Allmanna bestillningsdata

Typ TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN Utférande

Art.nr. 0498000000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk férzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190042493 Bredd: 2000 mm, Héjd: 35 mm, Djup: 15 mm

Forp. 20 M
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AP MCZ 1.5 - Andplatta

Allméanna bestillningsdata

Oppen minityrkapsling i radplintformat med 5
klamfjaderanslutningar. En transparent, svangbar
frontplatta ar till for markningen och for skydd

av potentiometer och statusindikering. De 3

ovre anslutningarna kan tvarférbindas med
overkopplingsbryggor. Det finns dven en tackplatta for att
stanga kapslingen.

Typ AP MCZ1.5 SW 1683 Utférande

Art.nr. 1046410000 Andplatta, OMNIMATE Housing - Inbyggnadshus TERMINALBOX
GTIN (EAN) 4032248782246 svart, Andplatta, Bredd: 1.6 mm

Forp. 50 ST

Spar-Skruvmejsel

Allméanna bestillningsdata

VDE-isolerad sparskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1SO 2380/1,
SoftFinish-handtag

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Utférande
Art.nr. 9008390000 Skruvmejsel, Skruvmejsel

GTIN (EAN) 4032248056354
Forp. 18T
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