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Avbildning liknande

Passiva granssnitt for signaloverforing av en med klamfja-
derteknik utrustad flatkabelkontakt enligt IEC 603-1 / DIN

41651.

De viktigaste egenskaperna ar:

¢ Grupp med 10-ti

Il 64-poliga kontakter.

¢ Elektrisk anslutning en till en mellan styr- och faltanslut-

ningar.

¢ Mycket kompakta moduler for faste pa standard monta-

geskena TS35 eller
* Lang fasthake.

TS32.

Allméanna bestillningsdata

Utforande Gréanssnitt, RSF, Hankontakt enligt IEC 60603-13/
DIN 41651, 14 poler, Fjaderanslutning

Art.nr. 8537200000

Typ RSF14z

GTIN (EAN) 4032248172955

Forp. 1 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2026-02-10T00:00:00+01:00

Skapandedatum 24.03.2026 11:19:30 MEZ
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Tekniska data

Godkidnnanden

Godkannanden c € “

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr. (UR) E141197

Matt och vikter

Djup 64 mm Byggdjup (tum) 2.5197 inch

Hojd 87 mm Bygghojd (tum) 3.4252 inch
Bredd 50 mm Byggbredd (tum) 1.9685 inch
Nettovikt 103 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40...70 °C Drifttemperatur 0..55°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Mairkdata UL

Markstrom IN TA Drifttemperatur UL, min. 0°C
Drifttemperatur UL, max 25°C Markspanning UN <60VAC/75VDC
Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida) 14 poler Anslutning (faltsida) LM2NZF 5.08mm
Jordning Nej Anslutning (styrsida) Hankontakt enligt IEC

60603-13/DIN 41651

Markdata

Markspanning 60V AC/ 75V DC Markstrom per anslutning TA
Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande DIN EN 50178 Markspanning 100V
Overspanningskategori ] Nedsmutsningsgrad 2
Impulsspanningskontroll 0.8 kV

Anslutningsfalt

Ledardiameter, AWG , min. AWG 24 Anslutningstyp Fjaderanslutning
Hylsa med plastkrage max 1.5 mm?2 Flexibel med hylsa, min. 0.25 mm?2
Flexibel med hylsa, max. 1.6 mm?2 Flexibel, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
Flexibel, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2 Fast, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?2
Fast, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 Avisoleringslangd 7.5 mm
Klamomrade, max. 2.5 mm?2 Klamomrade, min. 0.13 mm?2
Ledardiameter, AWG , max. AWG 14
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Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-62
ECLASS 15.0 27-14-11-62
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N: Number of poles
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Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lagsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stal.

Allméanna bestillningsdata

Typ TS 32X15 2M/ST/ZN Utférande

Art.nr. 0122800000 Montageskena, Tilloehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190066307 Bredd: 2000 mm, Hojd: 33 mm, Djup: 15 mm

Forp. 20M

Aluminium

Aluminium har den nast basta elektriska
ledningsformagan efter koppar. En fordel ar lag vikt, och
diverse ar enastaende korrosionsskydd.

Allméanna bestillningsdata

Typ TS 32X15 2M/AL/BK Utférande

Art.nr. 0169300000 Montageskena, Tillboehor, Aluminium, obehandlad, Bredd: 2000 mm,
GTIN (EAN) 4008190105167 Hojd: 33 mm, Djup: 15 mm

Forp. 20M

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utforanden med skruv och skruvlosa utforanden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Allmanna bestillningsdata

Typ EWK 2 Utférande

Art.nr. 0199360000 Andstod, beige, TS 32, V-0, Wemid, Bredd: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190023546

Forp. 50 ST
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Typ EWK 1 Utférande

Art.nr. 0206160000 Andstod, beige, TS 32, V-0, Wemid, Bredd: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190080020

Forp. 50 ST

Stal

Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden.

Z Bland metallens DIN-skenor har de det lagsta
/ kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stal.

Allmanna bestillningsdata

Typ TS 35X 15 2M/ST/ZN Utforande

Art.nr. 0236400000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190114558 Bredd: 2000 mm, Hojd: 35 mm, Djup: 15 mm

Forp. 20M

Typ TS 35X15/LL 2M/ST/ZN Utforande

Art.nr. 0236500000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190183967 Bredd: 2000 mm, Hojd: 35 mm, Djup: 15 mm

Forp. 20M

Typ TS 35X15/LL TM/ST/ZN Utforande

Art.nr. 0236510000 Montageskena, Tilloehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190017699 Bredd: 1000 mm, Héjd: 35 mm, Djup: 15 mm

Forp. 10M

Andstod

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoférskjutning har
Weidmdiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvlosa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmaojligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Allmanna bestillningsdata

Typ EW 35/SCHA/M3 Utférande

Art.nr. 0258660000 Andstod, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 16.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190033477

Forp. 20 ST
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Koppar

Koppar har den basta elektriska ledningsférmagan hos

alla metaller som anvands. Kopparskenan har det hogsta
kortslutningsskydd.

Allméanna bestillningsdata

Typ TS 35X15/2.3 2M/CU/BK Utférande

Art.nr. 0270100000 Montageskena, Tillbehor, Koppar, obehandlad, Bredd: 2000 mm,
GTIN (EAN) 4008190105136 Hojd: 35 mm, Djup: 15 mm

Forp. 20M
Aluminium

Aluminium har den nast basta elektriska
ledningsformagan efter koppar. En fordel ar lag vikt, och
diverse ar enastaende korrosionsskydd.

Allméanna bestillningsdata

Typ TS 35X7.5 2M/AL/BK Utférande
Art.nr. 0330800000 Montageskena, Tillboehor, Aluminium, obehandlad, Bredd: 2000 mm,
GTIN (EAN) 4008190100650 Hojd: 35 mm, Djup: 7.6 mm
Forp. 40 M
Stal
Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden.
A

Bland metallens DIN-skenor har de det lagsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stal.

Allmanna bestillningsdata

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Utférande
Artr. 0383400000
GTIN (EAN) 4008190088026
Forp. 40 M

Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk férzinkad och passiverad,
Bredd: 2000 mm, Hojd: 35 mm, Djup: 7.5 mm
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Typ TS 35X7.5 1M/ST/ZN Utférande
Art.nr. 0383410000 Montageskena, Tillbehor, Stél, forzinkad, forkromad, Bredd: 1000 mm,
GTIN (EAN) 4008190115623 Hojd: 35 mm, Djup: 7.6 mm
Forp. 20M
Andstod

For att sakerstélla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoférskjutning har
Weidmdiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvlosa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara

teststickkontakter.
Allmanna bestillningsdata
Typ EW 35 GR 7032 Utférande
Art.nr. 0383530000 Andstod, gra, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 9 mm, 120 °C
GTIN (EAN) 4008190027322
Forp. 50 ST
Typ EW 35 Utférande
Art.nr. 0383560000 Andstod, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190181314
Forp. 50 ST
Typ EWK 1 ALT Utférande
Art.nr. 0495160000 Andstod, beige, TS 32, V-2, Polyamid 66, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190160777
Forp. 50 ST
Stal

Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lagsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stal.

4

Allmanna bestillningsdata

Typ TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN Utforande

Art.nr. 0498000000 Montageskena, Tilloehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190042493 Bredd: 2000 mm, Hojd: 35 mm, Djup: 15 mm

Forp. 20M

Typ TS 32X15/LL 2M/ST/ZN Utforande

Art.nr. 0514400000 Montageskena, Tilloehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190086152 Bredd: 2000 mm, Héjd: 33 mm, Djup: 15 mm

Forp. 20M
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Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN Utférande
Art.nr. 0514500000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190046019 Bredd: 2000 mm, Hojd: 35 mm, Djup: 7.5 mm
Forp. 40 M
Typ TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN Utférande
Art.nr. 0514510000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190116620 Bredd: 1000 mm, Hojd: 35 mm, Djup: 7.5 mm
Forp. 20M

For att sakerstélla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoférskjutning har
Weidmdiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvlosa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Allmanna bestillningsdata

Typ WEW 35/1 Utférande

Art.nr. 1059000000 Andstod, morkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190172282

Forp. 50 ST

Typ WEW 35/2 Utforande

Art.nr. 1061200000 Andstdd, mérkbeige, TS 35, HB, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190030230

Forp. 50 ST

Typ WEW 32/1 Utférande

Art.nr. 1067600000 Andstod, morkbeige, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, Bredd: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190099657

Forp. 50 ST

Rostfritt stal

Rostfritt stal &r en gemensam term for alla
typer stal (legeringar) med hog renhetsgrad och
korrosionsbestandighet.

N

-

Allmanna bestillningsdata

Typ TS 35X7.5 2M/CRN Utforande

Art.nr. 1747350000 Montageskena, Tilloehor, Rostfritt stal 1.4301, obehandlad, Bredd:
GTIN (EAN) 4032248003372 2000 mm, Hgjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40M
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Andstéd

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Allméanna bestillningsdata

Typ ZEW 35 Utférande

Art.nr. 9540000000 Andstod, morkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 6 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190956264

Forp. 20 ST

Aluminium

Aluminium har den nast basta elektriska
ledningsformagan efter koppar. En fordel ar lag vikt, och
diverse ar enastaende korrosionsskydd.

Allméanna bestillningsdata

Typ TS 35X15/2.3 2M/AL/BK Utférande

Art.nr. 1848290000 Montageskena, Tillboehor, Aluminium, obehandlad, Bredd: 2000 mm,
GTIN (EAN) 4032248385614 Ho6jd: 35 mm, Djup: 15 mm

Forp. 40 M

Stal

Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lagsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stal.

Allmanna bestillningsdata

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ Utférande

Art.nr. 7915060000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk férzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4032248296279 Bredd: 2000 mm, Hojd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40 M
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Rostfritt stal

Rostfritt stal ar en gemensam term for alla

typer stal (legeringar) med hog renhetsgrad och
korrosionsbestandighet.

Allméanna bestillningsdata

Typ TS 32X15 2M/CRN Utférande

Art.nr. 0293220000 Montageskena, Tilloehor, Rostfritt stal, obehandlad, Bredd: 2000 mm,
GTIN (EAN) 4032248014026 Hojd: 33 mm, Djup: 15 mm

Forp. 20M

Stal

Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lagsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stal.

Allméanna bestillningsdata

Typ TS 35X15/LL 2M/ST/SZ Utférande

Art.nr. 7907490000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk férzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4032248296262 Bredd: 2000 mm, Hojd: 35 mm, Djup: 15 mm

Forp. 20M

Plast

Plast DIN-skenor har isolerande egenskaper och ar
mycket latta. De kan anvandas dar luft- och krypstracka
till stodplattor inte kan uppnas med standard-DIN-skenor.

Allmanna bestillningsdata

Typ TSK 35X 15 2M PVC/GR Utférande

Art.nr. 0514300000 Montageskena, Tillbehor, PVC, obehandlad, Bredd: 2000 mm, Hojd:
GTIN (EAN) 4008190052263 35 mm, Djup: 15 mm

Forp. 2M
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Stal

Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lagsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stal.

Allméanna bestillningsdata

Typ TS 35X7.5 2M/ST/SZ Utférande

Art.nr. 9300090000 Montageskena, Tilloehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4032248387564 Bredd: 2000 mm, Hojd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40 M

Andstod

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Allméanna bestillningsdata

Typ ZEW 35/2 Utférande

Art.nr. 8630740000 Andstod, mérkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4032248348916

Forp. 20 ST
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