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RS RJ45 granssnittssortiment ar ett enkelt och bekvamt
alternativ for anslutning av modem, routrar, datorer eller
andra kommunikationselement till befintliga komponenter
i kopplingsskap.

De kan anvandas for att anpassa de skarmade 8-poliga
RJ45-kontakterna till skruvanslutningar eller for att
ansluta 2 dataledningar. Modulerna kan fastas pa stan-
dard montageskenor TS 35.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Granssnitt, RS RJ45, 2 x RJ45-stickkontakt
Art.nr. 8555440000

Typ RS RJ45 2WAY

GTIN (EAN) 4032248193882

Forp. 1 items
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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 44 mm Byggdjup (tum) 1.7323 inch
Hojd 45 mm Bygghojd (tum) 1.7716 inch
Bredd 47 mm Byggbredd (tum) 1.8504 inch
Nettovikt 60g

Temperaturer

Lagertemperatur -40...70 °C Drifttemperatur 0..55°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Anslutningsdata

Overforingshastighet Cat 5 100 MBit/s Anslutning (faltsida) 2 x kontaktdon RJ45
Kontaktmaterial (styrningssida) Fosforbrons 6y Au Anslutning (styrsida) 2 x RJ45-stickkontakt
Markdata

Markspanning 50V Markstrom per anslutning TA

Total nominell strom 16A

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande DIN EN 50178 Markspanning <b0VAC
Overspanningskategori I} Nedsmutsningsgrad 2
Impulsspanningskontroll 0.8 kV Isolationskontroll spanning AC 0.35 kV
Standard features

Byggform RJ45- hylslist

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780

ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Allméanna bestillningsdata

Typ EWK 2 Utférande

Art.nr. 0199360000 Andstod, beige, TS 32, V-0, Wemid, Bredd: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190023546

Forp. 50 ST

Stal

Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lagsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stal.

Allméanna bestillningsdata

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Utférande

Art.nr. 0383400000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk férzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190088026 Bredd: 2000 mm, Héjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40 M

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utforanden med skruv och skruvlosa utforanden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Allmanna bestillningsdata

Typ EW 35 Utférande

Art.nr. 0383560000 Andstod, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190181314

Forp. 50 ST
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Tillbehor

Stal

Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lagsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stal.

Allméanna bestillningsdata

Typ TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN Utférande

Art.nr. 0498000000 Montageskena, Tilloehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190042493 Bredd: 2000 mm, Hojd: 35 mm, Djup: 15 mm

Forp. 20M
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