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MCZ: Den minsta I6sningen

¢ Den minsta analoga signalomvandlaren i plintformat pa
marknaden

* Platssparande omvandling av analoga signaler i kopp-
lingsskapet tack vare den 6 mm smala modulen

* Enkel kabeldragning med jackbara overkopplingar

Allméanna bestillningsdata

Utférande Temperaturomvandlare, 2-/3-ledaranslutningstek-
nik, matad via stromslinga pa utgangen, Fjaderan-
slutning, Utgang : 4-20 mA

Art.nr. 8604430000

Typ MCZ PT100/3 CLP -40C...100C
GTIN (EAN) 4032248264575

Forp. 10 items
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Tekniska data
Godkiannanden
Godkannanden
u

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E141197
Matt och vikter
Djup 63.2 mm Byggdjup (tum) 2.4882 inch
Bredd 6 mm Byggbredd (tum) 0.2362 inch
Langd 91 mm Byggléangd (tum) 3.6827 inch
Nettovikt 28.34¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..85°C Drifttemperatur -25 °C..50 °C
Sannolikhet fér bortfall
SIL enligt IEC 61508 Ingen
Miljooverenstiammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c, 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddfOc7
Ingang
Sensor PT100 (3 wire) Antal ingangar 1
Sensor-forsérjning 0.8 mA /9..30VvV DC Temperatur - ingdngsomrade -40..+100 °C
Utgang
Antal utgangar 1 Lastmotstand strom <600 Q
Utgangsstrom 4...20 mA (stromslinga) vid

9..30VvDC
Allmanna uppgifter
noggrannhet typ. 0,2 %, max. 0,5 % v. Skyddsklass IP20

FSR
Matningsspéanning Drivs via utgangsslinga, Langtidsdrift 0

max. 30 V/ min. 9V + (20

mA x RL)
Linearitet Ja Svarstid 10 ms
Montageskena obestyckad TS 35 Temperaturkoefficient max. £ 250 ppm/K
Nominell stromforbrukning 2 VA Konfiguration ingen
Ho6jdomrade for drift <2000 m
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Isolationskoordination

EMC-Normer EN 61000-6 Overspianningskategori |
Nedsmutsningsgrad 2 Galvanisk isolation utan franskiljararm
Markspanning 50V

Anslutningsdata

Anslutningstyp Fjaderanslutning Anslutningsomrade, markarea 1.5 mm?2
Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2 Anslutningsomrade, max. 1.5 mm?2
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Ledardiameter, AWG, max AWG 16
Ledardiameter, entradig min. 0.5 mm? Ledardiameter, entradig max. 1.5 mm?2
Ledardiameter, entradig, min. (AWG) AWG 26 Ledardiameter, entradig, max. (AWG) AWG 16
Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 1.5 mm?2
Ledardiameter, fintradig, min. (AWG) AWG 26 Ledardiameter, fintradig, max. (AWG) AWG 16
Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 1.5 mm?2
46228/4, min. 46228/4, max.

Ledardiameter, fintradig med andhylsa 0.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig med andhylsaH 1.5 mm?2
(DIN 46228/1), min (DIN 46228/1), max.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002919 ETIM 9.0 EC002919
ETIM 10.0 EC002919 ECLASS 14.0 27-21-01-29
ECLASS 15.0 27-21-01-29
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Neutral

Allmanna bestillningsdata

WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
tilldter inte bara langa teckenstréangar utan éaven flera
rader text.

WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet
ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
eller Plotter.

* Monteringsbar i remsor eller enskilt

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ WS 8/6 PLUS MC NE WS Utforande

Art.nr. 1951880000 WS, Plintmaérkning, 8 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, vit
GTIN (EAN) 4032248632114

Forp. 600 ST
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Allmanna bestillningsdata

For att sékerstélla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmdiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvlosa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmaojligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Typ EW 35 Utférande

Art.nr. 0383560000 Andstod, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8.5 mm, 100 °C

GTIN (EAN) 4008190181314
Forp. 50 ST

AP MCZ 1.5 - Andplatta

Oppen minityrkapsling i radplintformat med 5
klamfjaderanslutningar. En transparent, svangbar
frontplatta ar till for markningen och for skydd

av potentiometer och statusindikering. De 3

ovre anslutningarna kan tvarforbindas med
overkopplingsbryggor. Det finns dven en tackplatta for att
stéanga kapslingen.
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Allmanna bestillningsdata

Typ AP MCZ1.5 1674 Utférande

Art.nr. 8389030000 Andplatta, OMNIMATE Housing - Inbyggnadshus TERMINALBOX

GTIN (EAN) 4008190386849 grabeige, Andplatta, Bredd: 1.5 mm

Forp. 50 ST

Overkopplingar
fu— Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential

I till angransande kopplingsplinter genomfors via en
11 overkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning

i LR kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut ar

Allmanna bestillningsdata

kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ ZQV 4N/2 Utférande

Art.nr. 1527930000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 2, Delning i
GTIN (EAN) 4050118332766 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/3 Utférande

Art.nr. 1527940000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 3, Delning i
GTIN (EAN) 4050118332865 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/4 Utférande

Art.nr. 1527970000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 4, Delning i
GTIN (EAN) 4050118332889 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm

Forp. 60 ST
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