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Ta 40  80°C
KEMA 01 ATEX 1058 X

C€ 0344

For applikationer i farliga omraden finns PROFIBUS PA Ex  Allminna bestillningsdata
kopplingsboxar tillgangliga som 1-vags-, 2-vags-, 4-vags-

och 8-vagsfordelare. Utférande Standardfordelare for Ex-omradet EEx(ia), Termina-
EMC-kabelférskruvningar, skyddsklass IP66 och ett brett tor, IP66
Art.nr. 8606200000

driftstemperaturintervall skyddar sékert dina anslutningar

. e Typ FBCON TERM.D EX PEAN
i tuffa miljder. GTIN (EAN) 4032248276936
Funktionalitet Forp. 1 items
. EMC-kabeIfbrskruvningar for huvudledning och distribu-  Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
. tiden.
tionsledn —
Tillgénglig till 2025-11-30T00:00:00+01:00

* M12-kontakt for distributionsledningar

* Extern jordningsspik

¢ Skyddsklass IP66

¢ Aluminiumversioner

¢ Profibus PA-kompatibel Obs! Anvandning av FBCon-pro-
dukter med aluminiumholjen och/eller M 12-anslutningar
rekommenderas inte i mycket salthaltiga miljoer.
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Godkiannanden
Godkannanden @
LISTED ATEX - KEMA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197
Matt och vikter
Djup 49 mm Byggdjup (tum) 1.9291 inch
Hojd 36 mm Bygghojd (tum) 1.4173 inch
Bredd 45 mm Byggbredd (tum) 1.7716 inch
Nettovikt 160 g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C..80°C Omgivningstemperatur -40 °C...80°C
Drifttemperatur -40°C..80°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6bl, 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3abf5913-76fc-41f5-8563-4463f80bbe02
Tekniska data
Fordelartyp Terminator Kapslingsmaterial Aluminium
Kabelingang Kabelforskruvning i Skyddsklass IP66
massing
Bussystem Profibus-DP, Modbus
RS485
Artikelbeskrivning

Produktbeteckning

FBCon Term D Ex-apparaten ar ett passivt termineringsmotstand for faltbussystem Profibus PA och
Fieldbus Foundation H1. Apparaten ar godkand for anvandning i explosionsfarliga omraden i zon

1 eller zon 2. Apparaten &r certifierad enligt FISCO (Fieldbus Intrinsically Safe Concept). Apparaten
overensstammer med skyddsklass IP66/1P67.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001583 ETIM 9.0 EC001583
ETIM 10.0 EC001583 ECLASS 14.0 27-14-31-92
ECLASS 15.0 27-14-31-92
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Ta: 40.80°C FISCO
KEMA 01 ATEX 1058 Terminator

WEDMDLLER NTERFAGE

0 co ks
UNGENSERGSTR. 16, 52758 DETMOLD, GERANY.
NTIAL ELECTROSTATIC

Skapandedatum 05.12.2025 07:36:16 MEZ

Katalogversion / Ritningar



