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Produktillustration

PLUGCONTROL PAS PAS CMR &r en enkel och prisvard
I6sning for 6vervakning av

DC strommar upp till 10 A.

Overvakningsrelat (REED- kontakt) &r monterad pa en
standardsockel for montering

pa montageskena TS35. Typiska applikationer ar stromo-
vervakning av ventiler,

servoreglage och likstromsmotorer

Allméanna bestillningsdata

Utférande stromovervakning, 2...5,0 A dc, 1, Skruvanslutning
Art.nr. 8742620000

Typ PAS CMR 2,0..5,0 ADC

GTIN (EAN) 4032248413935

Forp. 10 items
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Godkidnnanden
Godkannanden

LISTED
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197
Matt och vikter
Djup 95 mm Byggdjup (tum) 3.7401 inch
Hojd 16 mm Bygghojd (tum) 0.6299 inch
Bredd 15.3 mm Byggbredd (tum) 0.6024 inch
Langd 92 mm Bygglangd (tum) 3.622 inch
Nettovikt bbg
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -40 °C...60 °C

Fuktighet vid driftstemperatur

0...95 % (ingen
daggbildning)

Fuktighet

5-95 % rel. fuktighet,
Tu=40 °C, ingen
kondensbildning

Sannolikhet for bortfall

SIL enligt IEC 61508

Ingen

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

REACH SVHC

Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna uppgifter

Skyddsklass IP20 Montageskena obestyckad TS 35
Temperaturkoefficient 350 ppm/K Nominell stromférbrukning 1.5 VA

Konfiguration ingen

Isolationskoordination

Stothallspanning 6 kV EMC-Normer EN 55011, EN 61000-6-1,

2,3, 4

Overspanningskategori

Nedsmutsningsgrad

2

Galvanisk isolation

mellan ingang/utgang/
matning/rela

Isolationsspanning

4 kVeff / 1 min.

Markspanning 300V

Ingang

Period inkopplingsstrom <s2A Saker fran <300 mA
Motstand sensorkrets 50 Q ingangsstrom 2..5.0ADC
Ingangsmotstand strom <50 mQ Impulstid min. 1 ms
max. Strom 15 Afor10s
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Utgang

Antal utgangar 1 Varaktig strom 100 mA
Kontaktmaterial RH/Rd (Reedkontakt)* Brytspanning AC, max. 250V
Brytspanning AC, min. 1V Brytspanning DC, max. 100V
Brytspanning DC, min. 1V Kontaktbestyckning 1 slutande
Kopplingsfrekvens, max. 20 Hz Temperaturkoefficient 350 ppm/K
Brytstrom 2A

Anslutningsdata

Anslutningstyp Skruvanslutning Anslutningsomrade, markarea 1.5 mm?2
Anslutningsomrade, min. 2.5 mm?2 Anslutningsomrade, max. 2.5 mm?2
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002654 ETIM 9.0 EC002654
ETIM 10.0 EC002654 ECLASS 14.0 27-21-01-22
ECLASS 15.0 27-21-01-22
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El-symbol
N———————/24 VAC/DC
A1 4.7 kQ ;:
E A1O 011
? 28, o
UL 100 VAC /50 V DC
2050A DC A20 LZ12
22
A2
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Neutral

(T

Allmanna bestillningsdata

WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
tilldter inte bara langa teckenstréangar utan éaven flera
rader text.

WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet
ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
eller Plotter.

* Monteringsbar i remsor eller enskilt

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ WS 15/5 MC NE WS Utforande

Art.nr. 1609880000 WS, Plintmaérkning, 15 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4008190203504 Allen-Bradley, vit

Forp. 480 ST

Typ WS 10/5 MC NE WS Utforande

Art.nr. 1635000000 WS, Plintmérkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4008190261948 Allen-Bradley, vit

Forp. 720 ST

PLUGSERIES

Allmanna bestillningsdata

Typ ZQV 2.5N 1/4-2 SW Utforande

Art.nr. 1784270000 PLUGSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4032248214679

Forp. 60 ST

Typ ZQVv 2.5N 1/4-2 BL Utforande

Art.nr. 1784290000 PLUGSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4032248216383

Forp. 60 ST

Typ ZQVv 2.5N 1/4-2 RT Utforande

Art.nr. 1784280000 PLUGSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4032248214686

Forp. 60 ST
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Typ PRC HALTEBUEGEL Utférande

Artr. 8536700000 PLUGSERIES, Lasbygel
GTIN (EAN) 4032248171965

Forp. 100 ST
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