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Kretsprovarnas helisolerade plastinkapslingar är slag- och
bryttåliga och därigenom speciellt lämpliga för daglig
användning, även i tuffa miljöer. Den inbyggda ficklampan
hjälper till att snabbt och säkert hitta defekta ledningar.
Kretsprovningen kan både visas akustiskt och optiskt.

Allmänna beställningsdata

 
Utförande Continuity tester for data cables
Art.nr. 8808420000
Typ IE-CT
GTIN (EAN) 4032248506002
Förp. 1 items
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Godkännanden
 
ROHS Uppfyllelse
 

Mått och vikter
 
Höjd 36 mm Bygghöjd (tum) 1.4173 inch
Bredd 70 mm Byggbredd (tum) 2.7559 inch
Längd 140 mm Bygglängd (tum) 5.5118 inch
Nettovikt 348.48 g
 

Temperaturer
 
Drifttemperatur
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
 

PW64 Mät- och provutrustning
 
Försörjning 9 V blockbatteri Indikering digital
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC002080 ETIM 9.0 EC002080
ETIM 10.0 EC002080 ECLASS 14.0 27-20-11-08
ECLASS 15.0 27-20-11-08
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