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Produktillustration

Relasocklar till RIDERSERIES RCl-relaer
¢ 1 och 2 vaxlande kontakter

e Skruv- och PUSH-IN-anslutning

¢ Standard och lag bygghojd

Allméanna bestillningsdata

Utférande RIDERSERIES RCI, Reldsockel, Antal kontakter: 2,
Véaxlandekontakt, Varaktig strom: 8 A, Skruvanslut-
ning

Art.nr. 8869490000

Typ SRC- 2CO

GTIN (EAN) 4032248614448

Forp. 10 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2026-06-30T00:00:00+02:00

Alternativ produkt CSIS 2C0O

\/comum
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Godkidnnanden
Godkannanden
]
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E223759
Matt och vikter
Djup 61.5 mm Byggdjup (tum) 2.4213 inch
Hojd 77 mm Bygghojd (tum) 3.0315 inch
Bredd 15.8 mm Byggbredd (tum) 0.622 inch
Nettovikt 39.28¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -40°C..70°C Omgivningstemperatur -40°C..70°C

Drifttemperatur

Fuktighet

40 °C/93 % rel. fuktighet,

ingen kondens

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Markdata UL

Certifikat nr (cURus) E223759

Belastningssida

Markkopplingsspanning 250V AC Normalspéanning 8A@2CO;12A@ 1CO
without bridged output
wire connections; 16 A @
1CO with bridged output
wire connections

Brytspanning AC, max. 250V Kontakttyp 2 CO contact

Allmanna uppgifter

Montageskena obestyckad TS 35 Fargkod svart

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Isolationskoordinater

Markspanning 250V Nedsmutsningsgrad 2

Overspanningskategori [} Isoleringsmaterialgrupp llla

Kryp- och luftstracka styrsida - 210 mm Spanningstalighet styrsida - lastsida 5 kVeff / Tmin

belastningssida

Typ av isolering vid ingdng och utgang

forstarkt isolering

Spanningstalighet for intilliggande

kontakter

2,5 KVeff / 1 Min.

Typ av isolering vid angransande
kontakter

Funktionell isolering

Spanningstalighet for 6ppna kontakter

1 kVeff / 1 min

Skyddsklass

IP20
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Ytterligare information om godkidannanden/normer

Certifikat nr. (CSA) 249409-2295474 Certifikat nr (cURus) E223759

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning Avisoleringslangd nominellt 8 mm

Atdragningsmoment, min. 0.5 Nm Atdragningsmoment, max. 0.7 Nm

Anslutningsomrade, méarkarea 2.5 mm?2 Anslutningsomrade, min. T mm?2

Anslutningsomrade, max. 2.5 mm?2 Ledardiameter, entradig min. T mm?2

Ledardiameter, entradig max. 2.5 mm?2 Ledararea, fintradig, min. T mm?2

Ledardiameter, fintradig, max. 2.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 1 mm?2
46228/4, min.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 2.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig med andhylsa 1 mm?2

46228/4, max. (DIN 46228/1), min

Ledardiameter, fintradig med andhylsaH 2.5 mm? Ledardiameter, fintradig, 2 klambara 1 mm?2

(DIN 46228/1), max. ledare, min.

Ledardiameter, fintradig, 2 klambara 1.5 mm?2 Klingmatt Gr. PZ1

ledare, max.

Delning i mm (P) 5.00 mm

Viktig hanvisningstext

Produktinformation IP20 utan ansluten ledare vid helt 6ppen klambygelanslutning.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001456 ETIM 9.0 EC001456

ETIM 10.0 EC001456 ECLASS 14.0 27-37-16-03

ECLASS 15.0 27-37-16-03
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Graph Dimensional drawing
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Tillbehor -

Overkoppling fér uttag med skruvanslutning

Overkoppling for socklarna i RIDERSERIES RCI.

Allméanna bestillningsdata

Typ SRC-1QV S Utférande

Art.nr. 1132070000 RIDERSERIES RCI, Overkoppling
GTIN (EAN) 4032248912087

Forp. 10 ST

Hallarklamrar

Lasbygel till relaer i RIDERSERIES RCI
¢ Lasbyglar i plast och metall

Allméanna bestillningsdata

Typ SRC-I CLIP HP Utférande

Art.nr. 8869510000 RIDERSERIES RCI, Lasbygel
GTIN (EAN) 4032248614462

Forp. 10 ST
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enskilda komponenter

Allmanna bestillningsdata

Relamoduler med tvangsstyrda kontakter

Med en diagnostackningsgrad pa 99 % raknas relder med
tvangsstyrda kontakter till de beprovade komponenterna
inom sakerhetstekniken. Via mekanisk lasning av
kontakterna i forhallande till varandra sakerstaller de

en synkron kopplingsstatus for bada kontakterna.
Darigenom sakerstalls det att det vid ett fel (till exempel
vid fastsvetsad arbetskontakt pa grund av 6verbelastning)
att signalkontakten bibehaller samma kopplingsstatus.
Styrenheten (eller sdkerhetsstyrenheten) kanner av
varningskontakten och jamfér sedan de instéllda vardena
och faktiska vardena. Om en skillnad uppstar kan atgarder
vidtas for att skydda utrustning och manniskoliv.

¢ Tva vaxlande kontakter med 6 A, tvangsstyrning enligt
EN61810-3typ B

* Beprovad komponent i sékerhetsteknik

¢ Diagnostackningen ar 99 %

Typ SRC-| CLIP HM RCI Utférande

Art.nr. 1132090000 RIDERSERIES RCI, Lasbygel
GTIN (EAN) 4032248912209

Forp. 20 ST

RCI

Allméanna bestillningsdata

Typ SRC-I MARK Utférande

Art.nr. 8869530000 RIDERSERIES RCI, Etikett
GTIN (EAN) 4032248614479

Forp. 10 ST
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Skyddsmodul

Allméanna bestillningsdata

Jackbara skyddsmoduler fér RIDERSERIES RCI / RCM
relasocklar med alternativa skyddsfunktioner.

e Tillval med slackdiod, skyddsvaristor, lastmotstand eller

RCHilter

Typ RIM-I 1 6/230V Utférande

Art.nr. 8869580000 RIDERSERIES, Frihjulsdiod, Méarkstyrspanning: 6...230 V DC,
GTIN (EAN) 4032248614523 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM- 1R 110/230V Utforande

Art.nr. 8870830000 RIDERSERIES, Last, Markstyrspanning: 110...230 V UC,
GTIN (EAN) 4032248631674 Stickanslutning

Forp. 10 ST

LED/sldckdiod

Allmanna bestillningsdata

Jackbara skyddsmoduler fér RIDERSERIES RCI / RCM
relasocklar med alternativa skyddsfunktioner.

* Tillval med gron eller rod LED

* Med slackdiod

¢ For DC-matningsspanning

Typ RIM-1 2 6/24VDC Utférande

Art.nr. 8869590000 RIDERSERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Markstyrspanning: 6...24
GTIN (EAN) 4032248614530 V DC, Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM-1 2 6/24VDC GN Utférande

Art.nr. 8869600000 RIDERSERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Markstyrspanning: 6...24
GTIN (EAN) 4032248614547 V DC, Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM-1 2 24/60VDC Utférande

Art.nr. 8869670000 RIDERSERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Markstyrspanning: 24...60
GTIN (EAN) 4032248614608 V DC, Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM-I 2 24/60VDC GN Utférande

Art.nr. 8869680000 RIDERSERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Markstyrspanning: 24...60
GTIN (EAN) 4032248614615 V DC, Stickanslutning

Forp. 10 ST
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Typ RIM-1 2 110/230VDC Utférande

Art.nr. 8869690000 RIDERSERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Markstyrspanning: 110...
GTIN (EAN) 4032248614622 230V DC, Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM-1 2 110/230VDC GN Utforande

Art.nr. 8869700000 RIDERSERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Markstyrspanning: 110...
GTIN (EAN) 4032248614639 230V DC, Stickanslutning

Forp. 10 ST

LED

Allmanna bestillningsdata

Jackbara skyddsmoduler fér RIDERSERIES RCI / RCM
relasocklar med alternativa skyddsfunktioner.

e Tillval med gron eller réd LED

¢ For UC-matningsspanning

Typ RIM-I 3 6/24VUC Utforande

Art.nr. 8869630000 RIDERSERIES, LED-modul, Mérkstyrspanning: 6...24 V UC,
GTIN (EAN) 4032248614578 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM-I 3 6/24VUC GN Utférande

Art.nr. 8869640000 RIDERSERIES, LED-modul, Méarkstyrspanning: 6...24 V UC,
GTIN (EAN) 4032248614585 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM-I 3 24/60VUC Utforande

Art.nr. 8869610000 RIDERSERIES, LED-modul, Méarkstyrspanning: 24...60 V UC,
GTIN (EAN) 4032248614554 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM-I 3 24/60VUC GN Utforande

Art.nr. 8869620000 RIDERSERIES, LED-modul, Mé&rkstyrspanning: 24...60 V UC,
GTIN (EAN) 4032248614561 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM-13 110/230VUC Utférande

Art.nr. 8869650000 RIDERSERIES, LED-modul, Mé&rkstyrspanning: 110...230 V UC,
GTIN (EAN) 4032248614592 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM-1 3 110/230VUC GN Utférande

Art.nr. 8869660000 RIDERSERIES, LED-modul, Méarkstyrspanning: 110...230 V UC,
GTIN (EAN) 4032248614721 Stickanslutning

Forp. 10 ST
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Skyddsmodul

Allméanna bestillningsdata

Jackbara skyddsmoduler fér RIDERSERIES RCI / RCM
relasocklar med alternativa skyddsfunktioner.

e Tillval med slackdiod, skyddsvaristor, lastmotstand eller

RCHilter

Typ RIM-I 3 6/60VAC RC Utférande

Art.nr. 8869770000 RIDERSERIES, RCHilter, Méarkstyrspénning: 6...60 V UC,
GTIN (EAN) 4032248606320 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM-I 3 110/230VAC RC Utforande

Art.nr. 8869790000 RIDERSERIES, RCfilter, Markstyrspéanning: 110...230 V UC,
GTIN (EAN) 4032248606337 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM-I 3 230VAC RC Utférande

Art.nr. 1172210000 RIDERSERIES, RC-filter, Markstyrspanning: 230 V UC, Stickanslutning
GTIN (EAN) 4032248964420

Forp. 10 ST

Skyddsvaristor

4
~¥

Allmanna bestillningsdata

Jackbara skyddsmoduler fér RIDERSERIES RCI / RCM
reldasocklar med alternativa skyddsfunktioner.

* Med skyddsvaristor

* For UC-matningsspanning

Typ RIM-1 4 24VUC VAR Utforande

Art.nr. 8869710000 RIDERSERIES, Skyddsvaristor, Méarkstyrspanning: 24 V UC,
GTIN (EAN) 4032248606344 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM-1 4 110VUC VAR Utforande

Art.nr. 8869730000 RIDERSERIES, Skyddsvaristor, Méarkstyrspanning: 110 V UC,
GTIN (EAN) 4032248606351 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM-I 4 230VUC VAR Utférande

Art.nr. 8869750000 RIDERSERIES, Skyddsvaristor, Mérkstyrspanning: 230 V UC,
GTIN (EAN) 4032248606368 Stickanslutning

Forp. 10 ST
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Kryssparskruvmejsel, typ Pozidriv

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sékerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Allméanna bestillningsdata

Typ SDIK SLIM PZ1 X 80 Utférande

Art.nr. 2749670000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
GTIN (EAN) 4050118896411

Forp. 18T

Typ SDIK PZ1 X 80 Utférande

Art.nr. 2749920000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
GTIN (EAN) 4050118897227

Forp. 1ST

Typ SDK PZ1 X 80 Utférande

Art.nr. 2749440000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 14.5 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
GTIN (EAN) 4050118895667

Forp. 1ST
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