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Produktillustration

  

Jackbara skyddsmoduler för RIDERSERIES RCI / RCM
reläsocklar med alternativa skyddsfunktioner.
• Tillval med grön eller röd LED
• Med släckdiod
• För DC-matningsspänning

Allmänna beställningsdata

 
Utförande RIDERSERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Märk-

styrspänning: 24…60 V DC, Stickanslutning
Art.nr. 8869670000
Typ RIM-I 2 24/60VDC
GTIN (EAN) 4032248614608
Förp. 10 items
Leveransstatus Denna artikel kommer inte längre att finnas i fram-

tiden.
Tillgänglig till 2026-06-30T00:00:00+02:00
Alternativ produkt CXX LD 42R
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Godkännanden
 
Godkännanden

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E223759
 

Mått och vikter
 
Djup 32.1 mm Byggdjup (tum) 1.2638 inch
Höjd 10.5 mm Bygghöjd (tum) 0.4134 inch
Bredd 11.4 mm Byggbredd (tum) 0.4488 inch
Nettovikt 2 g
 

Temperaturer
 
Lagertemperatur -40 °C...70 °C Omgivningstemperatur -40 °C…70 °C
Drifttemperatur Fuktighet 40 °C/93 % rel. fuktighet,

ingen kondens
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85
 

Märkdata UL
 
Certifikat nr (cURus) E223759
 

Styrsida
 
Märkstyrspänning 24…60 V DC Märkström DC 1.5 mA
Märkeffekt 95 mW Statusindikering röd LED
Skyddskoppling Frihjulsdiod
 

Allmänna uppgifter
 
Färgkod transparent
 

Ytterligare information om godkännanden/normer
 
Certifikat nr (cURus) E223759
 

Anslutningsdata
 
Ledaranslutningsteknik Stickanslutning
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Kopplingsbild

 

Dimensional drawing
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Miscellaneous
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