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Produktillustration

PUSH @

\/mmpum

¢ Monterad sats med rela, sockel och lasbygel

* 100 % funktionstestad

* 100 % konroll av dielektrisk styrka mellan ingang och
utgang

¢ 1 vaxlande kontakt

¢ Tillvalsprovknapp med mekanisk statusindikator

¢ Ljusstark status-LED (AC-spole: rod/DC-spole: gron)

¢ Spolmarkning (AC r6d/DC bla)

Allméanna bestillningsdata

Utférande RIDERSERIES RCI, Relamodul, Antal kontakter:
1, Vaxlandekontakt AgNi, Markstyrspanning: 24
V DC, Varaktig strom: 16 A, PUSH IN, Testknapp

finns: Ja

Art.nr. 8897190000

Typ RCIKITP 24VDC 1CO LD/PB

GTIN (EAN) 4032248646968

Forp. 10 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Sista orderdatum 2024-10-31T00:00:00+01:00

Alternativ produkt CRIKIT P 24vDC 1CO L/D/PB
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Godkiannanden
Godkannanden > UK
. CA
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 69.6 mm Byggdjup (tum) 2.7402 inch
Hojd 98 mm Bygghojd (tum) 3.8583 inch
Bredd 15.8 mm Byggbredd (tum) 0.622 inch
Nettovikt 529g¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -40°C..70°C Omgivningstemperatur -40°C..70°C

Drifttemperatur

Fuktighet

40 °C/93 % rel. fuktighet,
ingen kondens

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Styrsida

Markstyrspanning 24V DC Markstrom DC 31.6 mA

Markeffekt 761 mW Spolmotstand 1440Q 10 %

Statusindikering Gron LED Skyddskoppling Frihjulsdiod

Belastningssida

Markkopplingsspanning 250V AC Normalspéanning 12 A @ 1CO without
bridged output wire
connections; 16 A @ 1CO
with bridged output wire
connections

max. Kopplingsfrekvens vid marklast 0.1 Hz Brytspanning AC, max. 250V

Inkopplingsstrommen 30A/4s AC-brytformaga (ohmsk), max. 4000 VA

DC-brytformaga (ohmsk), max. 384W @24V Inkopplingsfordrojning =8 ms

Franslagsfordrojning <6 ms Kontakttyp 1 CO contact (AgNi)

Mekanisk livslangd

AC-spole 5 x 106
brytarcykler, DC-spole 10 x
106 brytarcykler

min. Bryteffekt

TmA@24V,10mA@ 12
V,100mA @5V

Allmanna uppgifter

Montageskena obestyckad

TS 356

Testknapp finns

Ja

Version av testknapp

Fargkod

lasbar, vid borttagning av
sparrlaset, Aterfjadrande
testknapp

svart

Mekanisk indikator for brytarlage

Ja
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Tekniska data

Isolationskoordinater
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Markspanning 250V Nedsmutsningsgrad 2
Overspanningskategori I} Isoleringsmaterialgrupp Illa
Kryp- och luftstracka styrsida - =28 mm Spanningstalighet styrsida - lastsida 5 kVeff / Tmin

belastningssida

Spanningstalighet for 6ppna kontakter

1 kVeff / 1 min

Stothallspanning

5 kV (1,2/50 ps)

Skyddsklass

IP20

Ytterligare information om godkannanden/normer

Relevant rela RCI374AC4 Relevant kapslingsunderdel SRC-1 2CO P

Certifikat-nr (CSA) rela 249409-2426937 Certifikat-nr (CSA) bas 249409-2295474

Certifikat-nr (DNV) TAAOOO0011A Certifikat-nr (cURus) bas E223759

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik PUSH IN Avisoleringslangd nominellt 12 mm

Anslutningsomrade, méarkarea 1.5 mm? Anslutningsomrade, min. 0.75 mm?

Anslutningsomrade, max. 1.5 mm?2 Ledardiameter, entradig min. 0.75 mm?2

Ledardiameter, entradig max. 1.5 mm? Ledararea, fintradig, min. 0.75 mm?2

Ledardiameter, fintradig, max. 1.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.75 mm2
46228/4, min.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.75 mm?2 Ledardiameter, fintradig med andhylsa 0.75 mm2

46228/4, max. (DIN 46228/1), min

Ledardiameter, fintradig med andhylsaH 1 mm?2 Klingmatt 6 x 3,56 mm

(DIN 46228/1), max.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437

ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01

ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Graph Dimensional drawing
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Recommended screwdriver

|

@ 3,5mm

Screwdriver
SDS06x35x 100

9008330000

Type
RCIKIT Screw
RCIKITP PUSHIN

RCIKITZ  Tension clamp

Coil voltage

24VAC 115VAC
24V DC 230VAC
Type of contact

1C0 SPOT
200 DPDT

TR I

Special variants
FG  Forcibly guided contacts

Test button
Blank No Test button
/PB  Test button

| Status LED / protective circuit
LD LED green + free wheeling diode DC coil
LD LEDred AC coil
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Tillbehor -

Overkoppling fér uttag med PUSH IN-anslutning

Overkoppling for socklarna i RIDERSERIES RCI.

Allméanna bestillningsdata

Typ SRC-1QV P Utférande

Art.nr. 8870840000 RIDERSERIES RCI, Overkoppling
GTIN (EAN) 4032248631681

Forp. 10 ST

Hallarklamrar

Lasbygel till relaer i RIDERSERIES RCI
¢ Lasbyglar i plast och metall

Allméanna bestillningsdata

Typ SRC-I CLIP HP Utférande

Art.nr. 8869510000 RIDERSERIES RCI, Lasbygel
GTIN (EAN) 4032248614462

Forp. 10 ST
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enskilda komponenter

Allmanna bestillningsdata

Relamoduler med tvangsstyrda kontakter

Med en diagnostackningsgrad pa 99 % raknas relder med
tvangsstyrda kontakter till de beprovade komponenterna
inom sakerhetstekniken. Via mekanisk lasning av
kontakterna i forhallande till varandra sakerstaller de

en synkron kopplingsstatus for bada kontakterna.
Darigenom sakerstalls det att det vid ett fel (till exempel
vid fastsvetsad arbetskontakt pa grund av 6verbelastning)
att signalkontakten bibehaller samma kopplingsstatus.
Styrenheten (eller sdkerhetsstyrenheten) kanner av
varningskontakten och jamfér sedan de instéllda vardena
och faktiska vardena. Om en skillnad uppstar kan atgarder
vidtas for att skydda utrustning och manniskoliv.

¢ Tva vaxlande kontakter med 6 A, tvangsstyrning enligt
EN61810-3typ B

* Beprovad komponent i sékerhetsteknik

¢ Diagnostackningen ar 99 %

Typ SRC-l CLIP HM RCI Utférande

Art.nr. 1132090000 RIDERSERIES RCI, Lasbygel
GTIN (EAN) 4032248912209

Forp. 20 ST

Skyddsmodul

Allmanna bestillningsdata

Jackbara skyddsmoduler fér RIDERSERIES RCI / RCM
relasocklar med alternativa skyddsfunktioner.

e Tillval med slackdiod, skyddsvaristor, lastmotstand eller
RCilter

Typ RIM-I 1 6/230V Utférande

Art.nr. 8869580000 RIDERSERIES, Frihjulsdiod, Mérkstyrspanning: 6...230 V DC,
GTIN (EAN) 4032248614523 Stickanslutning

Forp. 10 ST
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Allméanna bestillningsdata

Jackbara skyddsmoduler fér RIDERSERIES RCI / RCM
relasocklar med alternativa skyddsfunktioner.

* Tillval med gron eller rod LED

* Med slackdiod

¢ For DC-matningsspanning

Typ RIM- 2 6/24VDC Utférande

Art.nr. 8869590000 RIDERSERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Markstyrspanning: 6...24
GTIN (EAN) 4032248614530 V DC, Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM- 2 6/24VDC GN Utforande

Art.nr. 8869600000 RIDERSERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Markstyrspanning: 6...24
GTIN (EAN) 4032248614547 V DC, Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM- 2 24/60VDC Utférande

Art.nr. 8869670000 RIDERSERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Markstyrspanning: 24...60
GTIN (EAN) 4032248614608 V DC, Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM-I 2 24/60VDC GN Utférande

Art.nr. 8869680000 RIDERSERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Markstyrspanning: 24...60
GTIN (EAN) 4032248614615 V DC, Stickanslutning

Forp. 10 ST

LED

Allmanna bestillningsdata

Jackbara skyddsmoduler for RIDERSERIES RCI / RCM
relasocklar med alternativa skyddsfunktioner.

e Tillval med gron eller réd LED

¢ For UC-matningsspanning

Typ RIM-I 3 6/24VUC Utforande

Art.nr. 8869630000 RIDERSERIES, LED-modul, Mérkstyrspanning: 6...24 V UC,
GTIN (EAN) 4032248614578 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM-I 3 6/24VUC GN Utférande

Art.nr. 8869640000 RIDERSERIES, LED-modul, Méarkstyrspanning: 6...24 V UC,
GTIN (EAN) 4032248614585 Stickanslutning

Forp. 10 ST
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Typ RIM-I 3 24/60VUC Utforande

Art.nr. 8869610000 RIDERSERIES, LED-modul, Mérkstyrspanning: 24...60 V UC,
GTIN (EAN) 4032248614554 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM-I 3 24/60VUC GN Utférande

Art.nr. 8869620000 RIDERSERIES, LED-modul, Méarkstyrspanning: 24...60 V UC,
GTIN (EAN) 4032248614561 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Skyddsvaristor

Allmanna bestillningsdata

Jackbara skyddsmoduler fér RIDERSERIES RCI / RCM
relasocklar med alternativa skyddsfunktioner.

* Med skyddsvaristor

¢ For UC-matningsspanning

Typ RIM-I 4 24VUC VAR Utforande

Art.nr. 8869710000 RIDERSERIES, Skyddsvaristor, Méarkstyrspanning: 24 V UC,
GTIN (EAN) 4032248606344 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Neutral

Allmanna bestillningsdata

ESG ar den beprovade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet &r en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

* For apparater pa skena, som t.ex. automatséakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 6/15 K MC NE GE Utforande

Art.nr. 1880130000 ESG, Apparatmaérkning x 15 mm, PA 66, Fargkod: gul, sjalvhaftande
GTIN (EAN) 4032248478910

Forp. 200 ST

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Utférande

Art.nr. 1880100000 ESG, Apparatmaérkning x 15 mm, PA 66, Fargkod: vit, sjalvhaftande

GTIN (EAN) 4032248478781
Forp. 200 ST
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Tillbehor

Sparskruvmejsel

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sakerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

D

Allmanna bestillningsdata

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749610000 Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118896350 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 18T

Spar-Skruvmejsel

VDE-isolerad sparskruvmejsel, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1ISO 2380/1,
SoftFinish-handtag

D

Allmanna bestillningsdata

Typ SDIZ 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749980000 Skruvmejsel, Klinglangd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm
GTIN (EAN) 4050118897289

Forp. 18T

Typ SDS 0.6X3.5X100 Utforande

Art.nr. 2749340000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118895568 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 1ST

ESG 6/15

Garanterad lang livslangd: ESG

De flerfargade och i flera format formaterade etiketterna
har ett starkt sjalvhaftande skikt for att sakerstalla den
basta mojliga vidhaftningen vid den underliggande ytan.
Dubbellaminerad polyester gor basmaterialet mycket tunt
och anda extremt rivhallfast.

Dina fordelar med MultiMark

¢ "Olika material for olika krav”

* Kan anvéandas med utrustning fran flera tillverkare

* Apparatmarkning med bekant design
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Allmanna bestillningsdata

Typ ESG 6/15 MM WS Utférande
Art.nr. 2619940000 ESG, Apparatmérkning, 6 x 15 mm, vit
GTIN (EAN) 4050118626148
Forp. 3000 ST
ESG 6/17
Garanterad lang livslangd: ESG
De flerfargade och i flera format formaterade etiketterna
\ har ett starkt sjalvhaftande skikt for att sékerstélla den
> \ basta mojliga vidhaftningen vid den underliggande ytan.
| Dubbellaminerad polyester gor basmaterialet mycket tunt
! Q / och &nda extremt rivhéllfast.
\ /4 Dina férdelar med MultiMark
y * "Olika material for olika krav”

» Kan anvdandas med utrustning fran flera tillverkare
e Apparatmarkning med bekant design
Allmanna bestillningsdata

Typ ESG 6/17 MM WS Utférande

Art.nr. 2005100000 ESG, Apparatmérkning, 6 x 17 mm, vit
GTIN (EAN) 4050118390728

Forp. 3000 ST

Neutral

— ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
I \ W elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
77777 hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
T T " nuk Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
‘ Siemens, ABB, Beckhoff osv.
T Fordelar i korthet:
‘ ( * Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
e — antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.
\ ‘ e For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena
¢ Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift
For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-
Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ ESG 6/15 SRC-I MC NE WS Utforande

Art.nr. 2558350000 ESG, Apparatmaérkning x 15 mm, PA 66, Fargkod: vit, jackbar
GTIN (EAN) 4050118569063

Forp. 200 ST
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