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Allméanna bestillningsdata

Utforande Adapter, vinklad, RJ45 90&deg;, M12, Cat.5 (ISO/
IEC 11801), IP67
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LISTED

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E471884
Matt och vikter
Nettovikt 36¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C..80°C Drifttemperatur -25°C...80 °C
Installation temperature
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d1193a9e-dc7c-484a-bad8-176711eb392b
Tekniska data for konfektionerbara kontaktdon
Antal poler 4 Kodering D-kodad
Kontaktyta forgylld Kapslingsmaterial PA 66
Kategori Cat.5 (ISO/IEC 11801) Skyddsklass IP67
Allménna data
Antal poler 4 Anslutning 1 RJ45 90&deg;
Anslutning 2 M12 Artikelbeskrivning Adapter, vinklad
Sammansattning M12-hylsa till RJI45-hylsa Kapslingsmaterial PA 66
Kategori Cat.5 (ISO/IEC 11801) Anslutningsgénga M12
Kontaktyta forgylld Avskarmning Ja
Skyddsklass IP67
Elektriska egenskaper
Kontaktmotstand <10 mQ Ledningsforméaga vid 50 °C 1A
Normer
Kontaktdon Norm IEC 60603-7-5, IEC

61076-2-101
Tekniska data allmant
Antal poler 4 Kodering D-kodad
Anslutningsganga M12 Kontaktyta forgylld
Utforande vinklad Kapslingsmaterial PA 66
Skyddsklass IP67
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Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20
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