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Weidmdiller ar nu en av branschens ledande internatio-
nella leverantorer av kontaktdon. En viktig stottepelare

i denna produktfamilj ar de runda kontaktdonen, som
Weidmdiiller séljer under produktnamnet SAI. Vid utveck-
lingen av SAl-produkterna har Weidmdiillers ingenjorer all-
tid koncentrerat sig pa att uppna rationella, kostnadsef-
fektiva installationskoncept och har — i samarbete med de
stora anvandarna - férsett marknaderna med val genom-
tankta produkter som blir till standarder vad det galler
funktionalitet och kvalitet runt hela varlden. Ett exempel
ar produktfamiljen Jackpac®. Dessa moduler ar vatten-
tata signalomvandlare.

Allméanna bestillningsdata

Utférande JACKPAC, Nivaomvandlare, Méarkstyrspanning:
18...24..30 V DC, Markkopplingsspanning: 3...33
V DC, M12-kontakt/A-kodad

Art.nr. 8929960000

Typ JPO 24VDC 2X0.2AM12S

GTIN (EAN) 4032248706013

Forp. 1 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2025-11-30T00:00:00+01:00
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Technical data
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Godkannanden

UK
cCA

ROHS

Uppfyllelse

Matt och vikter

Hajd

14.4 mm

Bygghojd (tum)

0.5669 inch

Bredd

36 mm

Byggbredd (tum)

1.4173 inch

Nettovikt

50¢g

Temperaturer

Lagertemperatur

Drifttemperatur

-20°C..60°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 7a

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1b05efbc-aeab-43a7-8ce0-9a79e97b9996
Ingang

Markstyrspanning

18..24..30V DC

Nominell styrspanning

18V..24V..30VDC

Styrsida

Markstyrspanning 18..24..30V DC Markstyrstrom 7 mADC
Utgang

Markkopplingsspanning 3..33VDC

Belastningssida

Markkopplingsspanning 3..33VvDC Markkopplingsstrom 200 mA
Isolationskoordinater

Maérkspanning 32V Overspanningskategori |
Nedsmutsningsgrad 2 Skyddsklass IP67
Isolationskoordinater

Markspanning 32V Nedsmutsningsgrad 2
Overspanningskategori | Skyddsklass IP67
Utgang

Kopplingsspanning, max. 3..33VvDC

Creation date 05.01.2026 09:47:34 MEZ

Catalogue status / Drawings



Data sheet

JPO 24VDC 2X0.2A M12S

Technical data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data for kabel

Skarmad Nej

Viktig hanvisningstext

Produktinformation Length of connected cable smaller than 30m

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001134 ETIM 9.0 EC001134
ETIM 10.0 EC001134 ECLASS 14.0 19-17-90-90
ECLASS 15.0 19-17-90-90
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