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Barskeneutgangar, utférande koppling SC-Duplex enligt
IEC 61754-4

Allméanna bestillningsdata

Utférande Montageskena-utgang FO, SC-Duplex, Single-
mode, IP20

Art.nr. 8946980000

Typ IE-TO-SCD-SM

GTIN (EAN) 4032248734993

Forp. 1 items
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Tekniska data

Godkiannanden
Godkannanden @

LISTED
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UL) E477798
Matt och vikter
Nettovikt 32569
Temperaturer
Lagertemperatur Drifttemperatur -40°C..70°C
Installation temperature
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Allménna data
Fargkod ljusgra Kapslingsmaterial PA UL 94 VO
Monteringstyp TS 35 Skyddsklass IP20
Stickcykler 1000 Fibertyp Singlemode
Dampning <0,5dB Anslutning 1 SC-Duplex
Anslutning 2 SC-Duplex
Allménna standarder
Kontaktdon Norm IEC 61754-4 Certifikat nr. (UL) E477798
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20
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Allmanna bestillningsdata

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

e For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 9/11 KMC NEWS
Art.nr. 1857440000

GTIN (EAN) 4032248402731

Forp. 200 ST

Utférande
ESG, Apparatmérkning x 11 mm, PA 66, Fargkod: vit, sjalvhaftande

Skapandedatum 28.02.2026 06:50:34 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1857440000

