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Avbildning liknande

¢ 1 slutande kontakt (transistor)

e Sakerstaller slitage- och underhallsfri potentialavskilj-
ning i kompakt radplintformat

e Lampliga tillbehor fran overkopplingen till markeringen
¢ Integrerad skyddskrets for ingdngar och utgangar

Allméanna bestillningsdata

Utférande TERMOPTO, Solid-state rela, Markstyrspanning:
48...60 V DC 20 % , Markkopplingsspanning:
5..48 V DC, Varaktig strom: 0,5 A, PUSH IN

Art.nr. 8950990000

Typ TOP 48-60VDC/48VDC 0,5A
GTIN (EAN) 4032248742349

Forp. 10 items
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Tekniska data

Godkidnnanden
Godkannanden
LISTED
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E223474
Matt och vikter
Djup 55 mm Byggdjup (tum) 2.1654 inch
Hojd 79.4 mm Bygghojd (tum) 3.126 inch
Bredd 6.1 mm Byggbredd (tum) 0.2402 inch
Nettovikt 194¢
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C..80°C Omgivningstemperatur -20 °C...60 °C
Drifttemperatur Fuktighet 5-95 % rel. fuktighet,
Tu =40 °C, ingen
kondensbildning
Sannolikhet for bortfall
MTTF 2500 a

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Styrsida

Markstyrspanning 48..60V DC £20 % Markstyrstrom 4,3 mADC

Markeffekt <200 mW Statusindikering Gron LED

Skyddskoppling Varistor, Skydd mot ingangsfrekvens 200 Hz
polforvaxling

Belastningssida

Markkopplingsspanning 5..48VDC Normalspanning 0.5 A (DC1)

Markkopplingsstrom 500 mA Belastningskategori DC1

Brytspanning DC, max. 48V Inkopplingsférdréjning <18 us

Franslagsfordréjning <340 us Spéanningsfall vid max. last <1V

Lackstrom <10 pA Kortslutningsséaker Nej

Skyddskoppling lastsida Frihjulsdiod Kontakttyp 1 NO contact (Transistor)

Kopplingsfrekvens, max. (DC- 200 Hz

mandverspanning)

Allmanna uppgifter

Montageskena obestyckad TS 35

Testknapp finns Nej
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Fargkod svart

UL94 brannbarhetsklass for komponent Komponent Kapsling

UL94 brannbarhetsklass V-0
Isolationskoordinater
Markspanning 300V Nedsmutsningsgrad 2

Overspanningskategori M

Kryp- och luftstracka styrsida - >3 mm

belastningssida

Spanningstalighet styrsida - lastsida 1,2 kVeff / 1 min.

Stothallspéanning 4 kV (1,2/50 ps)

Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkannanden/normer

Certifikat-Nr. (cULus) E223474

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik PUSH IN Avisoleringslangd nominellt 10 mm

Anslutningsomrade, méarkarea 1.5 mm? Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2

Anslutningsomrade, max. 2.5 mm?2 Ledardiameter, AWG, min. AWG 20

Ledardiameter, AWG, max AWG 14 Ledardiameter, entradig min. 0.5 mm?2

Ledardiameter, entradig max. 1.5 mm? Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm?2

Ledardiameter, fintradig, max. 1.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, min. (AWG) AWG 20

Ledardiameter, fintradig, max. (AWG) AWG 14 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.5 mm?2
46228/4, min.

Ledararea, fintradig med &andhylsa DIN 1.5 mm? Ledardiameter, fintradig med andhylsa 0.5 mm?2

46228/4, max. (DIN 46228/1), min

Ledardiameter, fintradig med andhylsaH 1.5 mm?2 Klingmatt 6 x 3,56 mm

(DIN 46228/1), max.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001504 ETIM 9.0 EC001504

ETIM 10.0 EC001504 ECLASS 14.0 27-37-16-04

ECLASS 15.0 27-37-16-04
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Kopplingsbild Dimensional drawing
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Schaltsymbol
Correct handling PUSH IN connection Wrong handling PUSH IN connection
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Recommended screwdriver

@ 3,5mm

x / Screwdriver
SDS 06 % 3,5 100
9008330000
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Miscellaneous
TOP

Type of connection Additional input
TopP PUSHIN protective circuit
TOS Screw RC RC element
Control voltage Switching current
5VDC 0,1A 100 mA
12vDC 0,5A 500 mA
24VDC 4A 4A
ig}éﬁiﬂ C Switching voltage
48-60VAC 24VDC  3..33VDC
110v0C 48VDC  5..48VvDC
120VAC 230VAC 24..230VAC
220vDC
230VAC

Typnycklar

Skapandedatum 06.12.2025 08:12:39 MEZ

Katalogversion / Ritningar



TOP 48-60VDC/48VDC 0,5A

Tillbehor

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

6verkopplingar

Allmanna bestillningsdata

Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential

till angransande kopplingsplinter genomfors via en
overkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning

kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut ar
kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ ZQV 4N/20 GE Utférande

Art.nr. 1909020000 W-serien, Overkoppling, 32 A
GTIN (EAN) 4032248535644

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/20 RT Utférande

Art.nr. 1909150000 W-serien, Overkoppling, 32 A
GTIN (EAN) 4032248535934

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/20 BL Utférande

Art.nr. 1909100000 W-serien, Overkoppling, 32 A
GTIN (EAN) 4032248535774

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/2 SW Utférande

Art.nr. 1793970000 W-serien, Overkoppling, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233762

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/3 SW Utférande

Art.nr. 1794000000 W-serien, Overkoppling, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233793

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/4 SW Utforande

Art.nr. 1794030000 W-serien, Overkoppling, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233915

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/10 SW Utférande

Art.nr. 1794060000 W-serien, Overkoppling, 32 A
GTIN (EAN) 4032248234059

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/20 SW Utférande

Art.nr. 1909120000 W-serien, Overkoppling, 32 A
GTIN (EAN) 4032248535804

Forp. 20 ST
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Tillbehor

Spar-Skruvmejsel

Sparskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1SO 2380/ 1, Spets
krom top, SoftFinish-handtag

D

Allmanna bestillningsdata

Typ SDS 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749340000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118895568 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 18T

Sparskruvmejsel

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sakerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

D

Allmanna bestillningsdata

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749610000 Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118896350 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 18T

Neutral

WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
[L11] Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
| [ anvandas i I-serien och Z-serien. De gener0sa markytorna
‘ tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
I [TLL] rader text.
|
|
|

WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade

| ‘ teckenstrangar. Genom det beprovade MultiCard-formatet

\ J ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
eller Plotter.

[ * Monteringsbar i remsor eller enskilt
¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
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Allmanna bestillningsdata

Typ WS 12/6 MC NE WS Utforande
Art.nr. 1609900000 WS, Plintmérkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4008190203467 Allen-Bradley, vit
Forp. 600 ST
Overkopplingar
— Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential
5 1 till angransande kopplingsplinter genomfors via en
i ‘ overkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning
i LR kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut &r
- kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande

Allmanna bestillningsdata

garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ ZQV 4N/2 Utférande

Art.nr. 1527930000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 2, Delning i
GTIN (EAN) 4050118332766 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/3 Utférande

Art.nr. 1527940000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 3, Delning i
GTIN (EAN) 4050118332865 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/4 Utférande

Art.nr. 1527970000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 4, Delning i
GTIN (EAN) 4050118332889 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/10 Utférande

Art.nr. 1528090000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 10, Delning
GTIN (EAN) 4050118332896 imm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/2 RD Utférande

Art.nr. 2460450000 Overkoppling (plint), instucken, rod, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118476149 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/3 RD Utférande

Art.nr. 2460810000 Overkoppling (plint), instucken, rod, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118476231 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/4 RD Utforande

Art.nr. 2460800000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118476224 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/10 RD Utférande

Art.nr. 2460740000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 32 A, Antal poler: 10, Delning i
GTIN (EAN) 4050118476163 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm

Forp. 20 ST
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Typ ZQv 4N/2 BL Utforande

Art.nr. 1528040000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118332773 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/3 BL Utférande

Art.nr. 1528080000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118333008 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/4 BL Utférande

Art.nr. 1528120000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118332872 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/10 BL Utforande

Art.nr. 1528230000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 10, Delning i
GTIN (EAN) 4050118333138 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm

Forp. 20 ST
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