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Produktillustration, Bildliknande

R
Tyt 43 88

Temperaturmatomvandlarna ACT20X-HTI-SAO/
2HTI-2SAO registrerar temperaturer fran PT100-givare
och termoelement ur Ex-omrade, zon 0. Dessutom kan
0(4)...20 mA stromslingor anslutas pa ingangssidan.

Pa utgangssidan finns aktiva och passiva stromslingor for
det sakra omradet.

Integrerade larmkontakter ger, i handelse av en stérning
statusmeddelanden, vilket mojliggor en snabb felidentifie-
ring och darmed o6kar anlaggningens tillgénglighet.
Stromutgangsisolerarna, som snapps pa montageskena
kan levereras i en- eller tvakanaligt utférande. Med en
bredd pa 11 mm per kanal tar komponenterna liten plats i
kopplingsskapet.

Allméanna bestillningsdata

Utférande EX-signalomvandlare/-franskiljare, Ex-ingang: 1,9,
Saker utgang: 4-20 mA, 2-kanals, Ingang : Tem-
peratur, 0-20 mA, EX, Utgang : 0(4)-20 mA, Séker,

4-20 mA
Art.nr. 8965470000
Typ ACT20X-HTI-SAO-S
GTIN (EAN) 4032248785087
Forp. 1 items

Creation date 03.01.2026 12:04:39 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/8965470000

Weidmiiller 3t

ACTZOX-HTl'SAO's Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
O www.weidmueller.com
Technical data

Godkiannanden

Godkannanden CE; CULUS; DETNORVER; FMEX; FUSAFETY; IECEXKEM; KEMAATEX

Godkannanden DNVGL;

Godkannanden P g . #F’mﬁ

BNV ) |ECExX

ATEX - KEMA

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat-Nr. (cULus) E337701

Matt och vikter

Djup 113.6 mm Byggdjup (tum) 4.4724 inch

Hojd 119.2 mm Bygghojd (tum) 4.6929 inch

Bredd 22.5 mm Byggbredd (tum) 0.8858 inch

Nettovikt 178 g

Temperaturer

Lagertemperatur -20°C..85°C Drifttemperatur -20°C...60°C

Fuktighet 0...95 % (ingen
daggbildning)

Sannolikhet for bortfall

SIL PAPER SIL certificate - PDF/ SIL enligt IEC 61508 2
Cert_Weidmueller_070902_P0002_C003_V2R1.pdf
(application/pdf)

MTBF 111a

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924

Assembling

Monteringstyp DIN-skena, Stodskena for Montageskena obestyckad TS 35
snappmontering

Monteringsposition horisontell eller vertikal

Ingang EX

Sensor /2-/3-/4-ledare, RTD: Typ egensaker krets, RTD, TC,
PT10, PT20, PT50, PT100, DC (mA, V)

PT250, PT300, PT400,
PT500, PT1000, Ni50,
Ni100, Ni120, Ni1000,
Termoelement: B, E, J,

K, N, R, S, T; enligt IEC
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60584-1 och L, U enligt
DIN43710

Ledningsmotstand i matkretsen

=50Q

Temperatur - ingdngsomrade

Konfigurerbar, PT100:
-200...+850 °C, PT200:
-200...+850 °C, PT1000:
-200...+850 °C, NI1100:
-60°C...+250 °C, Ni120:
-80 °C...+320 °C, NI1000:
-60°C...+250 °C, B: +100...
+1820 °C, E: (-100...
+1000 °C), J: (-100...
+1200 °C), K: (-180...
+1372 °C), L: (-200...+900
°C), N: (-180...+1300 °C),
R: (-60..+1760 °C), S:
(-60...+1760 °C), T: (-200...
+400 °C), U: (-200...+600
°C), W3:(0...+2300 °C),
W5: (0...+2300 °C), LR:
(-200...+800 °C)

ingadngsstrom

0..20 mA, 4..20mA

Ingangsmotstand strom

20Q+PTC50Q

utgang

Antal utgangar

1

Lastmotstand strom

<600 Q

Lastmotstandets inverkan

<0,01 % av span/100 Q

Typ

aktiv (PNP) eller passiv
(NPN)

Utgangsstrom

0...23 mA, konfigurerbar:
0..20/4..20/20...0/20...
4 mA, konfigurerbar
nedskalning (3,5
mA)uppskalning (23 mA)
@ fel

Begransning av utgangssignal

3,8..20,5 mA / 0..20,5
mA (omradesberoende)

Utgang (status)

Typ

Statusrela, 1 NC
(spanningsfri)

Alarmfunktion

Enhetsfel, Ingen
matningsspanning

Markbrytspanning

<125VAC/ 110V DC
(sakert omrade)
<32VAC/32VDC(zon
2)

Kontinuerlig strom

<0,5AAC/03ADC
(sékert omrade), <0,6 A
AC/ 1 ADC(zon 2)

Markeffekt

<62,5 VA /32 W (sékert
omrade)
<16 VA /32 W (zon 2)

Allmanna uppgifter

Anslutningstyp

Skruvanslutning

Fuktighet

0...95 % (ingen
daggbildning)

Skyddsklass IP20 Matningsspanning 19,2..31,2VDC
Svarstid <400 ms (med strom), < 1 Konfiguration med FDT/DTM
s (med temperatur) programvara, Kraver

konfigurationsadapter
8978580000 CBX200
USB

Hojdomrade for drift <2000 m

Isolationskoordination

EMC-Normer EN 61326-1 Normer EN 61010-1

Isolationsspéanning 2,6 kV (ingang / utgang) Markspanning 300V
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Data for ex-anvandningar (ATEX)

ATEX - Markning gas

ATEX - Markning damm

I1(1) G [Ex ia Ga] lIC/1IB/
A

I1(1) D [ExiaDallllC, I

IECEx - Markning damm [Ex ia Da] llIC

IECEx - Markning gas Ex ec nCIIC T4 G, [Ex ia

(M1) [Ex ia Ma] | Ga] lIC/1IB/IIA
Installationsplats Enhet monterad i sakert

omrade, zon 2
Anslutningsdata
Anslutningstyp Skruvanslutning Atdragningsmoment, min. 0.4 Nm
Atdragningsmoment, max. 0.6 Nm Anslutningsomrade, markarea 2.5 mm?
Anslutningsomrade, min. 0.25 mm? Anslutningsomrade, max. 2.5 mm?
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Garanti
Tidsperiod 3 Ar

Artikelbeskrivning

Produktbeteckning

Apparaterna i ACT20X-HTI-SAO-S-familjer skickar galvaniskt isolerade analoga signaler fran farliga
omraden till det sakra omradet. For detta andamal ar ingangskretsarna utformade som egensékra.
K&auml;nnetecken

* Konfiguration och diagnos via FDT/DTM-programvaran “WI-Manager”.

¢ Apparaten kan monteras i sakerhetsomradet och i zon 2/sektion 2 och fa signaler fran zon O, 1,
2,20, 21 och 22 samt klass I/1I/lll, sektion 1, grupp A-G.

¢ Ingangarna for passiv signal for RTD, TC och mA gors for en eller tva kanaler och ar helt
elektriskt isolerade.

* Tvakanalsversionen ar lamplig att anvandas som en signalsplitter.

¢ Som kompensation for kallt I6dstélle for TC-signalingang, antingen den inre kompensationen for
kallt 16dstalle eller for annu storre noggrannhet anvands en yttre termoelementplint.

* Utokad sjalvdiagnostik: dvervakning av felhandelser och kabelbrott via individuella statusrelan.

* Front-LED indikerar driftstatus och funktionsfel.

¢ 3-vags galvanisk isolering mellan ingang, utgang och spanningsmatning

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002919 ETIM 9.0 EC002919
ETIM 10.0 EC002919 ECLASS 14.0 27-21-01-29
ECLASS 15.0 27-21-01-29

Offerttexter

Annonstext lang Ex- Annonstext kort Ex-

temperaturmatomvandlare
for RTD-/ TC temperatur-
och DC-stromsignaler
1-kanalig
temperaturmatomvandlare,
22,5 mm bred med extern
spanningsmatning,

for registrering och
isolering av RTD-/TC-givare
liksom DC-stromsignaler
0(4)...20 mA fran

Ex-zon O, 1, 2. Utgangen
kan i det sékra omradet
alternativt drivas som aktiv
0(4)...20 mA signal eller
som passiv 4...20 mA
stromslinga.

temperaturmatomvandlare
for RTD-/ TC temperatur-
och DC-stromsignaler
1-kanalig
temperaturmatomvandlare,
22,5 mm byggbredd med
extern spanningsmatning,
for registrering och
isolering av RTD-/TC-givare
liksom DC-stromsignaler
0(4)...20 mA fran

Ex-zon O, 1, 2. Utgangen
kan i det sakra omradet
alternativt drivas som aktiv
0(4)...20 mA signal eller
som passiv 4...20 mA
stromslinga.
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Status-/
felmeddelanden via en
relakontakt(slutande).
Komponenten kan
konfigureras med
standardprogramvara FDT/
DTM.
Kapsling for montage pa
TS35
Matt: L/B/H 119,2/ 22,5/
113,6
Skruvanslutningsteknik/
Markarea 2,5 mm2
Skyddsklass: IP 20
Ingang RTD:
PT100, PT500, PT1000,
Ni100, Ni120, Ni1000
TC-
Typ:B,E, J,K,N,R, S, T, U,
L

0(4)...20
mA
Utgang

aktiv

0(4)..20 mA / 20..4 mA
konfigurerbar

passiv 4..20 mA
Stromslinga 3,5...26 V DC

Last <600
Ohm

Noggrannhet <
0,1 % v.E

Temperaturkoefficient <
0,01% v.E./°C (Tu)
Larmutgang relé 1
(slutande)

250
VAC/30VDCe@2A
sékert omrade

32V
AC@05A/32VDC@1
A Zon 2
Hjalpenergi
VvV DC
Forlusteffekt ca 1,8 W
Omgivnings-
temperaturomrade-20
°C...+60 °CSaker
isolering EN
61010, 3-vags-isolering
upp till 2,6 kV AC/DC alla
kretsar mot varandra
Arbetsspanning

300V AC/DC vid
overspanningskategori Il
och nedsmutsningsgrad 2
Godkannanden cULus,
ATEX IECEX, FM
ATEX markning Il 3 G
ExnA nC IIC T4ATEX
Markdata UO = 8,7 V DC

10 =18,4 mA
DC
PO =40
mWTyp
ACT20X-HTI-SAO-S

19..31,2

Status-/felmeddelanden
ges via en reldkontakt
(slutande).

Enheten kan konfigureras
med standardprogramvara
FDT/DTM.
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screenshot of output configuration
with FDT2 / DTM software

Profilritning

113.6

119.11

Removable terminals with coding
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Programmeringsadapter

@

Allméanna bestillningsdata

Typ CBX200 USB Utférande
Artr. 8978580000
GTIN (EAN) 4032248813759
Forp. 18T
Neutral
ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
1 e e elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
CCCEE Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
o Siemens, ABB, Beckhoff osv.
MTCCLE ‘ Fordelar i korthet:
: ¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
— antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.
'CCCICKE * For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,

erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena
* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift
For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-
Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Utforande

Art.nr. 1082540000 ESG, Apparatmérkning x 20 mm, PA 66, Fargkod: vit, jackbar
GTIN (EAN) 4032248845439

Forp. 200 ST

Typ ESG 8/13.6/43.3 SAI AU Utférande

Art.nr. 1912130000 ESG, Apparatmérkning x 13.6 mm, PA 66, Fargkod: transparent,
GTIN (EAN) 4032248541164 jackbar

Forp. 5 ST
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Kompensationsplintar for kalla l6dstallet

//z

Allméanna bestillningsdata

Typ ACT20X-CJC-HTI-S PRT 11 Utférande
Art.nr. 1160640000
GTIN (EAN) 4032248948345
Forp. 1ST

(CJC) cold-junction compensation terminal for ACT20X thermal
module, built-in PT100 sensor, Labelling for channel 1(11,12,13,14)
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