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* Weidmiuillers fargkod
¢ i multipackpase (b x 100 st.)

Allméanna bestillningsdata

Utférande Andhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, gul
Art.nr. 9021210000

Typ HO0,25/10T GE SV

GTIN (EAN) 4008190045555

Forp. 500 items

Forpackning Multipackpase
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter

Nettovikt 0.06¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning Andhylsa med plastkrage - Utférande Standard
farg gul

Andhylsor

Kontaktytans diameter (D 1) 0.8 mm Kontaktytans langd (L2) 6 mm

Kragdiameter (D2) 1.8 mm Tjocklek plastkrage (S2) 0.25 mm

L1imm 10.00 mm Ledardiameter, AWG, max AWG 24

Metallkapseltjocklek (S1) 0.15 mm Avisoleringslangd 8 mm

Ledardiameter 0.25 mm? fargkod Telemecanique

Klassificeringar

ETIM 8.0 ECO00005 ETIM 9.0 ECO000005

ETIM 10.0 EC000005 ECLASS 14.0 27-40-02-01

ECLASS 15.0 27-40-02-01
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Ritning
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