H-BOX 4,0-16,00MM

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

-

RoHS

COMPLIANT

Lada fylld med andhylsor med plastkrage:
* Med Weidmiillers fargkod
* DIN-fargkod

Allméanna bestillningsdata

Utférande Sortiment andhylsa, Box, fargkod: Weidmiiller
Art.nr. 9025920000

Typ H-BOX 4,0-16,00MM

GTIN (EAN) 4008190101442

Forp. 1 items

Forpackning Box
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https://eshop.weidmueller.com/p/9025920000

H-BOX 4,0-16,00MM

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 40 mm Bygghojd (tum) 1.56748 inch
Diameter 92 mm Nettovikt 69.52¢g
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning Andhylsa

Andhylsor

fargkod Weidmdiller

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000524 ETIM 9.0 EC000524
ETIM 10.0 EC000524 ECLASS 14.0 27-40-02-01
ECLASS 15.0 27-40-02-01
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Weidmiiller 3t

H-BOX 4,0-1 6,0Q.MM Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

.weidmueller.com
Tillbehor -

16st féorpackad i polypase

* |6st forpackade i pase
 DIN-fargkod
* annan fargkod

Allméanna bestillningsdata

Typ H4,0/18D GR Utférande

Art.nr. 9019190000 Andhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, gra
GTIN (EAN) 4008190141349

Forp. 500 ST

Ledar-mirkarea 6,0 mm?2

* |6st forpackade i pase
* Weidmiiller fargkod
* DIN-fargkod
e annan fargkod
6 mm?

Allméanna bestillningsdata

Typ H6,0/20 SW Utférande

Art.nr. 0533500000 Andhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, svart
GTIN (EAN) 4008190183905

Forp. 100 ST

Ledar-markarea 10,0 mm?

* |6st forpackade i pase
* Weidmiillers fargkod
* DIN-fargkod
* annan fargkod

10 mm?

Allmanna bestillningsdata

Typ H10,0/22 EB Utférande

Art.nr. 0534200000 Andhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, elfenben
GTIN (EAN) 4008190033460

Forp. 100 ST
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Weidmiiller 3t

H-BOX 4,0-1 6,0Q.MM Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ledar-miarkarea 16,0 mm?2

* |6st forpackade i pase
* Weidmiiller fargkod

* DIN-fargkod

* annan fargkod

16 mm?

Allméanna bestillningsdata

Typ H16,0/22 GN Utférande

Art.nr. 0565900000 Andhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, grén
GTIN (EAN) 4008190022181

Forp. 100 ST
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