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Crimp-Set

Allméanna bestillningsdata

Utférande Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverk-
tyg: PZ 4, Avisoleringsverktyg: STRIPAX, Crimp-
omrade, min: 0.5, fargkod: DIN

Art.nr. 9028630000

Typ CRIMP-SET PZ 4 D

GTIN (EAN) 4032248392636

Forp. 1 items

Forpackning Plastbox
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Matt och vikter

Djup 261 mm Byggdjup (tum) 10.2756 inch
Hojd 57 mm Bygghojd (tum) 2.2441 inch
Bredd 338 mm Byggbredd (tum) 13.3071 inch
Nettovikt 1752 ¢
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP Teacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028
Tekniska data
Artikelbeskrivning Set inkl. Pressverktyg

upp till 4mm?2,

avisoleringsverkt. och

andhylsor i DIN fargkod
Sortiment
Crimp-omrade, max. 4 mm?2 Crimp-omrade, min 0.5 mm?2
Forpackning Plastbox Avisoleringsverktyg STRIPAX
Pressverktyg PZ 4 fargkod DIN
Antal AEH 3000 pcs.
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000524 ETIM 9.0 EC000524
ETIM 10.0 EC000524 ECLASS 14.0 27-40-02-18
ECLASS 15.0 27-40-02-18
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Tillbehor

Verktyg

¢ Avisoleringsverktyg med automatisk sjalvjustering

e For fintradiga och massiva ledare

* Idealiskt lamplig for maskiner och anléaggningar,
jarnvags- och sparbunden trafik, vindkraft, robotteknik,
explosionsskydd samt marin-, offshore- och
skeppsbyggnadssektorerna

¢ Avisoleringslangd justerbar med anslag

¢ Automatisk 6ppning av klambacken efter avisolering
* Inga utflakta kardeler

» Kan stéllas in for olika isoleringstjocklekar

¢ Dubbelisolerade kablar i tva processteg utan
specialinstallning

¢ Glappfri och sjalvjusterande kapanordning

e Lang livslangd

* Optimerad ergonomisk design

Allmanna bestillningsdata

Typ STRIPAX Utforande

Art.nr. 9005000000 Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN) 4008190072506

Forp. 18T

Crimping tools

Pressverktyg for andhylsor med och utan plastkrage
e Tvangssparr garanterar kvalitetscrimp
¢ Upplasningsmojlighet vid eventuell felmandvrering

Allmanna bestillningsdata

Typ Pz 4 Utférande

Art.nr. 9012500000 Crimpverktyg, Crimpverktyg for andhylsor, 0.5mm?2, 4mm2,
GTIN (EAN) 4008190090920 Trapetspressning

Forp. 18T

I6st forpackad i polypase

* |6st forpackade i pase
* Weidmiillers fargkod
¢ DIN-fargkod
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Allmanna bestillningsdata

Typ HO0,5/14D W Utférande

Art.nr. 9019010000 Andhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN) 4008190120931

Forp. 500 ST

Typ HO,75/14D GR Utférande

Art.nr. 9019040000 Andhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gra
GTIN (EAN) 4008190099077

Forp. 500 ST

Typ H1,0/14D R Utférande

Art.nr. 9019080000 Andhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, réd
GTIN (EAN) 4008190090623

Forp. 500 ST

Typ H1,5/14D SW Utférande

Art.nr. 9019120000 Andhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN) 4008190153793

Forp. 500 ST

Typ H2,5/15D BL Utférande

Art.nr. 9019160000 Andhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, bla
GTIN (EAN) 4008190028732

Forp. 500 ST

Typ H4,0/18D GR Utforande

Art.nr. 9019190000 Andhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, gr&
GTIN (EAN) 4008190141349

Forp. 500 ST
Vaska

Allmanna bestillningsdata

* Lada i okrossbar polypropylen-plast

* Mobil och oversiktlig forvaring med minimalt
platsbehov

¢ Med 2 stabila skjutla

¢ Sortimentslador/-boxar kan stallas hogkant och kan
staplas glidsakert

* Kan delas in med insatser

Typ KOFFER PSC4-01
Art.nr. 9028860000
GTIN (EAN) 4032248304608
Forp. 1ST

Utférande

Verktyg, Sortimentlada
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Insatser

¢ Lada i okrossbar polypropylen-plast

* Mobil och oversiktlig forvaring med minimalt
platsbehov

¢ Med 2 stabila skjutla

¢ Sortimentslador/-boxar kan stillas hogkant och kan
staplas glidsakert

¢ Kan delas in med insatser

Allméanna bestillningsdata

Typ EINSATZ A8-1 CL55 Utférande

Art.nr. 9028460000 Sortiment Insatser
GTIN (EAN) 4032248310029

Forp. 100 ST

Typ EINSATZ A7-1 CL55 Utférande

Art.nr. 9028450000 Sortiment Insatser
GTIN (EAN) 4032248310012

Forp. 18T
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