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Crimp-Set

Allméanna bestillningsdata

Utférande Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg:
PZ 50, Avisoleringsverktyg: AM 25, Crimp-omrade,
min: 25, fargkod: Weidmidiller

Art.nr. 9028850000

Typ CRIMP-SET PZ 50

GTIN (EAN) 4032248384051

Forp. 1 items

Forpackning Plastbox
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Matt och vikter

Djup 261 mm Byggdjup (tum) 10.2756 inch
Hojd 57 mm Bygghojd (tum) 2.2441 inch
Bredd 338 mm Byggbredd (tum) 13.3071 inch
Nettovikt 1759.65 ¢
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP Teacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028
Tekniska data
Artikelbeskrivning Set inkl. Pressverktyg

upp till 5BOmm?2,

avmantlingssverkt. och

andhylsor i annan fargkod
Sortiment
Crimp-omrade, max. 50 mm?2 Crimp-omrade, min 25 mm?
Forpackning Plastbox Avisoleringsverktyg AM 25
Pressverktyg PZ 50 fargkod Weidmiuiller
Antal AEH 200 pcs.
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000524 ETIM 9.0 EC000524
ETIM 10.0 EC000524 ECLASS 14.0 27-40-02-18
ECLASS 15.0 27-40-02-18
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Tillbehor
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Verktyg

Allméanna bestillningsdata

Avmantlingsverktyg for PVC-isolerade kablar

Typ AM 25

Art.nr. 9001540000
GTIN (EAN) 4008190138271
Forp. 1ST

Utférande
Verktyg, Avmantlingsverktyg

Crimping tools

Allméanna bestillningsdata

Pressverktyg for andhylsor med och utan plastkrage
e Tvangssparr garanterar kvalitetscrimp
¢ Upplasningsmojlighet vid eventuell felmandvrering

Typ PZ 50 Utférande

Art.nr. 9006450000 Crimpverktyg, Crimpverktyg for andhylsor, 25mm?2, 50mm?2, Indent-

GTIN (EAN) 4008190095796 crimptang

Forp. 1ST

Ledar-markarea 35,0 mm?
* |6st forpackade i pase
* Weidmiiller fargkod
* DIN-fargkod

Allménna bestillningsdata

Typ H35,0/30D 16 R Utférande

Art.nr. 9019310000 Andhylsa, Standard, 19 mm, 16 mm, rod

GTIN (EAN) 4008190102234

Forp. 50 ST
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Nom. ledararea 50 mm?

* |6st forpackade i pase
* Weidmiiller fargkod
* DIN-fargkod

Allméanna bestillningsdata

Typ H50,0/36D BL Utférande

Art.nr. 9019340000 Andhylsa, Standard, 26 mm, 20 mm, bla
GTIN (EAN) 4008190067632

Forp. 50 ST

Ledar-mirkarea 25,0 mm?2

* |6st forpackade i pase
* Weidmiiller fargkod
DIN-fargkod
* annan fargkod
25 mm?

Allméanna bestillningsdata

Typ H25,0/30T SW Utférande

Art.nr. 9021190000 Andhylsa, Standard, 18 mm, 16 mm, svart
GTIN (EAN) 4008190115166

Forp. 50 ST

Typ H25,0/36T SW Utférande

Art.nr. 9021200000 Andhylsa, Standard, 24 mm, 22 mm, svart
GTIN (EAN) 4008190055400

Forp. 50 ST

Skapandedatum 08.01.2026 08:57:21 MEZ

Katalogversion / Ritningar 4


https://eshop.weidmueller.com/p/9019340000
https://eshop.weidmueller.com/p/9021190000
https://eshop.weidmueller.com/p/9021200000

