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• Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
• För fintrådiga och massiva ledare
• Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järn-
vägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explo-
sionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnads-
sektorerna
• Avisoleringslängd justerbar med anslag
• Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
• Inga utfläkta kardeler
• Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
• Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialin-
ställning
• Glappfri och självjusterande kapanordning
• Lång livslängd
• Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

 
Utförande Tillbehör, Knivhållare
Art.nr. 9054080000
Typ MEHA OB/UN 16² SPX 3
GTIN (EAN) 4008190022150
Förp. 1 items
 

 

Skapandedatum 17.03.2026 09:18:41 MEZ
 
Katalogversion / Ritningar 1

https://eshop.weidmueller.com/p/9054080000


Datablad
MEHA OB/UN 16² SPX 3 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.comTekniska data

 

Mått och vikter
 
Djup 11.2 mm Byggdjup (tum) 0.4409 inch
Höjd 23 mm Bygghöjd (tum) 0.9055 inch
Bredd 30 mm Byggbredd (tum) 1.1811 inch
Längd 30 mm Bygglängd (tum) 1.1811 inch
Nettovikt 6.98 g
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Påverkas ej
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
 

Tekniska data
 
Artikelbeskrivning Knivhållare till Stripax 16
 

Avisoleringsverktyg
 
Färgkod vit Ledardiameter, max. 16 mm²
Ledardiameter, min. 6 mm²
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC001509 ETIM 9.0 EC001509
ETIM 10.0 EC001509 ECLASS 14.0 21-04-48-91
ECLASS 15.0 21-04-48-91
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