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Crimp-Set

Allméanna bestillningsdata

Utférande Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverk-
tyg: CTl 6, Avisoleringsverktyg: STRIPAX, Crimp-
omrade, min: 0.5

Art.nr. 9202600000

Typ CRIMPSET CTI 6

GTIN (EAN) 4032248502769

Forp. 1 items

Forpackning Plastbox
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Matt och vikter

Djup 330 mm Byggdjup (tum) 12.9921 inch
Hojd 79 mm Bygghojd (tum) 3.1102 inch
Bredd 413 mm Byggbredd (tum) 16.2598 inch
Nettovikt 4796.62 g
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP Teacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028
Tekniska data
Artikelbeskrivning Satsen innehaller

crimpverktyg for upp till 6

mm?2, avisoleringsverktyg

och isolerade kontaktdon.
Sortiment
Crimp-omrade, max. 6 mm?2 Crimp-omrade, min 0.5 mm?2
Forpackning Plastbox Avisoleringsverktyg STRIPAX
Pressverktyg CTI 6 Antal AEH 1900 pcs.
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000524 ETIM 9.0 EC000524
ETIM 10.0 EC000524 ECLASS 14.0 27-40-02-18
ECLASS 15.0 27-40-02-18
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Accessories
Verktyg

¢ Avisoleringsverktyg med automatisk sjalvjustering

e For fintradiga och massiva ledare

* Idealiskt lamplig for maskiner och anléaggningar,
jarnvags- och sparbunden trafik, vindkraft, robotteknik,
explosionsskydd samt marin-, offshore- och
skeppsbyggnadssektorerna

¢ Avisoleringslangd justerbar med anslag

¢ Automatisk 6ppning av klambacken efter avisolering
* Inga utflakta kardeler

» Kan stéllas in for olika isoleringstjocklekar

¢ Dubbelisolerade kablar i tva processteg utan
specialinstallning

¢ Glappfri och sjalvjusterande kapanordning

e Lang livslangd

* Optimerad ergonomisk design

Allmanna bestillningsdata

Typ STRIPAX Utforande

Art.nr. 9005000000 Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN) 4008190072506

Forp. 18T

Crimping tools

Pressverktyg for isolerade skarvhylsor

Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

e Tvangssparr garanterar kvalitetscrimp

¢ Upplasningsmojlighet vid eventuell felmandvrering

* med anslag for exakt positionering av kontakterna

* testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmanna bestillningsdata

Typ CTI6 Utforande

Art.nr. 9006120000 Crimpverktyg, Crimpverktyg for kontakter, 0.5mmz2, 6mmz2,
GTIN (EAN) 4008190044527 Ovalcrimpning, Dubbelcrimp

Forp. 18T

Ringkabelskor

Isolerade ringkabelskor av PVC
* standard utforanden

e gjlodd

* med konisk inféringsoppning
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Allmanna bestillningsdata

Typ LIR 6Mb5 V Utférande

Art.nr. 9200240000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm2,4 mm?2 -6
GTIN (EAN) 4032248410064 mm?2

Forp. 100 ST

Typ LIR 6M6 V Utférande

Art.nr. 9200250000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm2,4 mm?2 -6
GTIN (EAN) 4032248410071 mm?

Forp. 100 ST

Stiftkabelskor

Isolerad stiftkabelsko av PVC eller PC/PA
¢ Standardutféranden

* Utan l6dning

* Med konisk inforingsoppning

Allméanna bestillningsdata

Typ LIP 6R14 V Utfoérande

Art.nr. 9200480000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm2 -6 mm2,gul
GTIN (EAN) 4032248410323

Forp. 100 ST

Ringkabelskor

Isolerade ringkabelskor av PVC
* standard utféranden

* ej lodd

* med konisk inféringsdppning

il

Allmanna bestillningsdata

Typ LIR 2,5M5 V Utférande

Art.nr. 9200180000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm2,1.56 mm?2 -
GTIN (EAN) 4032248409808 2.5 mm?

Forp. 100 ST
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Flatstifthylsor

Allméanna bestillningsdata

Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa
* standard utféranden

* ej lodd

* med konisk inforingséppning

Typ LIF 2,5F638 R Utférande

Art.nr. 9200560000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm2,1.56 mm?2 -

GTIN (EAN) 4032248410408 2.5 mm2,bla

Forp. 100 ST

Stiftkabelskor
Isolerad stiftkabelsko av PVC eller PC/PA
» Standardutféranden
» Utan l6dning

J * Med konisk inforingsoppning
b L Y
@ ¢
7,

Allméanna bestillningsdata

Typ LIP 1,6R12V Utférande

Art.nr. 9200460000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm2- 1.5

GTIN (EAN) 4032248410309 mm2,réd

Forp. 100 ST

Typ LIP 2,6R12V Utférande

Art.nr. 9200470000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm2-2.5

GTIN (EAN) 4032248410316 mm?2,bla

Forp. 100 ST

Skarvforbindning
Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA
» Standardutféranden
* Utan l6dning

™
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Allmanna bestillningsdata

Typ LIB 6B26 VF Utférande

Art.nr. 9200510000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm2 - 6 mmz2,gul
GTIN (EAN) 4032248410354

Forp. 100 ST

Ringkabelskor

Isolerade ringkabelskor av PVC
* standard utféranden

* ej lodd

* med konisk inféringséppning

Allmanna bestillningsdata

Typ LIR 1,5M4 V Utférande

Art.nr. 9200090000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm2,0.56 mm?2 -
GTIN (EAN) 4032248409853 1.5 mm?

Forp. 100 ST

Gaffelkabelskor

Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA
» Standardutféranden

* Utan l6dning

* Med konisk inforings6ppning

®

Allmanna bestillningsdata

Typ LIS 6M6 V Utforande

Art.nr. 9200430000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm2 - 6 mmz2,gul
GTIN (EAN) 4032248410279

Forp. 100 ST
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Flatstifthylsor

Allméanna bestillningsdata

Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa
* standard utféranden

* ej lodd

* med konisk inforingséppning

Typ LIF 1,5F638 R Utférande

Art.nr. 9200540000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mmZ2,0.56 mm?2 -

GTIN (EAN) 4032248410385 1.5 mmz2,réd

Forp. 100 ST

Skarvforbindning
Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA
» Standardutféranden
» Utan l6dning

N

Allméanna bestillningsdata

Typ LIB 2,5B25 VF Utférande
Art.nr. 9200500000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm2-2.5
GTIN (EAN) 4032248410347 mm?2,bla
Forp. 100 ST
Gaffelkabelskor
Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA
» Standardutféranden
* Utan l6dning
* Med konisk inféringséppning
J
Allmanna bestillningsdata
Typ LIS 1,.5M4 Vv Utférande
Art.nr. 9200310000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm2- 1.5
GTIN (EAN) 4032248410132 mm?2,rod
Forp. 100 ST
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Typ LIS 2,5M5 V Utférande

Art.nr. 9200380000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm2- 2.5

GTIN (EAN) 4032248410224 mm?2,bla

Forp. 100 ST

Ringkabelskor
Isolerade ringkabelskor av PVC
¢ standard utforanden
e ejlodd

~ * med konisk inforingsdéppning

( y

il

Allmanna bestillningsdata

Typ LIR 1,5M5 V Utférande

Art.nr. 9200100000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm2,0.56 mm?2 -

GTIN (EAN) 4032248409860 1.6 mm2

Forp. 100 ST

Typ LIR 2,5M6 V Utforande

Art.nr. 9200190000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm2,1.6 mm?2 -

GTIN (EAN) 4032248410019 2.5 mm2

Forp. 100 ST

Insatser
¢ Lada i okrossbar polypropylen-plast
* Mobil och oversiktlig forvaring med minimalt
platsbehov
¢ Med 2 stabila skjutla
¢ Sortimentslador/-boxar kan stéallas hogkant och kan
staplas glidsakert
¢ Kan delas in med insatser

Allmanna bestillningsdata

Typ EINSATZ BA8-PSC 80 Utférande

Art.nr. 9202310000 Sortiment Insatser

GTIN (EAN) 4032248486687

Forp. 1ST
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Flatstifthylsor

Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa
* standard utféranden

* ej lodd

* med konisk inforingséppning

7 by

A

Allméanna bestillningsdata

Typ LIF 1,5F288 R Utférande

Art.nr. 9200520000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mmZ2,0.56 mm?2 -

GTIN (EAN) 4032248410361 1.5 mmz2,réd

Forp. 100 ST

Typ LIF 6F638 R Utférande

Art.nr. 9200570000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm2,4 mm?2 - 6

GTIN (EAN) 4032248410415 mm?2,gul

Forp. 100 ST

Skarvforbindning
Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA
» Standardutféranden
* Utan l16dning

LN

Allmanna bestillningsdata

Typ LIB 1,5B25 VF Utférande
Art.nr. 9200490000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm2- 1.5
GTIN (EAN) 4032248410330 mm2,réd
Forp. 100 ST
Vaska
- ° .
¢ Lada i okrossbar polypropylen-plast
P * Mobil och 6versiktlig forvaring med minimalt

platsbehov

¢ Med 2 stabila skjutla

¢ Sortimentslador/-boxar kan stillas hogkant och kan
staplas glidsakert

¢ Kan delas in med insatser
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Allmanna bestillningsdata

Typ KOFFER PSC80 PC Utférande

Art.nr. 9202330000 Verktyg, Tom box / vaska
GTIN (EAN) 4032248486700

Forp. 1ST
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