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* Overtrycksventil skyddar mot 6verbelastning

¢ Cylinderhuvud vinklat 90°

* Vinklat huvud kan vridas 360°

¢ Ergonomiskt handtag som atergar automatiskt till
utgangslaget

¢ Utloppsstycket fastnar inte langre, tack vare tredelad
uppdelning

¢ Hydraulisk stans av hoghallfast aluminium (ca. 40 %
lagre vikt)

* Livslangden minskar avsevart nar platar av rostfritt stl
anvands
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Matt och vikter

Hojd 75 mm Bygghojd (tum) 2.9527 inch
Diameter 19 mm Nettovikt 255.2¢g
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Paverkas ej
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3
Tekniska data
Artikelbeskrivning Dragbult med kullager

19,0 x 75,0 mm
Klassificeringar
ETIM 6.0 EC000149 ETIM 7.0 EC000149
ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 9.0 21-04-50-03
ECLASS 9.1 21-01-92-90 ECLASS 10.0 21-04-50-03
ECLASS 11.0 21-04-50-03 ECLASS 12.0 21-04-50-03
ECLASS 13.0 21-04-50-03 ECLASS 14.0 21-04-50-03
ECLASS 15.0 21-04-50-03
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