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Digitala strommatningstanger och strommatningstang-
tillsatser anvands for matning av lik- och vaxelstrommar.
Den avgorande fordelen med dessa instrument ligger i att
matningen kan utféras utan att strommen bryts.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Testverktyg, Digitalt tiangmatinstrument
Art.nr. 9427370000

Typ MULTIMETER C 2608

GTIN (EAN) 4032248407019

Forp. 1 items

Creation date 03.01.2026 08:29:01 MEZ
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Technical data

Godkannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 108 mm Byggdjup (tum) 4.252 inch
Hojd 53 mm Bygghojd (tum) 2.0866 inch
Bredd 281 mm Byggbredd (tum) 11.063 inch
Nettovikt 888.2¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data

Artikelbeskrivning Digitalt tangmatinstrument

PW64 Mit- och provutrustning

Kapacitetsmatvarde max. 6.6 mF Kapacitetsmatvarde min. 6.6 nF
Méatomréadesval manuell Matkretskategori CAT lll
Strommatartdngens Oppningsomrade 57 mm Matomrade Spénning/AC 0.66-750V
Matomrade Spéanning/DC 0,66 - 1000V Strommatvarde max. 2000 A
Arbetstemperatur max. 50 °C Arbetstemperatur min. 0°C
Frekvensomrade, max. 66 Hz Frekvensomrade, min. 1 MHz
Frekvensmatning Ja Indikering digital
Stromart AC,DC Matomrade foér motstand, max. 66 MQ
Matomrade for motstand, min. 660 Q Upplosning likspanning +0,5%
Uppldsning vaxelspanning +0,5% Batterityp Blockbatteri 9 V

kontrollerad och godkand enligt EN/IEC 61010-1

Viktig hanvisningstext

Produktinformation Min/max-funktion galler endast for DC-omradet.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000380 ETIM 9.0 EC000380
ETIM 10.0 EC000380 ECLASS 14.0 27-20-03-12
ECLASS 15.0 27-20-03-12
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Accessories

Tillbehor

Tillbehor for provning och matning av utrustning
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Allméanna bestillningsdata

Typ ZUB MULTIMETER Utférande

Art.nr. 9205270000 Multimeter

GTIN (EAN) 4032248723522

Forp. 1ST

Typ BLOCKBATTERIE 9V Utférande

Art.nr. 9004810000 Testverktyg, Batteri
GTIN (EAN) 4008190050665

Forp. 18T
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