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M 12 Fordelare finns i alla mojliga utforanden. De 4,6 eller
8 M12 kontaktplatserna ar 4 eller 5 poliga. Utgangska-
belanslutningen kan véljas antingen med fastmonterad
kabel, med kapa for egen anslutning eller med M23 stic-
kanslutning. Dessutom finns ett antal special utféranden.
Sa finns det 1 till 1 fordelare for fritt val av anslutningar
eller fordelare som ar godkanda for Ex Zone 1.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Fastkabelversion, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Ini-
tiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP, 5 m

Art.nr. 9456890000

Typ SAI-8-F 5P PUR 5M

GTIN (EAN) 4008190347604

Forp. 1 items
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Godkidnnanden
Godkannanden
]
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E141197
Matt och vikter
Djup 152 mm Byggdjup (tum) 5.9842 inch
Hojd 25 mm Bygghojd (tum) 0.9842 inch
Bredd 60 mm Byggbredd (tum) 2.3622 inch
Nettovikt 884 g
Temperaturer
Drifttemperatur -20-80°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Anslutningsdata

Avmantlingsléangd 100 mm Fordelarutgang Fastkabelversion
Allmanna tekniska data

Skyddsklass IP68 Anslutningsstationens kodning A-kodad
Antal poler 5 Antal kontakthylsor 8
Anslutningsgénga M12 Nedsmutsningsgrad 3
Brandegenskaper V-0 Stickcykler <50
LED Ja Initiator ljusdiod Ja

LED farg for driftsfunktion gron LED farg for E/A funktion gul
Elektriska data

Markspanning, min. 0V Markspanning, max. 30V
Provspanning 1kVv Max. strombelastbarhet per spar 4 A
Summastrom 9A Strom per signal 2A
Spéanningseparering finns Nej Isolationsmotstand 109 Q
Materialdata

Kapslingsmaterial Pocan Fordelarmaterial Plast
Kapslingsfarg gra, RAL 7032 Huvtatningsmaterial Viton
Skruvhylsa CuZn, fornicklad Kontaktmaterial CuZn
Kontaktyta forgylld Kontakthallarmaterial PBT (UL 94 VO)
Tekniska data for kabel

Antal poler 5 Mantelfarg svart
Ytterdiameter 9.7 mm Skarmad Nej
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Halogener Nej Bojradie min, rorlig 10 x kabeldiameter

Bojcykler 2 Mio Kabeldragningsarea (utskrift/online) 16x0,34 mm2+3x1,0
mm?

Mantelmaterial PUR Farkodning vit, gron, gul, gra, rosa, rod,
brun, bla, gron/gul, svart,
violett, Grad/rosa, Rod/bla,
vit/gron, Brun/gron, Vit/
gul, Yellow / brown, Vit/
grat, Gra/brun

Kabellangd 5bm Slapkedjetalighet Ja

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002585 ETIM 9.0 EC002585

ETIM 10.0 EC002585 ECLASS 14.0 27-44-01-08

ECLASS 15.0 27-44-01-08
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M12

Allméanna bestillningsdata

Skyddskapor skyddar oanslutna kontaktingdngar mot
extern inverkan.

Typ SAI-SK-M12 Utférande

Art.nr. 9456050000 Skyddade komponentgrupper, Skyddskapa

GTIN (EAN) 4008190304058
Forp. 30 ST

Screwty® kabelforskruvningsverktyg med momentfunktion

Allmanna bestillningsdata

Det perfekta verktyget for alla tillampningar

Screwty® ar det idealiska universalverktyget for
atdragning alla vanliga givar- och stélldonsledningar. Med
Screwty® kommer man aven latt at svaratkomliga, runda
kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan
kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty®
passar till de flesta ledningar och kontaktdon aven fran
andra tillverkare (6ver 90 %) och ar darmed unik och

kan anvandas 6ver hela varlden. Screwty® bestar av

ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning.
Salunda kan det anvéandas for alla storlekar: fér M12 och
M8 runda anslutningsdon samt for M12F och M8F fritt
konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom for alla
M2 3 stickproppar och uttag.

Typ SCREWTY SET -DM Utférande

Art.nr. 1920000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors

GTIN (EAN) 4032248436859
Forp. 18T
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Neutral

Allmanna bestillningsdata

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

e For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 9/20 MC NE WS
Art.nr. 1609940000

GTIN (EAN) 4008190203528
Forp. 200 ST

Utférande
ESG, Apparatmérkning x 20 mm, PA 66, Fargkod: vit, jackbar
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