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Produktillustration

Att mata genom effekt, signaler och data ar det klassiska
kravet inom elteknik och styrskapsbyggnation. Det iso-
lerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas
design ar funktionerna som skiljer sig. En genomgangs-
radplint ar lamplig for anslutning och/eller anslutning

av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslut-
ningsnivaer som ar pad samma potential eller isolerade
mot varandra.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Genomgangsplintblock, Skruvanslutning, beige/
gul, 4 mm?, 32 A, 690V, Antal anslutningar: 2

Art.nr. 9501160000

Typ RSF 3/35

GTIN (EAN) 4008190549534

Forp. 50 items

Alternativ produkt WDU 4 SL
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Tekniska data

Godkiannanden
Godkannanden c € UK
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 60 mm Byggdjup (tum) 2.3622 inch
Hojd 50 mm Bygghojd (tum) 1.9685 inch
Bredd 8 mm Byggbredd (tum) 0.315 inch
Nettovikt 1744 ¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -50 °C...55°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 100°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allmant
Ledardiameter, AWG, max AWG 10 Monteringsanvisning Direktmontage
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Normer IEC 60947-7-1
Montageskena obestyckad TS 35
Klambara ledare (Markanslutning)
Ledardiameter, AWG, max AWG 10 Anslutningsriktning pa sidan
Atdragningsmoment, max. 1 Nm Atdragningsmoment, min. 0.5 Nm
Avisoleringslangd 12 mm Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar 2 Anslutningsomrade, max. 4 mm?
Anslutningsomrade, min. 0.33 mm? Klamskruv M 3
Klingmatt 6 x 3,5 mm Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledararea, fintradig med &andhylsa DIN 4 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.33 mm?2
46228/4, max. 46228/4, min.
Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 4 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.33 mm?2
46228/1, max. 46228/1, min.
Ledardiameter, fintradig, max. 4 mm?2 Ledararea, fintradig, min. 0.33 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, max. 4 mm? Anslutningsarea, flertradig, min. 0.33 mm?2
Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 2 Ledararea, entradig, max. 4 mm?2
Ledararea, entradig, min. 0.33 mm? Anslutningsarea, fintradig, min. 0.33 mm?
Klambara ledare (ytterligare anslutning)
Ledardiameter, fintradig med andhylsa 4 mm?2 Anslutningstyp, ytterligare anslutning  Skruvanslutning
DIN 46228/1, ytterligare anslutning,
max.
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Markdata
Markarea 4 mm?2 Markspanning 690V
Maérkspanning DC 690V Markstrom 32A
Str&ouml;m med max. ledare 32A Normer IEC 60947-7-1
Genomgangsmotstand enligt IEC 1mQ Markstétspanning 6 kV
60947-7-x
Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 1.02W Nedsmutsningsgrad 3
Materialdata
Grundlaggande material PA 66 Fargkod beige/gul
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Systemparametrar
Utférande Skruvanslutning, med Andplatta kravs Ja
fjaderanslutning, 6ppen pa
en sida
Antal potentialer 1 Antal vaningar 1
Antal klamstallen per vaning 2 Antal potentialer per vaning 1
Nivaer internt 6verkopplade Nej PE-anslutning Nej
Montageskena obestyckad TS 356 N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor hoger Antal likadana plintar 1
Monteringsanvisning Direktmontage explosionstestat utférande Nej
Monteringstyp ihakad
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Allméanna bestillningsdata

Till skillnad fran kopplingsplintarna med integrerad
frankopplingsspak, kan vara kopplingspluggar lossas
helt eller tas bort fran kopplingsplinten och respektive
applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till vara
standardfranskiljare.

Typ QL 2 SAK6N Utférande

Art.nr. 0194300000 Overkoppling (plint), skruvad, gra, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm

GTIN (EAN) 4008190182854 (P): 7.90, Isolerad: Nej, Bredd: 13.9 mm

Forp. 50 ST

Overkopplingar
pree— Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential

till angransande kopplingsplinter genomfors via en
11 overkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning

N LA kan l4tt undvikas. Aven om polerna bryts ut &r
- kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
e

I

Allméanna bestillningsdata

garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ QL 3 SAK6N Utférande

Art.nr. 0194400000 Overkoppling (plint), skruvad, gra, 41 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN) 4008190063351 (P): 7.90, Isolerad: Nej, Bredd: 21.8 mm

Forp. 50 ST

Typ QL 4 SAK6N Utférande

Art.nr. 0194500000 Overkoppling (plint), skruvad, gra, 57 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN) 4008190025601 (P): 7.90, Isolerad: Nej, Bredd: 29.7 mm

Forp. 50 ST

Typ QL 10 SAK6N Utférande

Art.nr. 0338300000 Overkoppling (plint), skruvad, gra, 41 A, Antal poler: 10, Delning i mm
GTIN (EAN) 4008190176679 (P): 7.90, Isolerad: Nej, Bredd: 77.1 mm

Forp. 20 ST

Typ QL 15 SAK6N Utférande

Art.nr. 0221200000 Overkoppling (plint), skruvad, gra, 32 A, Antal poler: 15, Delning i mm
GTIN (EAN) 4008190042110 (P): 7.90, Isolerad: Nej, Bredd: 116.6 mm

Forp. 10 ST
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Andplattor och skiljeplattor

Allmanna bestillningsdata

Skiljeplattor och andplattor ar viktiga tillbehor for

plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk
separation av olika potentialer och funktionsgrupper,
vilket 0kar sakerheten och sakerstaller en tydlig

struktur inuti kopplingsskapet. Andplattor stinger
plintraden pa sidorna, skyddar mot kontakt med
spanningsforande delar och sakerstaller ett rent, stabilt
avslut. Bada komponenter ar exakt anpassade till de olika
plintserierna fran Weidmiuiller, vilket bidrar till en saker,
overensstimmande och professionell ledningsdragning.

Typ AP RSF3 Utférande

Art.nr. 0270460000 Andplatta for plintar, beige, H6jd: 50 mm, Bredd: 3 mm, V-2, Polyamid

GTIN (EAN) 4008190110635 66, rastbar: Ja

Forp. 10 ST

Typ TW AST1/PA HP/DBR/0.5 Utférande

Art.nr. 0474700000 Sektionsplatta (plint), mérkbrun, H6jd: 65 mm, Bredd: 0.5 mm, V-2

GTIN (EAN) 4008190078508

Forp. 20 ST

Typ TW RSF3 PA Utforande

Art.nr. 3877960000 Sektionsplatta (plint), beige, H6jd: 58 mm, Bredd: 1.6 mm, V-2,

GTIN (EAN) 4008190132323 Polyamid 66

Forp. 10 ST

Typ TSCH 1 Utférande

Art.nr. 0319160000 Skiljeskiva (plint), PA 66, beige, Varaktig driftstemperatur, max.: 100

GTIN (EAN) 4008190097219 °C

Forp. 100 ST

Testadapter och testuttag
Testadapter och provkontakt anvands for elektriska
anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning.
P& sa satt kan en elektrisk kontakt uppréattas i

i kabelanslutet tillstind och méatningarna kan goras enkelt.
W

Allménna bestillningsdata

Typ PS 2.3 RT Utférande

Art.nr. 0180400000 Testadapter (plint), 230V, 20 mA

GTIN (EAN) 4008190060121

Forp. 20 ST

Typ STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5  Utférande

Art.nr. 0168600000 SAK-serien, méathylsa

GTIN (EAN) 4008190135225

Forp. 50 ST
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Overkopplingar
m \: |
i LA A
e

I

Allméanna bestillningsdata

Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential

till angransande kopplingsplinter genomfors via en
overkoppling. Ytterligare insatser frén kabeldragning

kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut ar
kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ SSM3D 128-A3 Utférande

Art.nr. 0164400000 Sakringsskiva, Koppar
GTIN (EAN) 4008190035914

Forp. 50 ST

Franskiljarkontakter

Allméanna bestillningsdata

Till skillnad fran kopplingsplintarna med integrerad
frankopplingsspak, kan vara kopplingspluggar lossas
helt eller tas bort fran kopplingsplinten och respektive
applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till vara
standardfranskiljare.

Typ KISC M3X20.5/10 EK4 Utférande
Art.nr. 0303000000 Klambygel, Montageskruv, Stal
GTIN (EAN) 4008190163686
Forp. 100 ST
Overkopplingar
rremensserd Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential
| till angransande kopplingsplinter genomfors via en
“ ‘ 6verkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning
I LARI kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut ar

Allmanna bestillningsdata

kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ VL 2 SAKBN/SAKT Utférande

Art.nr. 0194700000 Overkoppling (plint), skruvad, gra, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN) 4008190148027 (P): 8.00, Isolerad: Nej, Bredd: 7 mm

Forp. 50 ST
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Tillbehor
Typ VH 13.5/4.9/3.3 Utférande
Art.nr. 0248500000 Distanshylsa (plint), skruvad, Bredd: 4.9 mm, Hojd: 4.9 mm, Djup:
GTIN (EAN) 4008190022723 13.5 mm, Antal poler: 1, Koppar
Férp. 100 ST

Skydd mot kontakt

Vara system for pekskydd ger storre sakerhet i
kopplingsskap. De skyddar mot elstotar som orsakas av
oavsiktlig kontakt med spanningsforande delar pa grund
av drift eller fel.

Allmanna bestillningsdata

Typ ADP 2/HP2 1M Utférande

Art.nr. 0485300000 SAK-serien, Tackprofil, transparent, 1000 mm
GTIN (EAN) 4008190051716

Forp. 20M

Specialtryck

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och

tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
= arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
-------- olika bredder.

““““““ ¢ Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ DEK 5/5 MC SDR Utférande

Art.nr. 1609810000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190456597 Weidmueller, enligt kundonskan

Forp. 200 ST
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Neutral

Allmanna bestillningsdata

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

¢ Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ DEK 5/5 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1609801044 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, vit

Forp. 1000 ST

Markningshallare

Allmanna bestillningsdata

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa 5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan koépas som tillval

och kan monteras i alla standardméarkningskanaler i
Klippon® moduléara anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshallare.

Typ BZT 1 WS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805490000 Tillbehor, Méarkningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805520000 Tilloehor, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST
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