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Bildliknande
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Mellanstort polykarbonatkapsling

Kapslingsserien FPC ar konstruktionsmassigt MPC-seriens
efterfoljare. Utrustad med samma materialegenskaper har
FPC-serien darutover ett annu mer omfattande tillbehors-
sortiment, vilket leder till att antalet mojliga applikationer
blir annu storre.

Kannetecken:

¢ 6 byggstorlekar i 2 utforanden

* gratt eller transparent lock

* lock med plomberingshal

* montagehal utanfor tathetsomradet

¢ gangade montagehal for montageskenor, montageplat-
tor och kretskort

* omfattande tillbehor

Weidmdiiller tillverkar och levererar kapslingarna i enlighet
med kundens 6nskemal komplett bestyckade med plintar
och forskruvningar.

Allmanna bestillningsdata

Utforande FPC (tom kapsling i polykarbonat), Tom kapsling,
Ho6jd: 300 mm, Bredd: 400 mm, Djup: 132 mm,
Grundlaggande material: Polykarbonat, obehand-
lad, ljusgra
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Technical data

Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 132 mm Byggdjup (tum) 5.1968 inch

Hojd 300 mm Bygghojd (tum) 11.811 inch

Bredd 400 mm Byggbredd (tum) 15.748 inch

Nettovikt 2624 g

Temperaturer

Drifttemperatur -50°C...130°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna uppgifter

Materialtjocklek 3.5 mm Driftstemperatur, max 130°C

Driftstemperatur, min. -50 °C Fastsattning av lock 4 polyamid
kryssparskruvar

Yta obehandlad Slagtalighet IKO8

Skyddsklass IP66, IP67 Grundlaggande material Polykarbonat

Tatningsmaterial Polyuretan Vridmoment for lockskruvar 0.8 Nm

Komponentfastsattning genom sjalvgdngande Kapslingens fastsattning Hal 7,5 mm

skruvar

Antal lockskruvar 4 Atkomstéppning Bredd 396.5 mm

Flansplat Nej Lock Ja

Atkomstéppning Hojd 296.5 mm Anvandningsomraden Fastighetsteknik.,
Transportvasende,
Forpackningsindustri,
Maskintillverkning

Bestyckning horisontal

WDU 10/ zZDU 10 1x30 WDU 16 / ZDU 16 1x25

WDU 2,5 /ZDU 2,5 /IDU 2,5 1x59 WDU 35 / ZDU 35 1x19

WDU 4 / ZDU 4 1x49 WDU 6 / ZzDU 6 1x37

Bestyckning vertikal

WDU 10 /ZDU 10 3x20 WDU 16 / ZDU 16 3x17

WDU 2,5 /7ZDU 2,5 /1DU 2,5 3x40 WDU 35 / ZDU 35 3x12

WDU 4 / ZDU 4 3x33 WDU 6 / ZDU 6 3x25

Certifikatnummer kapsling

Forsakran om Gverensstammelse nr. DE PS2420 220224

(DoC LVD) 003ISS00

Forskruvningar hoger

M25 8 M63 2

M16 21 M40 3
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M50 2 M32 3
M20 12 M12 38
Forskruvningar uppe / nere
M20 18 M12 56
M63 3 M40 4
M32 b M25 12
M50 4 M16 30
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Ventilationsproppar - DAE
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Allméanna bestillningsdata

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal

tillbehor.

Typ DAE M12 PA LONG Utférande

Art.nr. 1868570000 DAE (ventilationselement), Utjamningselement, Rak, M 12, 10 mm,
GTIN (EAN) 4032248440429 IP66, IPG8, IP69K, Polyamid 6

Forp. 10 ST

Typ DAE M12 SS Utférande

Art.nr. 1868550000 DAE (ventilationselement), Utjamningselement, Rak, M 12, 10 mm,
GTIN (EAN) 4032248440405 IP66, IPG8, IP69K, Rostfritt stal 1.4305 (303)

Forp. 10 ST

Jordningsbult

Allmanna bestillningsdata

Jordningsbultar att byta ut som en fullstindig komponent
i tva utforanden - massing och rostfritt stal.

Typ PEBZ M6 S4 SET Utférande

Art.nr. 1283430000 Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, 6vriga, Hojd:
GTIN (EAN) 4050118073607 12.3 mm, Bredd: 12.3 mm, Djup: 42 mm, Grundlaggande material:
Forp. 18T Rostfritt stal 1.4404 (316 L)

Typ PEBZ M6 BR SET Utférande

Art.nr. 1277250000 Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, 6vriga, H6jd:
GTIN (EAN) 4050118067149 12.3 mm, Bredd: 12.3 mm, Djup: 42 mm, Grundlaggande material:
Forp. 1ST Massing

Typ PEBZ M10 S4 SET Utférande

Art.nr. 1283440000 Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, 6vriga, Hojd:
GTIN (EAN) 4050118073362 21 mm, Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Grundldggande material:
Forp. 18T Rostfritt stal 1.4404 (316 L)

Typ PEBZ M10 BR SET Utférande

Art.nr. 1277220000 Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, 6vriga, Hojd:
GTIN (EAN) 4050118067019 21 mm, Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Grundldggande material:
Forp. 18T Massing
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Gangjarn

MPC-serien, Gangjarn, sats med 2 stycken

Allméanna bestillningsdata

Typ HG FPC Utférande

Art.nr. 9535990000 FPC (tom kapsling i polykarbonat), Gangjarn utvandigt, Gangjarn,
GTIN (EAN) 4032248009701 Hojd: 40 mm, Bredd: 50 mm, Djup: 16.5 mm, Grundlaggande
Forp. 1ST material: Plast, ljusgra

Utvandiga fastoron

Utvandiga fastoron
sats med vardera 4 styck

Allméanna bestillningsdata

Typ MF FPC Utférande
Art.nr. 9536040000 FPC (tom kapsling i polykarbonat), Monteringsfot, Fastéron, Hojd:
GTIN (EAN) 4032248009442 40 mm, Bredd: 19 mm, Djup: 35.5 mm, Grundldggande material:
Forp. 1ST Polyamid, Polyamid 686, ljusgra
FPC
Montageplattor 1,5 mm stalplat férzinkad
=
y
y Y]
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Allmanna bestillningsdata

Typ MP FPC 30/40 Utférande

Art.nr. 9535960000 FPC (tom kapsling i polykarbonat), Montageplatta, Montageplatta,
GTIN (EAN) 4032248009688 Hojd: 260 mm, Bredd: 360 mm, Djup: 1.5 mm, Grundlaggande
Forp. 1ST material: Stalplat, forzinkad, Silver
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TS 35

Allméanna bestillningsdata

Tillbehor

Typ TS35X7.5 ST FPC 30 VER Utférande

Art.nr. 8000037561 Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 265 mm, med langsmalt
GTIN (EAN) 4050118653250 hal, utan avlangt hal, Stal, férzinkad, forkromad

Forp. 20 ST

Typ TS35X7.5 ST FPC 40 HOR Utférande

Art.nr. 8000037560 Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 365 mm, med langsmalt
GTIN (EAN) 4050118653243 hal, utan avlangt hal, Stal, forzinkad, forkromad

Forp. 20 ST
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